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Vi reserverar oss mot fel samt förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande
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VARUINFORMATIONSBLAD

CIRCUIT WORKS - CONDUCTIVE PEN (STANDARD TIP/MICRO TIP)

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: Circuit Works - Conductive Pen. (Standard Tip och Micro Tip)
Produktkod: 38001255 (8,5 gr. pen, Standard Tip), 38001260 (8,5 gr. pen, Micro Tip).
Leverantör: ITW Chemical Products Scandinavia, Skejby Nordlandsvej 307 DK-8200 Aarhus N

Tlf. +45 87 41 36 00  Fax. +45 87 41 36 10  Email. Lubricants@Rocol.dk.
Tillverkare: CHEMTRONICS, INC. 8125 Cobb Center Drive. Kennesaw, Georgia 30152. USA.

Tlf: 1-770-424-4888.  Fax: 1-770-424-4267.

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

Ämne:                               CAS - nr.:                Halt:                Farosymbol/R-fraser:

Silver, metall och svår 7740-22-4. 35,0 - 65,0. -
lösliga föreningar:

Propylen Glycol Methyl
Ether Acetat: 108-65-6. 2,0 - 20,0. Xi; R10, R36.

Ethylen Glycol Monobutyl
Ether Acetat: 112-07-2. 2,0 - 20,0. Xn; R20/21.

Butyl Acetat: 123-86-4 5,0 - 35,0. F; R11.

Akrylharts: - 15,0-40,0 %. Ej klassat.

3. FARLIGA EGENSKAPER

Hälsofarliga egenskaper: Farligt vid inandning. Inandning av höga koncentrationer lösningsmedelsångor orsakar 
huvudvärk, trötthet och yrsel. Upprepad hudkontakt kan leda till irritation och dermatitis.
Stänk i ögonen kan ge irritation. Farligt vid förtäring kan påverke nervsystemet.
Ger huvudvärk, kräkning, illamående och yrsel.

Miljöfarliga egenskaber: Produkten är inte lättnedbrytbart.
Brand/explosionsrisker: Mycket brandfarligt.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Frisk luft och vila. Om besvären kvartstår - kontakta läkare.
Hudkontakt: Tag av förorenade kläder. Tvätta med tvål och vatten. Om 

materialet är svårt att få bort, använd lämpligt hudrengöringsmedel (inte lösningsmedel). 
Smörj in med fuktgivande hudkräm.

Kontakt med ögon: Spola genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta ögonläkare.
Förtäring: Framkalla ej kräkning. Ge patiententvå glas vatten eller mera. Kontakta läkare.
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5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släckmedel:               Kan släckas med pulver, koldioxid eller vatten. Använd inte vattenstråle.
Speciella faror: Denna produkt kan ge upphov till riskabla rökgaser vid brand.
Skyddsutrustning: Använd sluten andningsapparat.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Ventilera området och släck alla öppna lågor. Försök hindra att materialet kommer ned i avlopp eller vattendrag.
Informera myndigheterna om spill har kommit ned i vattendrag eller kloak eller har förorenat mark eller växlighet.
Valla in och sug upp med jord, sand eller annat inert material. Överför till lämpliga behållare för återvinning eller bortskaffning.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Rök ej under användning. Används på väl ventilerat område. Tillräcklig ventilation måste
finnas om det finns risk att ångor samlas. Undvik inandning av ånga. Undvik upprepad 
kontakt med ögonen og huden

Lagring: Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plads.
Får ej utsättas för temperaturer över +50° C. Får ej utsättas för direkt solljus.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Tekniska metoder för att hindra eller reglera exponering föredras. Metoderna omfattar mekanisk ventilation (utspädning och
lokal utsugning), samt kontroll av processvillkoren. Med hjälp av grundläggande principer för industrihygien kan detta material
användas utan risk. Undvik hudkontakt, använd skyddscreme. Vid risk för stänk i ögonen, använd skyddsglasögon.
Vid otillräcklig ventilation, använd lämpligt andningsskydd.

Hygieniska gränsvärden:   Silver, metall och svårlösliga föreningar: 0,1 mg/m3.
Ethylen Glycol Monobutyl Ether Acetat (112-07-2): 10 ppm./ 70 mg/m3. Anm: H.
Propylen Glycol Methyl Ether Acetat (CAS nr.: 108-65-6): 50 ppm./ 230 mg/m3.
Butylacetat (CAS nr.: 123-86-4): 100 ppm./ 500 mg/m3.

H: Ämnet kan lätt upptas genom huden.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Fysiskt tillstånd
Färg
Lukt
pH
Kokpunkt (oC)
Smältpunkt (oC)

Pasta.
Silver.
Aromatisk kolväte.
-
126-192°C.
Ingen data.

Sönderdeln.temp. (oC) Ingen data.
Flampunkt (oC) < 21°C.
Självantändningstemp. (oC) Ingen data.
Brännbarhet (fast,gas) Ingen data.
Explosiva egenskaper
Explosionsgränser                 
Oxiderande egenskaper

Ingen data.
1,5-10,0 vol. %.
Ingen.

Ångtryck (kPa) 5-6 mmHg vid 20°C.
Ångdensitet (luft=1) > 1.
Densitet (g/cm3) 1,8.
Löslighet (vikt-%)                                   
Fördelningskoefficient  oktanol/vatten
Viskositet:

> 10 %.
Ingen data.
Ingen data.
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10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabilt under normala förhållanden.
Förhållanden som bör undvikas: Temperaturer över +50° C.
Material som bör undvikas: Starka oxidationsmedel, syror och baser.
Farliga sönderdelningsprodukter: Förbränning alstrar: rök, eventuellt tjock och krävande, som helt skymmer

sikten. Kväveoxid, koldioxid och kolmonoxid.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

LD50 LC50 (ppm)
Ämne: (råtta) oral (kanin) dermal (råtta) inandning

Silver, metall: >10 gm/kg (mouse) - -
Propylen Glycol Methyl- 8,5 gm/kg. > 5,0 gm/kg. -
Ether Acetat:
Ethylen Glycol Monobutyl-
Ether Acetat: 2,4 gm/kg 500 mg/24H MLD -
Butylacetat: 10768 mg/kg 500 mg/24H MLD -
Akrylharts: - - -

Farligt vid inandning. Inandning av höga koncentrationer lösningsmedelsångor orsakar 
huvudvärk, trötthet och yrsel. Upprepad hudkontakt kan leda till irritation och dermatitis.
Stänk i ögonen kan ge irritation. Farligt vid förtäring kan påverke nervsystemet.
Ger huvudvärk, kräkning, illamående och yrsel.

Exponering under normal hantering och användning håller sig troligen ett stycke under vad som kan väntas ge
ovanstående effekter.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Lättrörlighet: Ingen data.
Persistens/Nedbrytbarhet: Produkten är inte biologiskt nedbrytbar.
Bio-ackumulering: Ingen data.
Ekotoxicitet: Ingen data.

13. AVFALLSHANTERING

Bortskaffning av produkt: Ej tillämplig.
Bortskaffning av behållare: Förbränn inte slutna behållare. Följ gällande miljöföreskrifter.

14. TRANSPORTINFORMATION

Internationella transportklasser:

FN nr.:                      1993.
FN transportbeteckning: Brandfarlig vätska, n.o. s. (Butylacetat).
FN - klass: 3.
FN - emballagegrupp: II.
ADR/RID ämneidentifieringsnr: 1993.
ADR/RID - beskrivning: Brandfarlig vätska med en flampunkt < 21°C, ej giftig och ej frätande.
ADR/RID - klass: 3.
ADR/RID - art. nr 3b.
IMDG - transportbeteckning: Brandfarlig vätska med en flampunkt < 21°C, ej giftig och ej frätande.
IMDG - emballagegrupp: II.
IMDG - klass: 3.1.
IMDG - sekundär risk: Ingen.
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15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering/märkning:

Farosymbol: Xi - Irriterande.   

R fraser: Brandfarligt (R10).
Irriterar ögonen och huden (R36/38)

S fraser: Förvaras oåtkomligt för barn (S2).
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden (S16).
Undvik inandning av ånga (S23).
Undvik kontakt med huden och ögonen (S24/25).
Sörj för god ventilation (S51).

16. ÖVRIG INFORMATION

Användning och Ledande silverfärg till reparation av kretskort.
restriktioner: Endast för industriell användning.

Varuinformation
först utgiven: 1998-01-14.

Varuinformation
omarbetad: -

EG direktiv 91/155/EEC som definierar fastställandet och detaljerade arrangemang för specifika informationssystem
rörande farliga preparat. EG direktiv 88/379/EEC beträffande klassificering, emballering och etikettering av farliga preparat.
        


