
 

 

 

 

272K6  
 

 Precision ESD Schlitz/Phillips Schraubendrehersatz, 6-tlg. 

   

   

   

  Griff dissipativ, elektrostatisch ableitend. 

Klinge   

  
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, 
mattverchromt. 

  Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. 

Griff   

  Precision-Griff mit Drehkappe aus elektrostatisch ableitendem Kunststoff. 

Normen   

  DIN EN 61340-5-1/ 61340-5-2. 

Anwendung   

  Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. 

Extra   

  Lieferung in Kunststoffbox, aufklapp-/aufstellbar. 

 
 

Best.-Nr.  

08463 1  
 

Inhalt 
       

07634 1,5  40  0,25 2,0  120  12,5  

07635 2,0  40  0,40 2,0  120  12,5  

07636 2,5  50  0,40 2,5  145  13,0  

07637 3,0  50  0,50 3,0  145  13,0  

07640  PH00  40   2,0  120  12,5  

07641  PH0  50   3,0  145  13,0  
 

 
 


