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1.1 Klemmenkästen KL 

Approbationen: 
● UL 
● CSA 
● TÜV 
● Germanischer Lloyd 
● Norske Veritas 
● Russian Maritime Register of Shipping 
● Lloyds Register of Shipping 
● Bureau Veritas 
● VDE 

Abmessungen 
mm Best.-Nr. KL Best.-Nr. KL

Breite Höhe Tiefe
Stahlblech Edelstahl

mit 
Flanschplatte Seite ohne 

Flanschplatte Seite ohne 
Flanschplatte Seite

150 150 80 – 1514.510 107 1521.010 270 

150 150 120 – 1500.510 108 – 

200 150 80 – 1528.510 107 – 

200 150 120 – 1529.510 108 – 

200 200 80 – 1516.510 107 1523.010 270 

200 200 120 – 1502.510 108 – 

300 150 80 – 1515.510 107 1522.010 270 

300 150 120 1530.510 109 1501.510 108 – 

300 200 80 – 1517.510 107 1524.010 270 

300 200 120 1531.510 109 1503.510 108 – 

300 300 120 1535.510 109 1507.510 108 1526.010 270 

400 150 120 – 1589.510 108 – 

400 200 80 – 1518.510 107 – 

400 200 120 1532.510 109 1504.510 108 1525.010 270 

400 300 120 1536.510 109 1508.510 108 – 

400 400 120 1539.510 109 1511.510 108 – 

500 200 120 1533.510 109 1505.510 108 – 

500 300 120 1537.510 109 1509.510 108 – 

600 200 80 – 1519.510 107 – 

600 200 120 1534.510 109 1506.510 108 – 

600 300 120 1538.510 109 1510.510 108 – 

600 400 120 1540.510 109 1512.510 108 – 

800 200 120 1542.510 109 1527.510 108 – 

800 400 120 1541.510 109 1513.510 108 – 

1.1 E-Box EB
Abmessungen 

mm Best.-Nr. EB Seite
Breite Höhe Tiefe

150 150 80 1551.500 110 

150 150 120 1553.500 110 

150 300 80 1545.500 110 

150 300 120 1548.500 110 

200 200 80 1546.500 110 

200 200 120 1549.500 110 

200 300 80 1552.500 110 

200 300 120 1554.500 110 

200 400 80 1547.500 110 

200 400 120 1550.500 110 

200 500 120 1557.500 110 

300 300 120 1555.500 110 

300 400 120 1556.500 110 

300 400 155 1577.500 110 

300 600 155 1578.500 110 

300 800 155 1579.500 110 

Abmessungen 
mm Best.-Nr. EB Seite

Breite Höhe Tiefe

Approbationen: 
● UL 
● CSA 
● TÜV 
● Germanischer Lloyd 
● Norske Veritas 
● Russian Maritime Register of Shipping 
● Lloyds Register of Shipping 
● Bureau Veritas 
● VDE 
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Material:
Stahlblech 
Gehäuse: 1,25 mm; 
1,38 mm bei 
EB 1555.500, EB 1556.500, 
EB 1577.500 bis EB 1579.500 

Oberfläche:
Gehäuse und Tür: 
tauchgrundiert, 
außen pulverbeschichtet 
RAL 7035 Struktur 
Montageplatte: verzinkt 

Schutzart:
IP 66 nach EN 60 529/10.91 

Lieferumfang:
Gehäuse mit Montageplatte, 
Tür inkl. 180°-Scharniere und 
Vorreiberverschluss mit Doppel-
bart-Einsatz. 

Approbationen, 
siehe Seite 23. 

Detailzeichnung, 
siehe Seite 1082. 

Zubehör Seite 832 E-Box EMV-geschirmt Seite 290 

Tiefe 80 mm 

Tiefe 120 mm 

Tiefe 155 mm 

Breite (B1) mm VE 150 150 200 200 200

Höhe (H1) mm 150 300 200 300 400

Tiefe (T1) mm 80 80 80 80 80

Montageplattenbreite (F1) mm 125 125 175 175 175

Montageplattenhöhe (G1) mm 135 285 185 285 385

Best.-Nr. EB 1 St. 1551.500 1545.500 1546.500 1552.500 1547.500

Gewicht (kg) 1,7 2,6 2,4 3,2 4,4

Breite (B1) mm VE 150 150 200 200 200 300 300 200

Höhe (H1) mm 150 300 200 300 400 300 400 500

Tiefe (T1) mm 120 120 120 120 120 120 120 120

Montageplattenbreite (F1) mm 125 125 175 175 175 275 275 175

Montageplattenhöhe (G1) mm 135 285 185 285 385 285 385 485

Best.-Nr. EB 1 St. 1553.500 1548.500 1549.500 1554.500 1550.500 1555.500 1556.500 1557.500

Gewicht (kg) 2,0 3,0 2,8 3,6 5,0 5,0 6,4 6,2

Breite (B1) mm VE 300 300 300

Höhe (H1) mm 400 600 800

Tiefe (T1) mm 155 155 155

Montageplattenbreite (F1) mm 275 275 275

Montageplattenhöhe (G1) mm 385 585 785

Best.-Nr. EB 1 St. 1577.500 1578.500 1579.500

Gewicht (kg) 7,1 11,0 13,2

Verschluss-Systeme

Serienmässiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz austauschbar gegen Verschluss-Einsätze, Ausführung A, siehe Seite 888, 
Sicherheitszylinder-Einsätze, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung B, siehe Seite 886 – 889. 

E-Box in RAL 7032 Struktur mit End-Nr. .600, grundiert mit End-Nr. .310 bestellen. Lieferzeit auf Anfrage. 
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1.1 E-Box EB
Seite 110

Best.-Nr. EB
Breitenmaße 

mm
Höhenmaße 

mm
Tiefenmaße 

mm
Montageplatten- 

Abmessungen mm

B1 B2 B3 H1 H2 H3 T1 T2 F1 F2 G1

1551.500 150 148 132 150 148 132 80 65 125 62,5 135

1545.500 150 148 132 300 298 282 80 65 125 62,5 285

1546.500 200 198 182 200 198 182 80 65 175 50 185

1552.500 200 198 182 300 298 282 80 65 175 50 285

1547.500 200 198 182 400 398 382 80 65 175 50 385

1553.500 150 148 132 150 148 132 120 105 125 62,5 135

1548.500 150 148 132 300 298 282 120 105 125 62,5 285

1549.500 200 198 182 200 198 182 120 105 175 50 185

1554.500 200 198 182 300 298 282 120 105 175 50 285

1550.500 200 198 182 400 398 382 120 105 175 50 385

1555.500 300 298 282 300 298 282 120 105 275 50 285

1556.500 300 298 282 400 398 382 120 105 275 50 385

1557.500 200 198 182 500 498 482 120 105 175 50 485

1577.500 300 298 282 400 398 382 155 140 275 50 385

1578.500 300 298 282 600 598 582 155 140 275 50 585

1579.500 300 298 282 800 798 782 155 140 275 50 785

B1 = 
B2 = 
B3 =

H1= 
H2= 
H3=

T1 = 
T2 =

F1 = 
F2 =

G1=

Gesamtbreite 
Türbreite 
Lichte Breite 

Gesamthöhe 
Türhöhe 
Lichte Höhe

Gesamttiefe 
Lichte Einbautiefe

Montageplattenbreite 
Außenkante bis Mitte 
Befestigungsbohrungen

Montageplattenhöhe

Montageplatte

Ansicht A 
für 
Wandbefestigung

Bei EB 1557.500/ 
EB 1578.500/EB 1579.500 
zwei Schließungen

Bei EB 1551.500 und 
EB 1553.500

Nur bei EB 1579.500

Ansicht A

Bei 125 mm breiten Montage-
platten nur Befestigung in der 
Mitte

Prägung 2 mm vertieft
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