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ＬＥＴ ＰＡＲＴ　ＮＡＭＥ ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＱＴＹ ＦＩＮＩＳＨ ＮＯＴＥ

ＴＯＬＥＲＡＮＣＥ ＳＣＡＬＥ ＤＡＴＥ ＤＥＳＩＮＧ ＤＲＡＷ ＩＮＳＰＥ ＡＰＲＯ

ＭＯＤＥＬ

ＭＡＴＥＲＩＡＬ

ＦＩＮＩＳＨ

ＱＴＹ ＰＡＲＴ　ＮＡＭＥ

ＤＲＡＷ．ＮＯ

品名

図番

型式

材質

処理

３

４

５

６７

２

＋０．３－ ２／１ ９５／４／１７ Ｎ．Ｉ

ＤＣ　ＪＡＣＫ　　

１
２
３
４
５
６
７

ＢＯＤＹ　　　　　本体

ＩＮＳＵＬＡＴＯＲ 絶縁体

ＰＩＮ　　　　　　　センターヒ゜ン

ＣＯＮＴＡＣＴ　ＳＰＲＩＮＧ 可動端子
ＴＥＲＭＩＮＡＬ　Ａ

ＮＵＴ　　　　　　　ナット

ＴＥＲＭＩＮＡＬ　Ｂ

固定端子
センター端子

　Ａ　Ｂ　Ｓ

ＢＲＡＳＳ

ＰＢＳ

ＢＲＡＳＳ

ＢＲＡＳＳ

Ｐ　Ｆ

Ｐ　Ａ

１
１
１
１

１
１
１

Ｎｉ
Ａｇ
Ａｇ
Ａｇ ＤＣ　シ゛ャック　

ＭＡＲＵＳＨＩＮ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＭＦＧ．ＣＯ．，ＬＴＤ．

φ６．３

Ｎｏ．ＭＪ－１０ Ｎｏ．ＭＪ－１１

ＭＪ１０

１４

±０．１

φＡ

Ａ

ＭＪ－１０

ＭＪ－１１

φ１．９５

φ２．３５
５．適合フ゜ラク゛：ＭＪ－１０＝φ５．５Ｘ２．１

ＭＪ－１１＝φ５．５Ｘ２．５

取付穴参考寸法

１２
．８

１１．８

仕　　様

１．定　　格：ＭＪ－１０＝ＤＣ１２Ｖ　０．５Ａ
　　ＭＪ－１１＝ＤＣ１２Ｖ　１Ａ

３．絶縁抵抗：ＤＣ５００Ｖ／１００ＭΩ以上。

４．耐電圧　：ＡＣ５００Ｖ　１分間。

ＳＰＥＣＩＦＩＣＡＴＩＯＮ

ＲＡＴＩＮＧ

ＩＮＳＵＬＡＴＩＯＮ　ＲＥＳＩＳＴＡＮＣＥ：
ＤＣ５００Ｖ／１００ＭΩＭＩＮ．

ＷＩＴＨＳＴＡＮＤ　ＶＯＬＴＡＧＥ：
ＡＣ５００Ｖ　１ＭＩＮＵＴＥ．

２．接触抵抗：３０ｍΩ以下。
ＣＯＮＴＡＣＴ　ＲＥＳＩＳＴＡＮＣＥ：

３０ｍΩＭＡＸ．

ＭＡＴＥ　ＰＬＵＧ

黄銅
黄銅
りん青銅
黄銅

ＭＯＵＮＴＩＮＧ　ＨＯＬＥ　ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ

／


