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ELFA artikelnr.

55-764-00 Kabel PUR oskarm 2x0,25
55-764-18 Kabel PUR oskarm 3x0,25
55-764-34 Kabel PUR oskarm 5x0,25
55-764-42 Kabel PUR oskarm 7x0,25
55-764-59 Kabel PUR oskarm 12x0,25
55-764-67 Kabel PUR oskarm 18x0,25

Antal sidor: 02
55-766-08 Kabel PUR skarmad 2x0,25
55-766-16 Kabel PUR skarmad 3x0,25
55-766-32 Kabel PUR skarmad 5x0,25
55-766-40 Kabel PUR skarmad 7x0,25
55-766-57 Kabel PUR skarmad 12x0,25
55-766-65 Kabel PUR skarmad 18x0,25




OLFLEX®-PUR S 17 och -PUR S 50

Flexibel koldbestandig datakabel i polyuretan med extra fintradiga ledare

LAPP KABEL

UNITRONIC-PURS17 UNITRONIC-PURS50

Allméant Tekniska data
UNITRONIC®-PUR S 17 och -PUR S 50 flexibla styrkablar med ledarisolering och mantel

av polyuretan PUR. UNITRONIC-PUR S 17 &r oskarmad medan UNITRONIC-PUR S 50 Minsta bojningsradie

4 - forflexibelanvéndning
har skarmflata av koppar. Oskamad 15xkabeldiametern
Mantel och ledarisolering av PUR ger kabeln ett brett temperaturomréde och en mycket Temperaturomrade
god bestandighet mot de flesta forekommande mineraloljor. UNITRONIC-PUR har aven Rorigtforlagd  -30°Ctill +80°C

mycket god mekanisk hallfasthet da rivhallfasthetsvardena for PUR &r mycket hoga. . N
Driftspanning

UNITRONIC-PUR S 17 ar lamplig for tillverkning av spiralkabel. 250V (ejfor starkstrom)
Provspanning
Antal Ytter- Koppar Antal Ytter- Koppar 1500v
ledare diameter  faktor ledare diameter  faktor Ledaruppbyggnad
Art nr X mm? i mm kg/km Art nr X mm? i mm kg/km Unitronic Sl7superf|ntréd|g 0’07 mm
UNITRONIC-PUR S 17 oskarmad UNITRONIC-PUR S 50 skarmad enI_VD!E0295,_kIzi°s§6, Kol.6.
Unitronic S50 fintradig0,15mm ¢
071540 2x0,14 32 2,8 071600  2x0,25 45 197 enl VDE 0295, klass5, Kol. 4.
071541 3x0,14 34 42 071601 3x0,25 47 23 .
071542 4x014 37 56 071603  5x025 55 303 Fargkod
071543  5x014 40 70 071605  7x0,25 63 370 DIN47100. Sekap.N.
071557 6x0,14 47 071608 12x0,25 81 547
071545 8x0,14 52 112 071610 18x0,25 90 929
071547 10x0,14 59 140
071560 2x0,25 36 48
071561 3x0,25 38 72
071562 4x0,25 41 96
071563 5x0,25 45 120
071564 7x0,25 55 168
071565 8x0,25 59 192
071568 12x0,25 6,6 288
071571 16x0,25 73 384
071572 18x0,25 17 432
071584 7x0,34 6,7 229

Réitt till @ndringar forbehdlles utan sérskilt meddelande.



