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Perché utilizzare colori diversi?
• Per indicare la posizione di apertura o chiusura di una valvola: Rosso = aperta, Verde = chiusa

• Per indicare i livelli di rischio: Rosso = rischio alto, Blu = rischio basso

• Per indicare le sostanze che attraversano una valvola: Giallo = gas, Verde = acqua

• Per indicare diverse squadre di manutenzione: Rosso = elettricisti, Blu = meccanici
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 Sistemi di chiusura per valvole a saracinesca

Codice

Diametro 
volantino 
(mm)

Altezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Profondità 
(mm)

Massimo 
spessore 
(diametro) 
arco (mm)

Diametro 
min. 
dell’arco 
(mm) Quantità

Blu
065585 25 - 64 80,00  120,10 35,90 9,53 19,00 1
065586 64 - 127 141,70  184,80 50,60 9,53 19,00 1
065587 127 - 165 181,00  224,10 60,40 9,53 19,00 1
065588 165 - 254 276,20  318,30 76,20 9,53 19,00 1
065589 254 - 330 363,50  405,10 76,20 9,53 19,00 1
Giallo
065590 25 - 64 80,00  120,10 35,90 9,53 19,00 1
065591 64 - 127 141,70  184,80 50,60 9,53 19,00 1
065592 127 - 165 181,00  224,10 60,40 9,53 19,00 1
065593 165 - 254 276,20  318,30 76,20 9,53 19,00 1
065594 254 - 330 363,50  405,10 76,20 9,53 19,00 1
Rosso
065560* 25 - 64 80,00  120,10 35,90 9,53 19,00 1
065561* 64 - 127 141,70  184,80 50,60 9,53 19,00 1
065562* 127 - 165 181,00  224,10 60,40 9,53 19,00 1
065563* 165 - 254 276,20  318,30 76,20 9,53 19,00 1
065564* 254 - 330 363,50  405,10 76,20 9,53 19,00 1
Trasparente
145581 25 - 64 80,00  120,10 35,90 9,70 19,00 1
145582 64 - 127 141,70  184,80 50,60 9,70 19,00 1
145583 127 - 165 181,00  224,10 60,40 9,70 19,00 1
145584 165 - 254 276,20  318,30 76,20 9,70 19,00 1
145585 254 - 330 363,50  405,10 76,20 9,70 19,00 1
Verde
065595 25 - 64 80,00  120,10 35,90 9,53 19,00 1
065596 64 - 127 141,70  184,80 50,60 9,53 19,00 1
065597 127 - 165 181,00  224,10 60,40 9,53 19,00 1
065598 165 - 254 276,20  318,30 76,20 9,53 19,00 1
065599 254 - 330 363,50  405,10 76,20 9,53 19,00 1

• Blocca valvole a saracinesca con diversi diametri di volantino
• Realizzato in robusto polipropilene – resistenza superiore agli urti e alle 

sostanze chimiche
• Sopporta temperature da -20 °C a 150 °C
• Disponibile in diverse misure e colori
• I colori permettono la codifica. La trasparenza garantisce la visibilità 

immediata del colore e dello stato della valvola
• È possibile applicare 1 lucchetto

Fornito con etichette di pericolo in inglese, spagnolo e francese

Sistema di chiusura standard per valvole a saracinesca
Il dispositivo più semplice per le valvole a saracinesca.

Per il sistema colorato, 
consultare la scheda 
tecnica LOTO-7 su 
bradyeurope.com/tds

Per il sistema trasparente, 
consultare la scheda 
tecnica LOTO-78 su 
bradyeurope.com/tds

*Questi prodotti sono conformi alla direttiva ATEX.


