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No. 290-5  TORX / SPANNER / TRI-WING SET / Torx/Spanner/Tri-Wing Set
5 Spezialschraubendreher für Mobiltelefone und Spezial Schrauben. 
Inhalt: je 1 x Torx 5 + 6 + 7, Spanner (Schlitzmutternschrauber), Tri-Wing.
5 special screwdrivers for mobile phones and special screws. Contents 
(one of each item) Torx 5 + 6 + 7, Spanner, Tri-Wing.

No. 900  Mini - Maulschlüsselset / Mini Open End Spanners
7-teiliges Doppelmaulschlüssel-Set in kleinen Größen und verchromter Ausführung. 
Schlüsselweiten 3,0 + 3,2 + 3,5 + 4,0 + 4,5 + 5,0 + 5,5 mm. Abgewinkelt 15° + 75° 
in PVC - Tasche.
Set with 7 pcs. in small sizes, chrome plated. Size 3,0 + 3,2 + 3,5 + 4,0 + 4,5 + 5,0 + 
5,5 mm. Bent 15° + 75° in plastic bag.

No. 800  Sechskant - Schlüssel – 10-tlg. / Allen Keys Set - 10 pcs.
aus Sonderstahl schwarz für metrische und Zoll Größen. 
off special steel colour black in metric and inch sizes.
0,7 mm = 0,028“  /  0,9 mm = 0,035“  /  1,3 mm = 0,050“      
1,6 mm = 1,16“    /  2,0 mm = 5,64“    /  2,4 mm = 3,32“        
2,8 mm = 7,64“    /  3,2 mm = 1,80“    /  3,4 mm = 9,64“        
4,0 mm = 5,32“

No. 268-10  Bauteile - Ausheber / Lifter
zum Entfernen festsitzender Bauteile aus Leiterplatten. Klinge Chrom-Vanadium-
Molybdän Spezialstahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Gabelöffnung 1 mm, 
Gabelbreite 3,5 mm, Klingenlänge 50 mm, Länge total 150 mm. 
For lifting off tight parts on PCBs. Blade chrome-vanadium-molybdenum-steel, 
hardened, chrome-plated. Fork opening 1 mm, fork wide 3.5 mm, length 50 mm, 
length total 150 mm.

No. 268-90  Dauermagnetisier- & Entmagnetisiergerät / Magnetiser & Demagnetiser
zum Magnetisieren bzw. Entmagnetisieren von Schraubendreherklingen, Pinzetten 
und ähnlichen Werkzeugen aus Stahl, Größe 52 x 50 x 29 mm.     
Magnetisation and demagnetisation of screwdriver blades, tweezers and similar 
tools made of steel. 

No. 950  Rollgabelschlüssel / Adjustable Spanner
2 1/2“ – Länge 70 mm, Stellbereich 0-10 mm, verchromt und poliert für kleine feine 
Arbeiten in Modellbau und Feinmechanik.
2 1/2“, length 70 mm, jaw capacity 0-10 mm, chrome-plated.
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