
Introductie van de  

Fluke 279 FC  
multimeter met warmtebeeldtechniek
De EERSTE multimeter met warmtebeeldtechniek op de markt!
•	 Volwaardige multimeter met ingebouwde warmtebeeldcamera. 
•	 Deze 2-in-1 tool is ontworpen om de productiviteit te verhogen.  

Doe meer in minder tijd! 
•	 Robuust en betrouwbaar.

Neem contact op met uw plaatselijke  
Fluke vertegenwoordiger voor meer informatie.
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Specificaties

•	 Spanning AC/DC: 1000 V
•	 AC-stroom: 2500 A AC (met de flexibele stroomtang iFlex®)
•	 Weerstand: 50 M Ω
•	 Frequentie: 100 kHz
•	 Capaciteit: 9.999 µF
•	 Doorgang, diodetest, min/max, display hold
•	 Resolutie: 80 x 60
•	 Temperatuurbereik camera: -10 tot 200 °C
•	 LCD-kleurenscherm van 3,5"/8,89 cm
•	 Certificeringen CSA, FCC, CE
•	 Meetcategorie CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
•	 Standaard 3 jaar garantie

Verandert de manier waarop u naar digitale multimeters kijkt

Neem contact op met uw plaatselijke Fluke vertegenwoordiger 
voor meer informatie.
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iFlex® breidt uw 
meetmogelijkheden uit!
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