
044 807 11 11 044 807 11 12 www.proditec.ch 21

Computerkabel – Adapter / AT Linkkabel

Art. Nr. Typ Bezeichnung Stecker Anschlüsse Street-Preis
20 07 16 MB-375-A AT-Modem-Adapter DB9 – DB25 f – m 8.00
20 07 18 MB-375-C AT-Modem-Adapter DB9 – DB25 m – f 8.00
20 07 20 MB-375-D AT-Modem-Adapter DB9 – DB25 m – m 8.00
20 07 22 MB-375-E AT-Modem-Adapter DB9 – DB25 f – f 8.00

MB-375-AAT-Modem-Adapter MB-375-C

Art. Nr. Typ Bezeichnung Stecker Anschlüsse Street-Preis
20 06 22 MB-005-A Nullmodem Adapter DB9 – DB9 m – f 10.00
20 06 24 MB-005-B Nullmodem Adapter DB25 – DB25 m – f 10.00

MB-005-A

Mini-Adapter Null-Modem

MB-005-B
Dient als Ersatz für zwei Modems bei einer Direktverbindung von Computern. 
Die Innenschaltung ergibt für jede Anschluss-Seite, mit RS232-Interface, ein Hardware-Handshake

Art. Nr. Typ Bezeichnung Stecker Anschlüsse Länge Verpackung Street-Preis
10 05 15 AA-339-06 AT Link-Datenkabel DB9 – DB9 f – f 1.8 m Polybag 9.90
10 05 20 AA-339-10 AT Link-Datenkabel DB9 – DB9 f – f 3.0 m Polybag 13.00
10 03 90 AA-314-06 AT Link-Datenkabel DB9 – DB25 f – m 1.8 m Polybag 10.00

AA-339-06

AT Link-Datenkabel

AA-314-06

Art. Nr. Typ Bezeichnung Stecker Anschlüsse Street-Preis
20 07 48 MB-414 Adapter D-Sub/FCC DB25 – RJ45 8P8C m – f 7.00
20 07 50 MB-415 Adapter D-Sub/FCC DB25 – RJ45 8P8C f – f 7.00
20 07 54 MB-434 Adapter D-Sub/FCC DB9 – RJ45 8P8C m – f 7.00
20 07 56 MB-435 Adapter D-Sub/FCC DB9 – RJ45 8P8C f – f 7.00

Adapter RS232 – RJ45
• Einfache Montage von seriellen Leitungen
• 8 Steckkontakte mit Buchse RJ45
• Die Pinbelegung des D-Sub-Steckers kann individuell gewählt werden
• Ungeschirmt

Vergossenes, abgeschirmtes Datenkabel für die direkte Verbindung von zwei AT-PCs über die serielle Schnittstelle, wobei das Kabel als Nullmodem wirkt.




