
The Range of Electronic Control Equipment.
Das Sortiment der Elektronischen  Vorschaltgeräte.
2009/2010
Lamp/ECG combinations
Lampen/EVG Kombinationen

OSRAM System+ Guarantee

OSRAM offers a three-year guarantee on  
all electronic control gears.

Furthermore, if OSRAM ECGs and LUMILUX® 
fluorescent lamps are used together (selec-
ted series or  types), OSRAM offers a full 
five-year guarantee on the QUICKTRONIC® 
electronic control gears and a three-year 
guarantee on the  LUMILUX®  fluorescent 
lamps (System+ Guarantee). For the 
 System+ Guarantee, the  lighting system 
must be registered with OSRAM.

For further information and the terms and 
conditions of the guarantee go to:
www.osram.com/system-guarantee

OSRAM System+ Garantie

OSRAM gibt auf alle Elektronischen 
 Betriebsgeräte 3 Jahre Garantie.

Darüber hinaus, bei einem ge mein samen 
Einsatz der EVG und Leucht stofflampen 
LUMILUX® (aus ge wählter Baureihen bzw. 
 Typen) von OSRAM, gibt OSRAM volle  
5 Jahre Garantie auf Elektronische Vor-
schaltgeräte QUICKTRONIC® und volle 
3 Jahre  Garantie auf die Leucht  stofflampen 
LUMILUX®  (System+ Garantie). Für die 
 System+ Garantie muss die Beleuchtungs-
anlage bei OSRAM  registriert werden. 

Weitere Informationen und die  genannten 
Garantiebedingungen  finden Sie unter: 
www.osram.de/systemgarantie
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QTP8 1x18/230-240 4008321131584 360 x 30 x 30
QTP8 1x36/230-240 4008321131621 360 x 30 x 30
QTP8 1x58/230-240 4008321131669 360 x 30 x 30
QTP8 2x18/230-240 4008321131607 423 x 30 x 30
QTP8 2x36/230-240 4008321131645 423 x 30 x 30
QTP8 2x58/230-240 4008321131683 423 x 30 x 30
QTP8 3x/4x18/230-240 4008321131706 423 x 40 x 30
QT-FIT8 1x18 4008321294180 280 x 30 x 28
QT-FIT8 1x36 4008321294203 280 x 30 x 28
QT-FIT8 1x58-70 4008321294227 280 x 30 x 28
QT-FIT8 2x18 4008321294241 360 x 30 x 28
QT-FIT8 2x36 4008321294265 360 x 30 x 28
QT-FIT8 2x58 4008321294289 360 x 30 x 28
QT-FIT8 2x70 4008321329455 360 x 30 x 28
QT-FIT8 3x/4x18 4008321294302 280 x 30 x 28
QTIS e 1x18/220-240 4050300775388 360 x 30 x 30
QTIS e 1x36/220-240 4050300940649 360 x 30 x 30
QTIS e 1x58/220-240 4050300940625 360 x 30 x 30
QTIS e 2x18/220-240 4050300775401 360 x 30 x 30
QTIS e 2x36/220-240 4050300940663 360 x 30 x 30
QTIS e 2x58/220-240 4050300940618 360 x 30 x 30
QTIS e 3x/4x18/220-240 4050300940670 360 x 30 x 30
QTIS e 3x36/220-240 CW 4008321104687 423 x 40 x 30
QTP-DL 1x18-24 4008321117861 239 x 30 x 28
QTP-DL 1x36-40 4008321117908 239 x 30 x 28
QTP-DL 1x55 4008321117946 360 x 30 x 21
QTP-DL 2x18-24 4008321117885 239 x 40 x 28
QTP-DL 2x36-40 4008321117922 280 x 40 x 28
QTP-DL 2x55 4008321117960 423 x 30 x 21
QTP-M 1x26-42/220-240 S 6) 4008321329134 103 x 67 x 31
QT-M 1x26-42/220-240 SE 4050300817699 123 x 79 x 33
QTP-M 2x26-32/220-240 S 7) 4008321329158 123 x 79 x 33
QT-M 2x26-42/220-240 S 4050300624969 123 x 79 x 33
QTP-D/E 1x10-13 4008321181572 93 x 58 x 29
QTP-D/E 2x10-13 7) 4008321181596 123 x 79 x 33
QTP-T/E 1x18 6)  4008321181701 103 x 67 x 31
QTP-T/E 2x18 7)  4008321181619 123 x 79 x 33
QT-T/E 1x70/230-240 4050300792002 123 x 79 x 33
QT-T/E 1x14-17 HE 4008321327345 103 x 67 x 31 
QT-T/E 2x14-17 HE 4008321327369 103 x 67 x 31
DT-S/E 5-11/220-240 S 4008321181459   75 x 55 x 34
DT-S/E 5-11/220-240 L 4008321181473   89 x 40 x 45
DT-D/E 10-13/220-240 L 4008321181497   95 x 40 x 64
DT-D/E 10-13/220-240 C 4008321181510   Ø 59 x 72
DT-D/E 10-13/220-240 P 4008321181534   Ø 59 x 68
DT-T/E 18/230-240 L 4050300406404   95 x 40 x 64
DT-T/E 18/230-240 C 4050300421384   Ø 59 x 72
DT-T/E 18/230-240 P 4050300421421   Ø 59 x 68
QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584   80 x 40 x 22
QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150 x 22 x 22
QT-ECO 1x18-21/220-240 S 4050300794907   80 x 40 x 22
QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560   80 x 40 x 22
QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150 x 22 x 22
QT-ECO 1x26/220-240 S 4008321065971   80 x 40 x 22
QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504   80 x 40 x 22
QT-ECO T/E 2x18/220-240 4050300803982 150 x 41 x 28
QT-ECO T/E 2x26/220-240 4050300804002 150 x 41 x 28
QT-FM 1x6/230-240 L 4050300511139 276 x 32 x 16
QT-FM 1x8/230-240 L 4050300511153 276 x 32 x 16
QT-FM 1x8/230-240 LB 4050300363523 225 x 18 x 13
QT-FM 1x11/230-240 L 4050300511177 276 x 32 x 16
QT-FM 1x11/230-240 LB 4050300363547 225 x 18 x 13
QT-FM 1x13/230-240 L 4050300511191 276 x 32 x 16
QT-FM 1x13/230-240 LB 4050300363561 225 x 18 x 13
QT-ECO FM 1x6-8/220-240 4050300797502 150 x 22 x 22
QT-ECO FM 1x11-13/220-240 4050300799780 150 x 22 x 22
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1) Without ENEC / Ohne ENEC          2) In one lamp operation./In einflammigem Betrieb.         3) Please contact your OSRAM Partner for system combinations. / Bitte setzen Sie sich mit Ihrem OSRAM Partner bezüglich System-Kombinationen in Verbindung.          4) Also in versions XT and XXT./Auch für die Versionen XT und XXT.       5) Released with restrictions  / Freigabe mit Einschränkung. 6) K2 CABLE CLAMP.         7) K3 CABLE CLAMP. 8) From autumn 2009, type as PTi 2 x 70./Ab Herbst 2009, Bauform wie PTi 2 x 70.
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QTi DALI  1x14/24/220-240 DIM 4050300870380 360 x 30 x 21 
QTi DALI  1x21/39/220-240 DIM 4050300870366 360 x 30 x 21 
QTi DALI  1x28/54/220-240 DIM 4050300870809 360 x 30 x 21
QTi DALI  1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870342 360 x 30 x 21
QTi DALI  2x14/24/220-240 DIM 4050300870861 423 x 30 x 21
QTi DALI  2x21/39/220-240 DIM 4050300870489 423 x 30 x 21
QTi DALI  2x28/54/220-240 DIM 4050300870502 423 x 30 x 21
QTi DALI  2x35/49/220-240 DIM 4050300870465 423 x 30 x 21
QTi DALI  2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870441 423 x 30 x 21
QTi DALI  3x14/24/220-240 DIM 4008321069955 360 x 40 x 21
QTi DALI  4x14/24/220-240 DIM 4008321070036 360 x 40 x 21
QTi DALI  1x18/220-240 DIM 4050300870403 360 x 30 x 21
QTi DALI  1x36/220-240 DIM 4050300870427 360 x 30 x 21
QTi DALI  1x58/220-240 DIM 4050300870823 360 x 30 x 21
QTi DALI  2x18/220-240 DIM 4050300870526 423 x 30 x 21
QTi DALI  2x36/220-240 DIM 4050300870885 423 x 30 x 21
QTi DALI  2x58/220-240 DIM 4050300870847 423 x 30 x 21
QTi DALI  3x18/220-240 DIM 4008321069979 360 x 40 x 21
QTi DALI  4x18/220-240 DIM 4008321070050 360 x 40 x 21
QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM 7) 4008321060808 123 x 79 x 33 
QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM 7) 4008321060822 123 x 79 x 33
QT DALI-T/E 1x14-17 DIM HE 4008321327383 123 x 79 x 33
QT DALI-T/E 2x14-17 DIM HE 4008321327406 123 x 79 x 33
QTi  1x14/24/220-240 DIM  4050300870922 360 x 30 x 21
QTi  1x21/39/220-240 DIM 4050300870564 360 x 30 x 21
QTi  1x28/54/220-240 DIM 4050300870588 360 x 30 x 21
QTi  1x35/49/80/220-240 DIM  4050300870540 360 x 30 x 21
QTi  2x14/24/220-240 DIM 4050300870946 423 x 30 x 21
QTi  2x21/39/220-240 DIM 4050300870694 423 x 30 x 21
QTi  2x28/54/220-240 DIM 4050300870717 423 x 30 x 21
QTi  2x35/49/220-240 DIM  4050300870670 423 x 30 x 21
QTi  2x35/49/80/220-240 DIM  4050300870984 423 x 30 x 21
QTi  3x14/24/220-240 DIM  4008321069719 360 x 40 x 21
QTi  4x14/24/220-240 DIM  4008321069993 360 x 40 x 21
QTi  1x18/220-240 DIM  4050300870601 360 x 30 x 21
QTi  1x36/220-240 DIM  4050300870625 360 x 30 x 21
QTi  1x58/220-240 DIM  4050300870908 360 x 30 x 21
QTi  2x18/220-240 DIM  4050300870960 423 x 30 x 21
QTi  2x36/220-240 DIM  4050300870755 423 x 30 x 21
QTi  2x58/220-240 DIM  4050300870731 423 x 30 x 21
QTi  3x18/220-240 DIM 4008321069931 360 x 40 x 21
QTi  4x18/220-240 DIM 4008321070012 360 x 40 x 21
QTi-T/E 1x18-57 DIM 7) 4008321060860 123 x 79 x 33 
QTi-T/E 2x18-42 DIM 7) 4008321060846 123 x 79 x 33
HF  1x18/230-240 DIM 4050300319254 360 x 30 x 30
HF  1x36/230-240 DIM 4050300297705 360 x 30 x 30
HF  1x58/230-240 DIM 4050300297729 360 x 30 x 30
HF  2x18/230-240 DIM 4050300350950 423 x 30 x 30
HF  2x36/230-240 DIM 4050300350974 423 x 30 x 30
HF  2x58/230-240 DIM 4050300350998 423 x 30 x 30
QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360 x 30 x 21
QTi 1x28/54 4050300796857 360 x 30 x 21
QTi 1x35/49/80 4050300796833 360 x 30 x 21
QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423 x 30 x 21
QTi 2x28/54 4050300797076 423 x 30 x 21
QTi 2x35/49 4050300796895 423 x 30 x 21
QTi 2x35/49/80 4008321174291 423 x 30 x 21
QTP5 1x14-35 4008321329035 280 x 30 x 21
QTP5 1x24-39  4008321329110  280 x 30 x 21
QTP5 1x49  4008321329370  280 x 30 x 21 
QTP5 1x54  4008321329394  280 x 30 x 21
QTP5 1x80  4008321329059  360 x 30 x 21
QTP5 2x14-35 4008321329073 360 x 30 x 21
QTP5 2x24-39  4008321329417  360 x 30 x 21
QTP5 2x49  4008321329431  360 x 30 x 21
QTP5 2x54  4008321329097  360 x 30 x 21
QT-FC 1x55/230-240 S 4050300526096 123 x 79 x 33
QT-FQ 2x80 4050300825564 423 x 30 x 21
QT-FH 3x14/230-240 CW 4050300459073 423 x 40 x 30
QT-FH 4x14/230-240 CW 4050300459097 423 x 40 x 30
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DALI MULTI3 4050300802084 189 x 30 x 21
DIM MULTI3 4050300802107 189 x 30 x 28
LS/PD MULTI3 CI 4008321916648 Ø 50 x 19
LS/PD MULTI3 FL 4008321047342 35 x 21 x 20
LS/PD MULTI3 B 4050300803081 48 x 29 x 24
LS/PD MULTI3  4050300802138 55 x 21 x 29
DALI MULTIeco 4008321371300 118 x 30 x 21
MULTIeco 4008321405302 118 x 30 x 21
Touch DIM RC  4008321031938 189 x 30 x 21
Touch DIM WCU 4008321032737 80 x 80 x 18
Touch DIM RMC 4008321183033 82 x 48 x 20
Touch DIM LS/PD LI 4008321023025 63 x 29 x 21
Touch DIM LS LI 4008321023087 63 x 29 x 21
DIM MULTI 4050300554471 71 x 58 x 42
SOLAR 4008321385628 180 x 108 x 26
Switch RC 4008321385642 45 x 37 x 23
HIGH BAY 4008321410078 Ø 116 x 40
DIM MICO 4050300464411 Ø 28 x 59
DIM PICO  4050300554457 21 x 21 x 31
  
OT EASY 60 4008321187796 200 (180) x 47 x 44
DALI EASY II 4008321053046 189 x 30 x 21
DALI EASY RMC 4008321053152 120 x 57 x 26
DALI EASY IR 4008321053138 35 x 21 x 16
DALI EASY IR CI  4008321915573 Ø 50 x 19
DALI EASY PC  Kit 4008321915559  -
DALI EASY PB Coupler 4008321915597 47 x 44 x 13
DALI EASY SYS CP 4008321320902 45 x 30 x 15
EASY Hybrid Remote 4008321421739 187 x 23 x 57
EASY RS 4008321421753 118 x 21 x 30
EASY Color Drive 4008321421777 103 x 24 x 88 
  
DALI RC BASIC SO 4050300654973 140 x 61 x 90
DALI LS/PD BASIC 4050300639949 71 x 59 x 42
DALI LS/PD BASIC LI 4050300850184 Ø 47 x 24
DALI WCU 5 BASIC W 4050300771106 150 x 80 x 40
DALI MCU 4008321189721 50 x 71 x 71
DIM MCU 4050300347424 80 x 80 x 60
  
DALI REP LI 4008321292599 189 x 30 x 21
DALI REP SO 4008321301093 72 x 90 x 64
DIM SA 4008321097095 189 x 30 x 29
DALI CON 1...10 SO 4050300639802 72 x 90 x 64
DALI CON 1...10 LI 4050300638973 189 x 30 x 28
Y-CONNECTOR  4050300803135 35 x 18 x 16
Y-CONNECTOR Screw 4008321916686 40 x 20 x 16
Touch DIM LMS CI BOX 4008321083692 261 x 71/35 x 27
SENSOR KIT 4008321916662 Ø 80 x 25
ECO CI KIT 4008321392091  -
 
HTi DALI 150/220-240 DIM 4050300807782 220 x 46 x 44
HTL 105/230-240 4008321927019 170 x 44 x 34
HTL 225/230-240 4008321927026 170 x 44 x 34
HTM 70/230-240 4050300442310 108 x 52 x 33
HTM 105/230-240 4050300442334 108 x 52 x 33
HTM 150/230-240 4050300581415 153 x 54 x 36
HTN 75/230-240 I 4008321073037 98 (104) x 33 x 22
HTN 75/230-240 S 4008321909329 83 (94) x 33 x 22
HT 1-10/230-240 DIM 4050300451350 220 x 45 x 40

OT 6/200-240/10 CE 4008321113306   51 x 52 x 22
OT 6/200-240/24 CE 4008321113269   51 x 52 x 22
OT 8/200-240/24 4008321040169   80 (72) x 40 x 22
OT 12/230-240/10 4050300609232 109 x 50 x 35
OT 12/220-240/10 LE 4008321174253 177 (190) x 20 x 20
OT 20/220-240/24 4050300618111 109 x 50 x 35
OT 20/120-240/24 S 4050300662626   60 x 60 x 31
OT 50/220-240/10 4050300817491 220 (180) x 47 x 44
OT 75/220-240/24 4050300817477 220 (180) x 47 x 44
OT 50/120-277/10 E 4050300861500 241 (227) x 43 x 30
OT 75/120-277/24 E 4050300861487 241 (227) x 43 x 30
OT DALI 25/220-240/24 RGB 4050300829463 167 x 42 x 31
OTI DALI 75/220-240/24 1-4 CH 4008321371560 220 (180) x 47 x 44
OT EASY 60/220-240/24 RGB+W 4008321187796 220 (180) x 47 x 44

OT 9/200-240/350 4050300888262   80 (72) x 40 x 22
OT 9/200-240/350 DIM 4008321187321 108 x 53 x 33
OT 9/10-24/350 DIM 4050300888897   80 (72) x 40 x 22
OT 18/200-240/700 DIM 4008321139320 108 x 53 x 33
OT 35/200-240/700 4008321169365 190 (180) x 30 x 21

OT DIM 4050300943459 42 x 20 x 172
OT RGB DIM 4050300793108 172 x 42 x 20
OT RGB Seq 4050300792460 172 x 42 x 20
OT DMX 3x1 RGB DIM 4008321279835 80 x 40 x 22
OT DMX RGB DIM 4008321160829 172 x 42 x 20
OTi DALI DIM 4008321061195 172 x 42 x 20

PTi 20/220-240 S 4008321353290 97 x 43 x 30
PTi 20/220-240 B 4008321391490 94 x 40 x 27
PTi 20/220-240 I 4008321404763 185 (186,5) x 50 x 32
PTi 35/220-240 S 4008321073112 110 x 75 x 30
PTi 35/220-240 l 4008321099488 155 x 83 x 32
PTi 35/220-240 I/P 4008321290458 155 x 83 x 32
PTi 35/220-240 B 4008321123589 110 x 73 x 28
PTi 70/220-240 S 4008321049629 110 x 75 x 30
PTi 70/220-240 l 4008321099501 155 x 83 x 32
PTi 70/220-240 I/P 4008321290472 155 x 83 x 32
PTi 70/220-240 B 4008321123565 110 x 73 x 28
PTi 2x35/220-240 S 4008321372642 8) 135 x 75 x 30
PTi 2x35/220-240 I 4008321372666 8) 180 x 83 x 32
PTi 2x70/220-240 S 4008321910028 165 x 90 x 30
PTi 2x70/220-240 l 4008321910042 210 x 98 x 32
PTi 100/220-240 S 4008321926630 150 x 85 x 31
PTi 100/220-240 l 4008321926654 195 x 96 x 33
PTi 150/220-240 S 4008321188090 150 x 85 x 31
PTi 150/220-240 l 4008321915535 195 x 96 x 33
PTo DALI 70/220-240 DIM 4008321940612 133 x 77 x 48

QT ENDURA 70-100/120-240 S 4050300804668 181 x 100 x 43
QT ENDURA 100-150/120-240 S 4050300662589 181 x 100 x 43

OUT KIT 30 S 4008321159533 466 x 38 x 38
OUT KIT 30 L 4008321159557 531 x 38 x 38
OUT KIT 21 S 4008321159571 456 x 38 x 28.5
OUT KIT 21 L 4008321159595 521 x 38 x 28.5
 
QT CABLE CLAMP K2 4008321190727 147 x 71 x 33
QT CABLE CLAMP K3 4008321190741 168 x 84 x 37

Reference Product number Length x Width 
  x Height in mm

Co
nt

ro
ls

/S
te

ue
rg

er
ät

e
Ha

Lo
TR

on
iC

®
op

To
TR

on
iC

®
 fo

r

Co
nt

ro
ls

u
=

co
ns

ta
nt

i=
co

ns
ta

nt

po
w

ER
TR

on
iC

®
ip

67

En
er

gy
 s

av
in

gs
am

bi
en

ce
Sc

en
es

Co
m

po
ne

nt
s

1) Without ENEC / Ohne ENEC          2) In one lamp operation./In einflammigem Betrieb.         3) Please contact your OSRAM Partner for system combinations. / Bitte setzen Sie sich mit Ihrem OSRAM Partner bezüglich System-Kombinationen in Verbindung.          4) Also in versions XT and XXT./Auch für die Versionen XT und XXT.       5) Released with restrictions  / Freigabe mit Einschränkung. 6) K2 CABLE CLAMP.         7) K3 CABLE CLAMP. 8) From autumn 2009, type as PTi 2 x 70./Ab Herbst 2009, Bauform wie PTi 2 x 70.


