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RM UG MULTIDIAMETER MODULES

TYPE

W (mm) H (mm)

CABLE RANGE ITEM

RM 20 UG 20 20 Ø0+4-13 1

RM 20w40 UG 40 20 Ø0+4-13 2

RM 30 UG 30 30 Ø0+10-23.5 1

RM 40 UG 40 40 Ø0+9.5-31 1

RM 60 UG 60 60 Ø0+24-52 1

RM 80 UG 80 80 Ø0+48-68 1

RM 90 UG 90 90 Ø0+48-68 1

RM 120 UG 120 120 Ø0+67.5-96 1

RM 80 UG WOC 80 80 Ø48-68 3

RM 90 UG WOC 90 90 Ø48-68 3

RM 120 UG WOC 120 120 Ø67.5-96 3
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