
S IP 40 bis IP 66 nach EN 60529in Kombination mit dem ent-sprechenden Schutzschlauch
á - 40° C bis +125° C mit Dichtring aus thermo-plastischem Elastomer
á - 60° C bis +300° Cmit Dichtring aus PTFEspeziell in Kombination mitFLEXAgraff®- SI-ASF
á - 40° C bis + 250° Cmit Druckring aus Messing, speziell in Kombination mitFLEXAgraff®- CU-AS (EMV-Schutz)
KonstruktionVerschraubungsgehäuse mit Sechs-kantschlüsselfläche, feststehendesAnschlußgewinde metrisch nachEN 60423 oder PG DIN 40430,Sechskant-Druckmutter, Dichtringaus Kunststoff, zur Aufnahme derInnentüllen aus Metall u. Kunststoff.
WerkstoffGehäuse Messing vernickeltSechskant-DruckmutterMessing vernickeltDichtring ThermoplastischesElastomer oder PTFEInnentülle Messing blank oder vernickelt (je nach Schlauchtyp)Innentülle KunststoffO-Ring NBR
Eigenschaften•  Hoher Staub- u. Flüssigkeitsschutz •  kraftschlüssige Verbindung vonSchlauch und Verschraubung•  einwandfreie Erdung•  Abdeckung der Schlauchenden •  vibrations- und zugfest
VerwendungNach den AnwendungsvorschriftenEN 60204 in allen Bereichen desMaschinen- und Anlagenbaues.
Geeignet für SchlauchtypenAlle Schutzschlauchtypen außer den Typen der Serien LIQUID TIGHT-EF, -UL, -CSA.Passende Schlauchtypen sieheSystemtabellen in den Schlauch-kapiteln 2 und 3.
WichtigDie Funktionssicherheit der Ver-schraubung ist nur mit entsprechen-der Innentülle gewährleistet. FürEMV-Verwendung Montage-anleitung beachten.

S IP 40 to IP 66 acc. to EN 60529in combination with the corres-ponding protective conduit
á - 40° C up to + 125° C with sealing made of thermoplastic elastomer
á - 60° C up to + 300° C with PTFE seal, especially incombination with FLEXAgraff®- SI-ASF
á - 40° C up to + 250° C with brass thrust collar,especially in combination withFLEXAgraff®- CU-AS(EMC-protection)
StructureConnector body with hexagonalwrench surface, fixed rigid steelconduit connecting thread metricacc. to EN 60423 or PG acc. to DIN 40430, hexagon pressure nut, plastic seal, to receive FLEXAferrules made of metal and plastic.
MaterialConnector body  Nickel-plated brassHexagonal pressure nutNickel-plated brassSealing ring Thermoplasticelastomer or PTFEFerrule Polished or nickel-platedbrass (depending on type of conduit)Ferrule PlasticO-ring NBR
Properties•  Highly watertight and dustproof•  friction-type locking of conduit and screw connector •  correct grounding•  covered conduit ends•  vibration- and tensionproof
ApplicationAcc. to the EN 60204 specificationsapplicable to all areas of machineand installation constructions.
Suitable for conduit typesAll protective conduit types excepttypes of the LIQUID TIGHT-EF, -UL, -CSA series.For suitable conduit types pleaserefer to the system table of conduitchapters 2 and 3.
ImportantSecurity of the screwed conduit connector is only guaranteed withthe corresponding ferrule. For EMC-usage please see assemblyinstructions.
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A = O-RingO-ring
B = VerschraubungsgehäuseConnector body
C = TülleFerrule
D = Messing-Druckringbrass-thrust collaroder / orDichtringSealing ring
E = DruckmutterPressure nut
F = SchlauchConduit

A
B

C
D
E

F
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FLEXAgraff® - AS FLEXAgraff® - PU-AS
Nenn- Gewinde Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Größter Gewinde- Gesamt- Schlüsselweite mm Packung Gewicht kggröße EN 60423 maße Innen-ø maße Innen ø Außen ø länge länge Gehäuse  Druck- Stück 100 Stückmm mm mm mm mm mm mm mutter ca.
Trade Thread Article no. Conduit Smallest Article no. Conduit Smallest Largest Length of Total Wrench size Packet Weight kgsize EN 60423 dimens. inner-ø dimens. inner ø outer ø thread length across flats mm Units 100 units

mm mm mm mm mm mm mm body         pressure nut approx.
AD Metr. ø I ø I ø B C D SW SW
10 M 10 x 1,0 5010.327.010 8 x 10 6,5 5010.328.010 7 x 10 6,0 19 10 31 15  17 50 1,5014 M 12 x 1,5 5010.339.012 12 x 14 9,0 5010.327.012 11 x 14 9,0 23 10 33 19   21 50 2,25
17 M 16 x 1,5 5010.327.016 14 x 17 12,5 5010.328.016 13 x 17 11,5 27 10 33 23 25 50 3,00
21 M 20 x 1,5 5010.327.020 18 x 21 16,5 5010.328.020 17 x 21 15,5 31 10 33     27 29 50    4,00
27 M 25 x 1,5 5010.339.025 24 x 27 21,0 5010.340.025 23 x 27 20,5 39 11 41     34 36 25    7,60
36 M 32 x 1,5 5010.327.032 31 x 36 27,5 5010.328.032 29 x 36 27,5 48 13 43     43 45 25    10,1045 M 40 x 1,5 5010.327.040 40 x 45 35,0 5010.328.040 38 x 45 35,0 57 13 43     52 54 20 13,00
56 M 50 x 1,5 5010.327.050 51 x 56 45,0 5010.328.050 49 x 56 45,0 70 14 49     63 66 10   20,00

US-M
Sicherheits-Schlauchverschraubungmit Innentülle, Dichtring undO-Ring, metrisches Gewinde nach EN 60423 für alle wendel-gewellten Schlauchtypen
Safety-type screwed conduitconnector with ferrule, sealing andO-ring, metric thread acc. to EN 60423 for all strip-woundconduit types

SPR-AS SPR-PA SPR-PVC / SPR-PVC-ASSPR-MS-NI SPR-PU-AS SPR-EDU-ASSPR-VA SPR-ME-ASF SPR-PVC-ASF
Nenn- Gewinde Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Größter Gewinde- Gesamt- Schlüsselweite mm Packung Gewicht kggröße EN 60423 maße Innen-ø maße Innen ø Außen ø länge länge Gehäuse  Druck- Stück 100 Stückmm mm mm mm mm mm mm mutter ca.
Trade Thread Article no. Conduit Smallest Article no. Conduit Smallest Largest Length of Total Wrench size Packet Weight kgsize EN 60423 dimens. inner-ø dimens. inner ø outer ø thread length across flats mm Units 100 unitsmm mm mm mm mm mm mm body         pressure nut approx.
AD Metr. ø I ø I ø B C D SW SW
10 M 10 x 1,0 5010.327.010 8 x 10 6,5 5010.328.010 7 x 10 6,0 19 10 31 15  17 50 1,50
14 M 12 x 1,5 5010.327.012 11 x 14 9,0 5010.328.012 10 x 14 8,5 23 10 33 19   21 50 2,2517 M 16 x 1,5 5010.327.016 14 x 17 12,5 5010.328.016 13 x 17 11,5 27 10 33 23 25 50 3,00
21 M 20 x 1,5 5010.327.020 18 x 21 16,0 5010.328.020 17 x 21 15,5 31 10 33     27 29 50    4,00
27 M 25 x 1,5 5010.327.025 23 x 27 21,0 5010.328.025 22 x 27 20,5 39 11 41     34 36 25    7,60
36 M 32 x 1,5 5010.327.032 31 x 36 27,5 5010.328.032 29 x 36 27,5 48 13 43     43 45 25    10,10
45 M 40 x 1,5 5010.327.040 40 x 45 35,0 5010.328.040 38 x 45 35,0 57 13 43     52 54 20 13,00
56 M 50 x 1,5 5010.327.050 51 x 56 45,0 5010.328.050 49 x 56 45,0 70 14 49     63 66 10   20,00

Kleine Verpackungseinheiten Small packing units
10 M 10 x 1,0 5010.827.010 8 x 10 6,5 5010.828.010 7 x 10 6,0 19 10 31 15  17 10 1,50
14 M 12 x 1,5 5010.827.012 11 x 14 9,0 5010.828.012 10 x 14 8,5 23 10 33 19   21 10 2,25
17 M 16 x 1,5 5010.827.016 14 x 17 12,5 5010.828.016 13 x 17 11,5 27 10 33 23 25 10 3,00
21 M 20 x 1,5 5010.827.020 18 x 21 16,0 5010.828.020 17 x 21 15,5 31 10 33     27 29 10    4,00
27 M 25 x 1,5 5010.827.025 23 x 27 21,0 5010.828.025 22 x 27 20,5 39 11 41     34 36 10    7,60
36 M 32 x 1,5 5010.827.032 31 x 36 27,5 5010.828.032 29 x 36 27,5 48 13 43     43 45 2    10,1045 M 40 x 1,5 5010.827.040 40 x 45 35,0 5010.828.040 38 x 45 35,0 57 13 43     52 54 2 13,00
56 M 50 x 1,5 5010.827.050 51 x 56 45,0 5010.828.050 49 x 56 45,0 70 14 49     63 66 2   20,00
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AIRflex® - KUW-PVC-AS FLEXAgraff® - SI-ASFAIRflex® - KUW-PU-ASAIRflex® - GRSAIRflex® - K
Nenn- Gewinde Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Größter Gewinde- Gesamt- Schlüsselweite mm Packung Gewicht kggröße EN 60423 maße Innen-ø maße Innen-ø Außen-ø länge länge Gehäuse  Druck- Stück 100 Stückmm mm mm mm mm mm mm mutter ca.
Trade Thread Article no. Conduit Smallest Article no. Conduit Smallest Largest Length of Total Wrench size Packet Weight kgsize EN 60423 dimens.. inner ø dimens. inner ø outer ø thread length across flats mm Units 100 unitsmm mm mm mm mm mm mm body         pressure nut approx.
AD Metr. ø I ø I ø B C D SW SW

10 M 10 x 1,0 5010.330.010 7 x 10 6,0 5010.337.010 6 x 10 5,0 19 10 31 15  17 50 1,50
14 M 12 x 1,5 5010.330.012 10 x 14 9,0 5010.337.012 10 x 14 9,0 23 10 33 19   21 50 2,25
17 M 16 x 1,5 5010.330.016 13 x 17 11,5 5010.337.016 12 x 17 10,5 27 10 33 23 25 50 3,00
21 M 20 x 1,5 5010.330.020 16 x 21 14,5 5010.335.020 16 x 21 14,5 31 10 33     27 29 50    4,0027 M 25 x 1,5 5010.330.025 21 x 27 19,5 5010.301.025 21 x 27 19,5 39 11 41     34 36 25    7,60
36 M 32 x 1,5 5010.330.032 29 x 36 26,5 5010.337.032 27 x 36 26,5 48 13 43     43 45 25    10,10
45 M 40 x 1,5 5010.330.040 38 x 45 35,0 5010.337.040 36 x 45 34,5 57 13 43     52 54 20 13,00
56 M 50 x 1,5 5010.330.050 48 x 56 45,0 5010.337.050 47 x 56 45,0 70 14 49     63 66 10   20,00

Kleine Verpackungseinheiten Small packing units
10 M 10 x 1,0 5010.830.010 7 x 10 6,0 19 10 31 15  17 10 1,5014 M 12 x 1,5 5010.830.012 10 x 14 9,0 23 10 33 19   21 10 2,25
17 M 16 x 1,5 5010.830.016 13 x 17 11,5 27 10 33 23 25 10 3,00
21 M 20 x 1,5 5010.830.020 16 x 21 14,5 31 10 33     27 29 10    4,00
27 M 25 x 1,5 5010.830.025 21 x 27 19,5 39 11 41     34 36 10    7,60
36 M 32 x 1,5 5010.830.032 29 x 36 26,5 48 13 43     43 45 2    10,1045 M 40 x 1,5 5010.830.040 38 x 45 35,0 57 13 43     52 54 2 13,00
56 M 50 x 1,5 5010.830.050 48 x 56 45,0 70 14 49     63 66 2   20,00

SPR-PVC-EDU-AS AIRflex® - KUW-EDUSPR-EDU-PVCSPR-HI-EDU
Nenn- Gewinde Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Größter Gewinde- Gesamt- Schlüsselweite mm Packung Gewicht kggröße EN 60423 maße Innen-ø maße Innen-ø Außen-ø länge länge Gehäuse  Druck- Stück 100 Stückmm mm mm mm mm mm mm mutter ca.
Trade Thread Article no. Conduit Smallest Article no. Conduit Smallest Largest Length of Total Wrench size Packet Weight kgsize EN 60423 dimens.. inner ø dimens. inner ø outer ø thread length across flats mm Units 100 unitsmm mm mm mm mm mm mm body         pressure nut approx.
AD Metr. ø I ø I ø B C D SW SW
14 M 12 x 1,5 5010.328.012 9 x 14 8,5 5010.328.012 9 x 14 8,5 23 10 33 19   21 50 2,25
17 M 16 x 1,5 5010.335.016 12 x 17 11,0 5010.335.016 12 x 17 11,0 27 10 33 23 25 50 3,0021 M 20 x 1,5 5010.335.020 16 x 21 14,5 5010.335.020 15 x 21 14,5 31 10 33     27 29 50    4,00
27 M 25 x 1,5 5010.301.025 21 x 27 19,5 5010.335.025 20 x 27 19,5 39 11 41     34 36 25    7,6036 M 32 x 1,5 5010.328.032 28 x 36 27,5 5010.328.032 28 x 36 27,5 48 13 43     43 45 25    10,10
45 M 40 x 1,5 5010.335.040 37 x 45 35,0 5010.335.040 37 x 45 35,0 57 13 43     52 54 20 13,00
56 M 50 x 1,5 5010.335.050 48 x 56 45,0 5010.335.050 48 x 56 45,0 70 14 49     63 66 10   20,00

US-M
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FLEXAgraff ® - CU-AS SPR-CU-AS
Nenn- Gewinde Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Größter Gewinde-Gesamt- Schlüsselweite mm Packung Gewicht kggröße EN 60423 maße Innen-ø maße Innen-ø Außen-ø länge länge Gehäuse  Druck- Stück 100 Stückmm mm mm mm mm mm mm mutter ca.
Trade Thread Article no. Conduit Smallest Article no. Conduit Smallest Largest Length of Total Wrench size Packet Weight kgsize EN 60423 dimens. inner ø dimens. inner ø outer ø thread length across flats mm Units 100 unitsmm mm mm mm mm mm mm body         pressure nut approx.
AD Metr. ø I ø I ø B C D SW SW
10 M 10 x 1,0 5011.328.010 7 x 10 6,0 5011.328.010 7 x 10 6,0 19 10 31 15   17 50 1,6814 M 12 x 1,5 5011.327.012 11 x 14 9,0 5011.328.012 10 x 14 8,5 23 10 33 19   21 50 3,16
17 M 16 x 1,5 5011.328.016 13 x 17 11,5 5011.328.016 13 x 17 11,0 27 10 33 23 25 50 4,1421 M 20 x 1,5 5011.328.020 17 x 21 16,0 5011.328.020 17 x 21 15,5 31 10 33     27 29 50    5,38
27 M 25 x 1,5 5011.340.025 23 x 27 21,0 5011.328.025 22 x 27 20,5 39 11 41     34 36 25    10,00
36 M 32 x 1,5 5011.328.032 29 x 36 27,5 5011.328.032 29 x 36 27,5 48 13 43     43 45 25    11,15
45 M 40 x 1,5 5011.328.040 37 x 38 35,0 5011.328.040 38 x 45 35,0 57 13 43     52 54 20 18,18
56 M 50 x 1,5 5011.328.050 49 x 56 45,0 5011.328.050 51 x 56 45,0 70 14 49     63 66 10   23,60

K-EDU
Nenn- Gewinde Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Größter Gewinde- Gesamt- Schlüsselweite mm Packung Gewicht kggröße EN 60423 maße Innen-ø Außen-ø länge länge Gehäuse  Druck- Stück 100 Stückmm mm mm mm mm mutter ca.
Trade Thread Article no. Conduit Smallest Largest Length of Total Wrench size Packet Weight kgsize EN 60423 dimensions inner ø outer ø thread length across flats mm Units 100 unitsmm mm mm mm mm body        pressure nut approx.
AD Metr. ø I ø B C D SW SW
10 M 10 x 1,0 5010.332.010 6 x 10 6,0 19 10 31 15  17 50 1,50
14 M 12 x 1,5 5010.332.012 9 x 14 8,5 23 10 33 19   21 50 2,25
17 M 16 x 1,5 5010.332.016 12 x 17 11,5 27 10 33 23 25 50 3,00
21 M 20 x 1,5 5010.332.020 16 x 21 15,5 31 10 33     27 29 50    4,0027 M 25 x 1,5 5010.332.025 21 x 27 20,5 39 11 41     34 36 25    7,60
36 M 32 x 1,5 5010.332.032 28 x 36 27,5 48 13 43     43 45 25    10,10
45 M 40 x 1,5 5010.332.040 37 x 45 35,0 57 13 43     52 54 20 13,00
56 M 50 x 1,5 5010.332.050 48 x 56 45,0 70 14 49     63 66 10   20,00

US-M
Sicherheits-Schlauchverschraubungmit Innentülle, Dichtring undO-Ring, metrisches Gewinde nach EN 60423 für alle wendel-gewellten Schlauchtypen
Safety-type screwed conduitconnector with ferrule, sealing andO-ring, metric thread acc. to EN 60423 for all strip-woundconduit types

mit MSD (EMV)with MSD (EMC)
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SPR-AS SPR-PA SPR-PVC / SPR-PVC-ASSPR-MS-NI SPR-PU-AS SPR-EDU-ASSPR-VA SPR-ME-ASF SPR-PVC-ASF
Nenn- Gewinde Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Größter Gewinde- Gesamt- Schlüsselweite mm Packung Gewicht kggröße DIN 40430 maße Innen-ø maße Innen-ø Außen-ø länge länge Gehäuse   Druck- Stück 100 Stückmm mm mm mm mm mm mm mutter ca.
Trade Thread Article no. Conduit Smallest Article no. Conduit Smallest Largest Length of Total Wrench size Packet Weight kgsize DIN 40430 dimens. inner ø dimens. inner ø outer ø thread length across flats mm Units 100 unitsmm mm mm mm mm mm mm body       pressure nut approx.
AD PG ø I ø I ø B C D SW SW
10 7 5010.127.007 8 x 10 6,5 5010.128.007 7 x 10 6,0 19 7 28 15  17 50 1,5
14 9 5010.127.009 11 x 14 10,0 5010.128.009 10 x 14 8,5 23        7  30     19   21 50 2,3
17 11 5010.127.011 14 x 17 12,5 5010.128.011 13 x 17 11,5 27 7 30 23 25 50 3,0
19 13,5 5010.127.013 16 x 19 14,5 5010.128.013 15 x 19 13,5 29 7  30     25 27 50    3,5
21 16 5010.127.016 18 x 21 16,0 5010.128.016 17 x 21 15,5 31        7  30     27 29 50    4,0
27 21 5010.127.021 23 x 27 21,5 5010.128.021 22 x 27 20,5 39       10  40     34 36 25    7,636 29 5010.127.029 31 x 36 29,0 5010.128.029 29 x 36 27,5 48       10  40     43 45 25    10,1
45 36 5010.127.036 40 x 45 38,0 5010.128.036 38 x 45 36,5 57       10  40     52 54 20 13,0
56 48 5010.127.048 51 x 56 49,0 5010.128.048 49 x 56 47,5 70       10  45     63 66 10   20,0

Kleine Verpackungseinheiten Small packing units
10 7 5010.427.007 8 x 10 6,5 5010.428.007 7 x 10 6,0 19 7 28 15  17 10 1,5
14 9 5010.427.009 11 x 14 10,0 5010.428.009 10 x 14 8,5 23        7  30     19   21 10 2,3
17 11 5010.427.011 14 x 17 12,5 5010.428.011 13 x 17 11,5 27 7 30 23 25 10 3,0
19 13,5 5010.427.013 16 x 19 14,5 5010.428.013 15 x 19 13,5 29 7  30     25 27 10    3,521 16 5010.427.016 18 x 21 16,0 5010.428.016 17 x 21 15,5 31        7  30     27 29 10    4,0
27 21 5010.427.021 23 x 27 21,5 5010.428.021 22 x 27 20,5 39       10  40     34 36 10    7,6
36 29 5010.427.029 31 x 36 29,0 5010.428.029 29 x 36 27,5 48       10  40     43 45 2    10,1
45 36 5010.427.036 40 x 45 38,0 5010.428.036 38 x 45 36,5 57       10  40     52 54 2 13,0
56 48 5010.427.048 51 x 56 49,0 5010.428.048 49 x 56 47,5 70       10  45     63 66 2 20,0
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SPR-PVC-EDU-AS AIRflex® - KUW-EDUSPR-EDU-PVCSPR-HI-EDU
Nenn-Gewinde Artikel-Nr. Schlauch- Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Größter Gewinde- Gesamt- Schlüsselweite mm Packung Gewicht kggrößeDIN 40430 maße maße Innen-ø Außen-ø länge länge Gehäuse   Druck- Stück 100 Stückmm mm mm mm mm mm mutter ca.
Trade Thread Article no. Conduit Article no. Conduit- Smallest Largest Length of Total Wrench size Packet Weight kgsize DIN 40430 dimens. dimens. inner ø outer ø thread length across flats mm Units 100 unitsmm mm mm mm mm mm body         pressure nut approx.
AD PG ø I ø B C D SW SW
14 9 5010.128.009 9 x 14 5010.128.009 9 x 14 8,5 23        7  30     19   21 50 2,3
17 11 5010.135.011 12 x 17 5010.135.011 12 x 17 11,0 27 7 30 23 25 50 3,0
19 13,5 5010.135.013 14 x 19 5010.135.013 14 x 19 13,0 29 7  30     25 27 50    3,5
21 16 5010.135.016 16 x 21 5010.135.016 15 x 21 14,5 31        7  30     27 29 50    4,0
27 21 5010.601.021 21 x 27 5010.135.021 20 x 27 19,5 39       10  40     34 36 25    7,636 29 5010.128.029 28 x 36 5010.128.029 28 x 36 27,5 48       10  40     43 45 25    10,1
45 36 5010.135.036 37 x 45 5010.135.036 37 x 45 35,5 57       10  40     52 54 20 13,0
56 48 5010.135.048 48 x 56 5010.135.048 48 x 56 47,0 70       10  45     63 66 10   20,0

FLEXAgraff® - AS FLEXAgraff® - PU-AS
Nenn- Gewinde Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Größter Gewinde- Gesamt- Schlüsselweite mm Packung Gewicht kggröße DIN 40430 maße Innen-ø maße Innen-ø Außen-ø länge länge Gehäuse   Druck- Stück 100 Stückmm mm mm mm mm mm mm mutter ca.
Trade Thread Article no. Conduit Smallest Article no. Conduit Smallest Largest Length of Total Wrench size Packet Weight kgsize DIN 40430 dimens. inner ø dimens. inner ø outer ø thread length across flats mm Units 100 unitsmm mm mm mm mm mm mm body       pressure nut approx.
AD PG ø I ø I ø B C D SW SW
10 7 5010.127.007 8 x 10 6,5 5010.128.007 7 x 10 6,0 19 7 28 15  17 50 1,5
14 9 5010.139.009 12 x 14 10,5 5010.127.009 11 x 14 10,0 23        7  30     19   21 50 2,3
17 11 5010.127.011 14 x 17 12,5 5010.128.011 13 x 17 11,5 27 7 30 23 25 50 3,0
19 13,5 5010.127.013 16 x 19 14,5 5010.128.013 15 x 19 13,5 29 7  30     25 27 50    3,5
21 16 5010.127.016 18 x 21 16,5 5010.128.016 17 x 21 15,5 31        7  30     27 29 50    4,0
27 21 5010.139.021 24 x 27 22,5 5010.140.021 23 x 27 20,5 39       10  40     34 36 25    7,636 29 5010.127.029 31 x 36 29,5 5010.128.029 29 x 36 27,5 48       10  40     43 45 25    10,1
45 36 5010.127.036 40 x 45 38,0 5010.128.036 38 x 45 36,5 57       10  40     52 54 20 13,0
56 48 5010.127.048 51 x 56 49,0 5010.128.048 49 x 56 47,5 70       10  45     63 66 10   20,0

Sicherheits-Schlauchverschraubungmit Innentülle, Dichtring undO-Ring, PG Gewinde nach DIN 40430 für alle wendel-gewellten Schlauchtypen
Safety-type screwed conduitconnector with ferrule, sealing andO-ring, PG thread acc. to DIN 40430for all strip-wound conduit types
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AIRflex® - KUW-PVC-AS FLEXAgraff ® - SI-ASFAIRflex® - KUW-PU-ASAIRflex® - GRSAIRflex® - K
Nenn- Gewinde Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Größter Gewinde- Gesamt- Schlüsselweite mm Packung Gewicht kggröße DIN 40430 maße Innen-ø maße Innen-ø Außen-ø länge länge Gehäuse   Druck- Stück 100 Stückmm mm mm mm mm mm mm mutter ca.
Trade Thread Article no. Conduit Smallest Article no. Conduit Smallest Largest Length of Total Wrench size Packet Weight kgsize DIN 40430 dimens. inner ø dimens. inner ø outer ø thread length across flats mm Units 100 unitsmm mm mm mm mm mm mm body       pressure nut approx.
AD PG ø I ø I ø B C D SW SW
10 7 5010.130.007 7 x 10 6,0 5010.137.007 6 x 10 5,0 19 7 28 15  17 50 1,5
14 9 5010.130.009 10 x 14 9,0 5010.137.009 10 x 14 9,0 23        7  30     19   21 50 2,3
17 11 5010.130.011 13 x 17 11,5 5010.137.011 12 x 17 11,5 27 7 30 23 25 50 3,0
19 13,5 5010.130.013 15 x 19 13,0 5010.137.013 14 x 19 12,5 29 7  30     25 27 50    3,5
21 16 5010.130.016 16 x 21 14,5 5010.135.016 16 x 21 14,5 31 7 30 27 29 50 4,0
27 21 5010.130.021 21 x 27 19,5 5010.601.021 21 x 27 19,5 39 10 40 34 36 25 7,636 29 5010.130.029 29 x 36 26,5 5010.137.029 27 x 36 26,5 48       10  40     43 45 25    10,1
45 36 5010.130.036 38 x 45 36,0 5010.137.036 36 x 45 34,5 57       10  40     52 54 20 13,0
56 48 5010.130.048 48 x 56 45,5 5010.137.048 47 x 56 45,5 70       10  45     63 66 10   20,0

Kleine Verpackungseinheiten Small packing units
10 7 5010.430.007 7 x 10 6,0 19 7 28 15  17 10 1,5
14 9 5010.430.009 10 x 14 9,0 23 7  30 19   21 10 2,3
17 11 5010.430.011 13 x 17 11,5 27 7 30 23 25 10 3,0
19 13,5 5010.430.013 15 x 19 13,0 29 7  30 25 27 10    3,5
21 16 5010.430.016 16 x 21 14,5 31 7  30 27 29 10    4,027 21 5010.430.021 21 x 27 19,5 39 10  40 34 36 10    7,6
36 29 5010.430.029 29 x 36 26,5 48 10  40 43 45 2    10,1
45 36 5010.430.036 38 x 45 36,0 57 10  40 52 54 2 13,0
56 48 5010.430.048 48 x 56 45,5 70 10  45 63 66 2   20,0
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US-P
Sicherheits-Schlauchverschraubungmit Innentülle, Dichtring undO-Ring, PG Gewinde nach DIN 40430 für alle wendel-gewellten Schlauchtypen
Safety-type screwed conduitconnector with ferrule, sealing andO-ring, PG thread acc. to DIN 40430for all strip-wound conduit types

mit MSD (EMV)with MSD (EMC)

K-EDU
Nenn- Gewinde Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Größter Gewinde- Gesamt- Schlüsselweite mm Packung Gewicht kggröße DIN 40430 abmessung Innen-ø Außen-ø länge länge Gehäuse  Druck- Stück 100 Stückmm mm mm mm mm mutter ca.
Trade Thread Article no. Conduit Smallest Largest Length of Total Wrench size Packet Weight kgsize DIN 40430 dimensions inner ø outer ø thread length across flats mm Units 100 unitsmm mm mm mm mm body         pressure nut approx.
AD PG ø I ø B C D SW SW
10 7 5010.132.007 6 x 10 6,0 19 7 28 15  17 50 1,5
14 9 5010.132.009 9 x 14 8,5 23        7  30     19   21 50 2,3
17 11 5010.132.011 12 x 17 11,5 27 7 30 23 25 50 3,0
19 13,5 5010.132.013 14 x 19 13,5 29 7  30     25 27 50    3,5
21 16 5010.132.016 16 x 21 15,5 31 7  30     27 29 50    4,0
27 21 5010.132.021 21 x 27 20,5 39       10  40     34 36 25    7,636 29 5010.132.029 28 x 36 27,5 48       10  40     43 45 25    10,1
45 36 5010.132.036 37 x 45 37,0 57       10  40     52 54 20 13,0
56 48 5010.132.048 48 x 56 48,0 70       10  45     63 66 10   20,0

FLEXAgraff® - CU-AS SPR-CU-AS
Nenn- Gewinde Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Artikel-Nr. Schlauch- Kleinster Größter Gewinde- Gesamt- Schlüsselweite mm Packung Gewicht kggröße DIN 40430 maße Innen-ø maße Innen-ø Außen-ø länge länge Gehäuse   Druck- Stück 100 Stückmm mm mm mm mm mm mm mutter ca.
Trade Thread Article no. Conduit Smallest Article no. Conduit Smallest Largest Length of Total Wrench size Packet Weight kgsize DIN 40430 dimens. inner ø dimens. inner ø outer ø thread length across flats mm Units 100 unitsmm mm mm mm mm mm mm body       pressure nut approx.
AD PG ø I ø I ø B C D SW SW
10 7 5011.128.007 7 x 10 6,0 5011.128.007 7 x 10 6,0 19 7 28 15  17 50 1,68
14 9 5011.127.009 11 x 14 10,0 5011.128.009 10 x 14 8,5 23        7  30     19   21 50 3,16
17 11 5011.128.011 13 x 17 11,5 5011.128.011 13 x 17 11,5 27 7 30 23 25 50 4,14
19 13,5 5011.128.013 15 x 19 13,5 5011.128.013 15 x 19 13,5 29 7  30     25 27 50    4,70
21 16 5011.128.016 17 x 21 15,5 5011.128.016 17 x 21 15,5 31        7  30     27 29 50    5,3827 21 5011.140.021 23 x 27 21,5 5011.128.021 22 x 27 20,5 39       10  40     34 36 25    10,0036 29 5011.128.029 29 x 36 27,5 5011.128.029 29 x 36 27,5 48       10  40     43 45 25    11,15
45 36 5011.128.036 38 x 45 36,5 5011.128.036 38 x 45 36,5 57       10  40     52 54 20 18,1856 48 5011.128.048 49 x 56 47,5 5011.128.048 49 x 56 47,5 70       10  45     63 66 10   23,60


