
Solar System SP-45/15 (Insel-Lösung)
Ihre ideale Lösung für eine 15-stündige Unabhängigkeit

info@elbro.com www.elbro.com

Solar Panel (SP-45) 
Max. Leistung (Pmax) 45 W
Max. Leistungsspannung (Vmp) 35.2 V
Max. Stromleistung (Imp) 1.28 A
Kurzschlussstrom (Isc) 1.45 A
Max. Systemspannung DC 1000V
Max. Vorsicherung 15 A
Abmessung 660 x 550 x 35 mm
Gewicht 4.8 kg
Anwendungsklasse  Class A 
NOCT (Air 20°C, Sun 1KW/m2, Wind 1m/s)

Lade-Controller (LC-1024) 
Nennstrom 10 A
Nennspannung 12V/24V Auto
Betriebstemperatur - 35°C bis + 55°C
Schaltuhr + Dämmerung ja
Abmessung 145 x 69 x 31 mm
Gewicht 0.3 kg

Bleiakku (LC-CA1215P) 
Nominal Kapazität 20 hour rate 15.04 Ah
Nennspannung 12 V DC 
Betriebstemperatur - 15°C bis + 40°C
Abmessung 151 x 98 x 94 mm
Gewicht 4.2 kg

Blei-Akku 12V
+ -

Blei-Akku 12V

Erweiterung auf 24V
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+ -

Lade-Controller 
mit Schaltuhr und 
Dämmerungsschalter

Elektrischer Verbraucher
12V oder 24V

Solar Panel

+ -

generell Verdrahtung min. 4 O mm

 Solar-Panel nie unter Spannung verbinden
   (Gefahr Hochspannung).

 Vor jeglichen Arbeiten Batterie immer vom 
  System  trennen.

FUSE 10A



Recharging-Controller (LS1024RP) 
Current 10 A
Tension 12V/24V Auto
Working temp. - 35°C up to + 55°C
Timer+ Light switch oui
Dimension 145 x 69 x 31 mm
weight 0.3 kg
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Solar system SP-45/15 (Island) solution
Your solution for an independent 15 hours

Solar Panel (SP-45) 
Performance max. (Pmax) 45 W
Max. tension (Vmp) 35.2 V
Max. power output (Imp) 1.28 A
Short-circuit (Isc) 1.45 A
System voltage max. DC 1000V
Fuse max. 15 A
Dimension 660 x 550 x 35 mm
weght 4.8 kg
Application class Class A 
NOCT (Air 20°C, Sun 1KW/m2, Wind 1m/s)

Battery (LC-CA1215P) 
Nominal capacity 20 hours rate 15.04 Ah
Tension 12 V DC 
Working temp. - 15°C jusqu‘à + 40°C
Dimension 151 x 98 x 94 mm
weight 4.2 kg
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Battery 12V

+ -
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Charge-Controller 12V/24V automatic
 and timer twilight switch

solar panel

electrical consumers
12V or 24V

+ -

wirement min. 4 O mm

 Solar panels connect when
  is Live (Danger High Voltage).

  Before working always from
  separate battery system.

Applicationexample

Enhancements to 24V

Battery 12V


