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GARANTI 
Dette Fluke-produkt er garanteret mod materiale- og produktionsfejl i to år fra 
købsdatoen. Garantien omfatter ikke engangsbatterier og skader, der er opstået 
ved uheld, forsømmelighed, forkert brug eller unormal betjening og håndtering. 
Forhandleren har ingen bemyndigelse til at udstede anden garanti på Flukes 
vegne. Krav iht. garantien gøres gældende ved at indsende det defekte instrument 
til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter med en beskrivelse af problemet. 
DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL, OG DER GIVES INGEN 
ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, 
SÅSOM FOR ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE ER UDEN 
ANSVAR FOR SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, TAB, 
FØLGESKADER OG DRIFTSTAB, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF NOGEN 
ÅRSAG ELLER TEORI. Da visse lande og stater ikke anerkender udelukkelse eller 
begrænsning af underforstået garanti eller af tilfældige skader og følgeskader, 
gælder ovenstående garantibegrænsning muligvis ikke det pågældende 
instrument. 

Fluke Corporation 
P.O. Box 9090 
Everett WA 98206-9090 
USA 

Fluke Europe B.V. 
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5602 B.D. Eindhoven 
The Netherlands 
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Indledning 
Fluke 323/324/325 Clamp Meter (produktet) måler ac og dc spænding, ac strøm, modstand 
og gennemgang.  324 og 325 kan desuden måle kapacitans- og kontakttemperatur.  325 kan 
desuden måle dc strøm og frekvens.  Bemærk, at 325 vises på alle illustrationer.  Ved 
temperaturmålinger skal det vedlagte K-Type-termoelement anvendes. 

 Advarsel 

Læs "Sikkerhedsoplysninger", inden produktet tages i brug. 

Sådan kontakter du Fluke 
Du kan ringe til Fluke på følgende numre: 

• Teknisk support i USA: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853) 

• Kalibrering/reparation i USA: 1-888-993-5853 

• I Canada: 1-800-363-5853 

• Europa: +31 402-675-200 

• I Japan: +81-03-6714-3114 



323/324/325 
Brugervejledning 

2 

• Singapore +65-6799-5566 

• I hele verden: +1-425-446-5500 

Du kan også besøge Flukes hjemmeside på www.fluke.com. 

Registrering af produktet kan ske på http://register.fluke.com. 

Du kan se, udskrive eller hente det nyeste supplement til brugsanvisningen ved at besøge 
http://us.fluke.com/usen/support/manuals . 

Sikkerhedsinformation 
Advarsel angiver forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren. Forsigtig angiver 
forhold og fremgangsmåder, der indebærer risiko for beskadigelse af produktet eller udstyret 
under afprøvning. 

Tabel 1 beskriver de symboler, der anvendes på produktet og i denne manual. 
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 Advarsel 

Sådan forhindres risikoen for elektrisk stød, brand eller personskade: 

• Anvend kun produktet som angivet, ellers kan produktbeskyttelsen 
blive beskadiget. 

• Anvend kun sonder, søgeledninger og adaptere med den korrekte 
målekategori (CAT), spænding og amperetal til målingen. 

• Kom ikke i berøring med spændingerne > 30 V ac rms, 42 V ac spids 
eller 60 V dc.  

• Læs alle instruktioner nøje. 

• Hold produktet bag ved den taktile barriere. Se Tangmeter, vare . 

• Overskrid ikke den fastsatte målekategori (CAT) for den 
enkeltkomponent i et produkt, en sonde eller et tilbehør, som har den 
laveste klassifikation. 

• Mål ikke strøm, mens testledningerne er i indgangsstikkene. 

• Brug ikke produktet i nærheden af eksplosiv gas, dampe eller i fugtige 
eller våde omgivelser. 

• Begræns driften til den specificerede målekategori, spænding eller 
amperetal. 
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• Arbejd ikke alene. 

• Brug ikke mere end den fastsatte spænding mellem indgangsstik 
indbyrdes eller mellem et stik og jord. 

• Overhold de lokale og nationale sikkerhedskoder.  Anvend personligt 
sikkerhedsudstyr (godkendte gummihandsker, ansigtsbeskyttelse og 
flammeresistent beklædning) for at forhindre tilskadekomst pga. stød 
og lysbuer, hvor farlige strømførende ledere blotlægges. 

• Udskift batterierne, når indikatoren for lavt batteri vises, for at forhindre 
forkert måling. 

• Batteridækslet skal være lukket og låst, før produktet anvendes. 

• Mål først en kendt spænding for at sikre, at produktet fungerer korrekt. 

• Fjern alle sonder, søgeledninger og tilbehør, der ikke er nødvendige for 
målingen. 

• Anvend kun sonder, testledninger og tilbehør, der har samme 
målekategori, spænding og amperetal som produktet. 

• Hold fingrene bag fingerafskærmningerne på sonderne. 
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• Tilslut den almindelige testledning før strømtestledningen, og fjern 
strømtestledningen før den almindelige testledning. 

• Fjern alle sonder, testledninger og tilbehør, før batteridækslet åbnes. 

• Anvend aldrig produktet, hvis det er beskadiget. 

• Deaktiver produktet, hvis det er beskadiget. 

• Anvend aldrig produktet, hvis det ikke fungerer korrekt. 

• Anvend aldrig beskadigede testledninger. Undersøg testledningerne for 
beskadiget isolering eller eksponeret metal. Afprøv gennemgang i 
søgeledningerne. 

• Før hver anvendelse skal produktet kontrolleres. Undersøg for revner 
eller manglende dele af tangkabinettet.  Se ligeledes efter for løse og 
svækkede dele. Undersøg nøje isoleringen omkring kæberne. Se 
Tangmeter, vare . 

• Undersøg huset, inden du bruger produktet. Kontroller for revner og 
manglende plastdele. Undersøg isoleringen rundt om indgangsstikkene 
omhyggeligt. 

• Læs afsnittet Sikkerhed inden brug af produktet. 
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• Fjern batterierne for at forhindre batterilækage og beskadigelse af 
produktet, hvis det ikke anvendes i en længerevarende periode. 

• Fjern batterier for at undgå batterilækage og skade på produktet, hvis 
det skal opbevares ved temperaturer, der ligger over 
betjeningstemperaturen. 

• Brug ikke en strømmåling som en indikation for, at det er sikkert at 
berøre et kredsløb.  Der er nødvendigt med en spændingsmåling for at 
vide, om et kredsløb er farligt. 

Forsigtig 

For at undgå mulig beskadigelse af produktet eller andet udstyr under testen 
skal der bruges en termokobling, der er fastsat de temperaturer, der skal 
måles. Produktet er fastsat til mellem -10.0C og +400,0C og til mellem -14F og 
752F, men den inkluderede type K-termokobling er fastsat til 260C. 
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Signaturforklaringer 
Tabel 1. Signaturforklaringer 

Signat
ur 

Betydning 
Signat

ur 
Betydning 

 Vekselstrøm  Jord 

 Jævnstrøm  Veksel- og jævnstrøm. 

 Overholder EU-direktiver.  ADVARSEL. FARE! 

 Batteri  Se brugervejledningen.  

 Dobbelt isoleret  ADVARSEL. FARLIG SPÆNDING. 
Risiko for elektrisk stød. 

 
Certificeret af CSA Group for 
sikkerhedsstandarder i 
Nordamerika. 

 Overholder relevante australske 
standarder. 

 Godkendt af TÜV SÜD 
Product Service.  

Anvendelse rundt om og fjernelse fra 
uisolerede farlige strømledere er 
tilladt. 
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Skema 1. Symboler (fortsat) 

Signatur Betydning Signatur Betydning 

 

Målekategori II kan anvendes 
til test og måling af kredsløb, 
der er tilsluttet direkte til 
anvendelsespunkter 
(stikkontakter og lignende) i 
lavspændings MAINS-
installationen. 

 

Målekategori III kan anvendes til 
test og måling af kredsløb, der er 
forbundet til distributionsdelen af 
bygningens lavspændings MAINS-
installationer. 

 

Målekategori IV kan 
anvendes til test og måling 
af kredsløb, der er forbundet 
til distributionsdelen af 
bygningens lavspændings 
MAINS-installationer. 

 Stemmer overens med de relevante 
sydkoreanske EMC-standarder. 

 

Dette produkt er i overensstemmelse med kravene om afmærkning i WEEE 
direktivet. Det påhæftede mærkat angiver, at du ikke må bortskaffe dette 
elektriske/elektroniske produkt via husholdningsaffald. Produktkategori: Med 
reference til kravene i WEEE direktivets bilag I klassificeres dette produkt 
som et produkt til "overvågning og kontrolinstrumentering" i kategori 9. Dette 
produkt må ikke bortskaffes usorteret i almindeligt affald. 
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Bemærk 

Måingskategorien (KAT) og spændingsværdien for kombinationer af testprober, 
testprobetilbehør, strømtangtilbehør og prouktet har den LAVESTE grad inden for 
individuelle komponenter. 

Sådan rengøres produktet 
Rengør kassen med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. 

Forsigtig 

Undgå skade på produktet ved at undgå at bruge slibe- eller opløsningsmidler 
til at rengøre produktkabinettet med. 

Sådna rengøres produktkæben: 
1. Undersøg overfladen på kæben for at kontrollere, om den er ren.  Hvis der er uønsket 

materiale (f.eks. rust), lukker køben ikke korrekt, og der kan forekomme målefejl. 

2. Åbn kæben, og rengør tangens metaldele med en let olieret klud. 
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Specifikationer 
Maksimum spænding 
mellem indgangsstik og jord ................... 600 V 

Område 

323 .................................................... 400.0 A 

324, 325 ............................................ (40.00, 400.0) A 

Batterier................................................... 2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03 

Driftstemperatur ...................................... -10 °C to +50 °C 

Opbevaringstemperatur .......................... -30 °C to +60 °C  

Driftsfugtighed ......................................... ikke-kondenserende (≤10 °C) 

 ≤90 % RH (ved 10 °C til 30 °C) 

 ≤75 % RH (ved 30 °C til 40 °C) 

 ≤45 % RH (ved 40 °C til 50 °C) 

 (Uden kondens) 

Driftshøjde ............................................... 2.000 meter 

Opbevaringshøjde ................................... 12.000 meter 

Størrelse (L x B x H)................................ (207 x 75 x 34) mm 
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Vægt 

 323 ..................................................... 265 g 

 324 ..................................................... 208 g 

 325 ..................................................... 283 g 
Sikkerhed ................................................ IEC 61010-1, forureningsgrad 2 

IEC 61010-032: CATIV 300V / CATIII 600V 
IEC 61010-2-033:CAT IV 300V / CAT III 600V 

IP Rating ................................................. IEC 60529: IP30, ikke-drift 

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) 

Internationalt IEC 61326-1: Bærbar, elektromagnetisk miljø, IEC 61326-2-2 

CISPR 11: Gruppe 1, klasse A 

Gruppe 1: Udstyret har tilsigtet genereret og/eller anvender ledende, 
koblet radiofrekvensenergi, der er nødvendigt for selve udstyrets 
interne funktion. 

Klasse A: Udstyret er velegnet til brug til alle anvendelsesformål 
bortset fra i hjemmet og forehavender, der har direkte forbindelse til et 
lavspændingsstrømforsyningsnetværk, der forsyner bygninger til 
husholdningsbrug. Der kan være potentielle besværligheder med at 
sikre elektromagnetisk kompatibilitet i andre omgivelser pga. 
ledningsbårne og feltbårne forstyrrelser. Emissioner, der overstiger 
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niveauer foreskrevet af CISPR 11, kan forekomme, når udstyret er 
tilsluttet en testgenstand. 

Korea (KCC) Klasse A udstyr (Udstyr til industriel udsendelse og kommunikation). 

Klasse A: Udstyret opfylder kravene til industrielt elektromagnetisk 
bølgeudstyr, og sælgeren eller brugeren bør notere sig dette. Dette 
udstyr er beregnet til brug i erhvervsmiljøer og må ikke bruges i hjem. 

USA (FCC) 47 CFR 15, underafsnit B. Dette produkt anses for at være en enhed 
undtaget paragraf 15.103. 

Temperaturkoefficienter .......................... Tilføj 0,1 x angivet nøjagtighed for hver grad C over 
28 °C eller under 18 °C  

Målenøjagtighed 

323 .................................................... 0.1 A 

324, 325 ............................................ (0.01, 0.1) A 

Nøjagtighed 

323, 325 ............................................ 2.0 % ±5 cifre (45 – 65 Hz) 

 2,5 % ±5 cifre (65 – 400 Hz) 

324 .................................................... 1.5 % ±5 cifre (45 Hz til 400 Hz) 

Bemærk 

Tilføj 2 % for følsomhed. 
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DC strøm med kæbe (325) 

Område ................................................... (40,00, 400,0) A  

Opløsning ................................................ (0,01, 0,1) A 

Nøjagtighed ............................................. 2.0 % ±5 cifre 

Vekselspænding 

Område ................................................... 600,0 V 

Opløsning ................................................ 0,1 V 

Nøjagtighed (45 – 400 Hz) ...................... 1,5 % ±5 cifre 

Jævnspænding 

Område ................................................... 600,0 V  

Opløsning ................................................ 0,1 V 

Nøjagtighed ............................................. 1 % ±5 cifre 

Modstand 

Område 

 323, 324 ............................................. (400.0, 4000) Ω 

 325 ..................................................... (400.0, 4000, 40000) Ω 

Opløsning ................................................ (0,1, 1, 10) Ω 

Nøjagtighed ............................................. 1 % ±5 cifre 
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Kontinuitetsbipper  

323 .................................................... ≤70 Ω 

324/325 ............................................. ≤30 Ω 

Kapitans (324, 325) 

Område ................................................... (100,0, 1000) μF 

Område ................................................... (0,1, 1) μF 

Nøjagtighed ............................................. 1 % ±4 cifre 

Frekvens med kæbe (325) 

Område ................................................... 5,0 til 500,0 Hz 

Opløsning ................................................ 0,1 Hz 

Nøjagtighed ............................................. 0.5 % ±4 cifre 

Triggerniveau .......................................... 5 til 10 Hz, ≥10 A 

 10 til 100 Hz, ≥5 A 

 100 til 500 Hz, ≥10 A 

Kontakttemperatur (324, 325) 

Område ................................................... -10,0 °C til 400,0 °C 

Opløsning ................................................ 0,1 °C 

Nøjagtighed ............................................. 1 % ± 8 cifre 

Bemærk: Temperaturuvished (-nøjagtighed) inkluderer ikke fejl i termokoblingsproben. 
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