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Stiftleisten 2,54 Löt Male Headers .1” Solder Connecteurs mâles 2,54 soudure ➜   F 10 – 18
Stiftleisten 2,54 SMD Male Headers .1” SMD Connecteurs mâles 2,54 CMS ➜   F 31 – 33
Stiftleisten 2,54 Einpreß Male Headers .1” Press-Fit Connecteurs mâles 2,54 emmanchement ➜   F 33

Codier- und
Adressierungsbrücken

Ponts de codage
et d'adressageJumpers

2,54

CAB 4 05 G…
CAB 4 10 G…
CAB 4 Z…

0,5 Gold/gold/dorée

1    Gold/gold/dorée

5 Zinn/tinned/étamée

Art. Nr.
Art. No.
Art. n°

Kontaktoberfläche
Contact surface finish

Finition de contact
(µm)

Für Wire-Wrap Stifte von 0,6 - 0,64 mm
und für Rundstifte 0,6 - 0,7 mm. Die fe-
dernden Kontakte schließen jeweils 2 Stifte
kurz. Montage neben- und hintereinander
ist möglich.

For 0,6 - 0,64 mm wire wrap pins and
round pins with diameter 0,6 - 0,7 mm. The
flexible contacts are shorting two pins. The
jumpers can be mounted behind and next
to each other.

Pour contacts wrappés de 0,6 à 0,64 mm
et pour contacts ronds de 0,6 à 0,7 mm. Les
contacts à ressort court-circuitent deux con-
tacts. Montage possible en séries parallèles
ou d'affilée.

Ausführung
Version
Modèle

geschlossen
closed
close

Raster
Grid

Espacement
(mm)

2,5–2,54

CAB 5 05 G…
CAB 5 10 G…
CAB 5 Z…

0,5 Gold/gold/dorée

1    Gold/gold/dorée

5 Zinn/tinned/étamée

geschlossen
mit Loch für
Prüfspitze

closed
with hole

for probe tip
close avec
orifice pour

pointe d'essai

5,08

CAB 6 05 G…
CAB 6 10 G…
CAB 6 Z…

0,5 Gold/gold/dorée

1    Gold/gold/dorée

5 Zinn/tinned/étamée

offen
für Miniatur-

abgreif-
klemmen

open
suitable for
miniature

test probes
ouverte

pour fiches
miniatures

2,5–2,54

CAB 7 G…
CAB 7 Z…

0,1 Gold/gold/dorée

5 Zinn/tinned/étamée

geschlossen
in Reihe
rastbar
closed

engageable
in row
close

encliquetable
en ligne

2,5–2,54

CAB 9 G… 0,1 Gold/gold/dorée

offen
mit Grifflasche

open
with tag

ouverte
avec poignée

2,5–2,54

... B = blau

... G = grau (außer CAB 9)

... R = rot

... S = schwarz

bitte Farbe angeben:                    please indicate colour:        veuillez indiquer couleur:

... B = blue

... G = grey (except for CAB 9)

... R = red

... S = black

... B = bleu

... G = gris (à l'exception de CAB 9)

... R = rouge

... S = noir
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