Palitliga isolationstransformatorer
fran Tufvassons

Tufvassons har ett brett utbud av transformatorer och 6éver femtio ars erfarenhet

av egen tillverkning. Vi erbjuder isolationstransformatorer av hégsta kvalitet f6r

fast montage, montering pa DIN-skena samt flyttbara varianter som ansluts med
natsladd. Valj produkt sjélv eller lat vara medarbetare guida dig till ratt stromfoérsoérjning.

Ty Optimal isolation, tar bort stérningar

Isolationstransformatorn anvands nar du behéver anpassa
en spanningsniva till en annan eller skilja skyddsjord fran
systemjord. Den ger optimal isolation, minimerar stérningar
och installeras och inspekteras enkelt. Precis som
Tufvassons 6vriga produkter &r isolationstransformatorn

B © CE-méarkt samt skyddad mot kortslutning och
) Overbelastning.
/

Typ: PVM 301

Art.nr.: 6653-0014 E nr 52 048 30

Inspénning: 400V, 50-60 Hz

Utspanning: 230V med mittuttag

Effekt: 260VA (1,1A)

Vikt: 3,9 kg

Kapslingsklass: IP54

Isolationsklass: 4,2 kV

Omgivningstemp: max 40°C

Utférande: - Hardplastingjuten transformator i gra kapsling av slagtalig, sjélvslocknande termoplast (VO0).
- Dubbelisolerad (skall ej skyddsjordas).
- Skyddad mot kortslutning och dverbelastning med sekundara finsakringar 2 x 1,25 A.
- Primér kopplingsplint 2-polig 4 mm?, max. vridmoment 0,5 Nm.
- Sekundar kopplingsplint 3-polig 4 mm?2, max. vridmoment 0,5 Nm.
- Genomféring med 3 steg for kabel, max. dia. 14 mm.
- Kanaler for installationskabel under transformatorn.

Montage: Véaggmontage med 3 skruv, de tva dvre fasthalen nyckelhdlsmontage.

Tillverkningsnorm: Sékerhet: EN 61558-1; EN 61558-2-4
Emission EN 61 000-6-3; EN 61 000-6-4, IEC 62041
Immunitet EN 61 000-6-1; EN 61 000-6-2, IEC 62041

Ovrigt: Om det kravs i foreskrifterna for installationen, skall transformatorn i den fasta installationen féregas

av en allpolig elkopplare.
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Kopplingsschema och produktillustration
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Belastningsdiagram
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