9 4 mm-Programm O 4 mm Programme

Abgreifklemmen Crocodile clips

Abgreifklemme Crocadile clip

« nichtisoliert e not insulated — r

« Steckanschluss @ 4 mm e socket @4 mm i~ @ e

« Kontakt: Krokodilklauen e contact: crocodile jaws ———— e

o Kontaktwerkstoff: Stahl e contact: material steel

e auch mit zusatzlichen Schraubanschluss e also available with additional
erhéltlich (AK 306 Ni) screw terminal (AK 306 Ni) 11

e please visit www.schuetzinger.de e please visit www.schuetzinger.de <+| ©
to find the warning notice WH 031 to find the warning notice WH 031 ~ Q @

Q

Best.-Nr. AK 305 Ni Order No. AK 305 Ni F=— —

« Kontaktteile vernickelt e contact parts nickel-plated

o Klemmbereich @ 8 mm e Qrips up to @ 8 mm 50

AWH 031 AWH 031

Allgemeine Angaben General information

AK 305 Ni AK 305 Ni
Best.-Nr." ) ] L
Kontaktteile vernickelt Order No. contact parts nickel-plated

Technische Daten Technical data
Anschluss Steckbuchse terminal inline socket
Durchgangswiderstand 100 mQ transition resistance 100 mS2
Bemessungsspannung?® 30V, /60V, rated voltage” 30V,./60V,
Bemessungsstrom? 16 A rated current” 16 A
Temperatur- von -40 °C bis +110 °C operating from -40 °C to +110 °C
Einsatzbereich temperature

"andere Ausflhrungen auf Anfrage "other designs on request

“bei normalen Umgebungstemperaturen “at normal ambient temperatures

www.schuetzinger.de
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