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GEnergiemessgeräte

Energiemessgerät 160 – 250 V~

# €

852.9821

Weiß | Energieeffi zient | Großes LCD-Display mit blauem Hintergrundlicht | Digitale Anzeige u.a. von 
Stromverbrauch, Energiekosten (2 verschiedene Tarife programmierbar), Spannung (V), Strom (A), 
Wirkleistung (W) | Zähler für Leistung und Kosten zurücksetzbar | Nennleistung 3860 W, Eigenver-
brauch < 1 W

48,61

852.9821

Stromverteilung | Adapter | Energiemessgeräte und Reiseadapter

Reiseadapter
Reisestecker 3-polig
· Buchsenseite: Schutzkontakt-Steckdose
· Steckerfarbe: weiß

# €

Nema

921.004 15 A / 125 V~ | Steckerstiftseite: USA 9,88

UTE

921.005 10 / 16 A / 250 V~ | Steckerstiftseite: Frankreich, Belgien, Tschechien, Polen 7,65

UK

921.010
13 A / 250 V~ | Steckerstiftseite: England, Irland, Malta, Hongkong, Zypern | Integrierte 13 A-Fein-
sicherung, austauschbar

10,38

900.1077 13 A / 250 V~ | Ersatzsicherung / 13 A-Feinsicherung, 3,3 x 254 mm (fl inke Sicherung) 3,95

T12

921.011 10 A / 250 V~ | Steckerstiftseite: Schweiz 8,52

921.004

921.005

921.010

921.011

Adapter sind keine Spannungsumwandler. Sie sind nicht für den Dauerbetrieb geeignet.


