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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / Subject to technical changes and errors. 

Vorläufig / Preliminarily 
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Datenblatt / Data Sheet 
Glassockellampe T10 - W2,1x9,5d 
Incandescent - miniature lamp T10 - W2,1x9,5d 

  

 

 

 

 

 

 

Technische Daten / Technical data  

 

 

 
Abmessungen / Dimensions: 
 

          

         

 

 

 

 

 

Bezeichnung / Description Eigenschaften / Characteristics 
Artikelnummer / Item no. 00570615 00570602 00571212 00571203 

Betriebsspannung / Operating voltage 6.3V 6-7V 12V 12V 

Betriebsstrom / Operating current 150mA 333mA 100mA 250mA 

Leistung / Power 1.0W 2.0W 1.2W 3.0W 

Sockel / Socket W2,1x9,5d 

Wendelform / Filament shape C-2R C-2V C-2V C-2V 

Artikelnummer / Item no. 00571205 00571202 00572402 00574802 

Betriebsspannung / Operating voltage 12V 12-15V 24-30V 48-60V 

Betriebsstrom / Operating current 420mA 166mA 83mA 33mA 

Leistung / Power 5.0W 2.0W 2.0W 2.0W 

Sockel / Socket W2,1x9,5d 

Wendelform / Filament shape C-2V C-2V C-2V C-2F 


