
 Typ/Bestelltext Ref. Nr.
Scotchlok™ Abzweigverbinder (Kleinpackung) UB2A-PK25

AderØ: 0,4 - 0,9 mm, AußenØ: max. 2,08 mm

Die UB2A Verbinder mit blauer Kappe ermöglichen Abzweige von 

Leitungen ohne diese zu unterbrechen und die Funktion zu stören. 

ME: Kleinpackung mit 25 Stück, VPE: 40 Stück, MBM: 40 Stück

Scotchlok™ Einzeladerverbinder (Kleinpackung) UR2-PK25

AderØ: 0,4 - 0,9 mm, AußenØ: max. 2,08 mm 

Die UR2 Verbinder mit roter Kappe akzeptieren zwei oder drei 

Massivleiter, auch mit unterschiedlichem Durchmesser. 

Damit sind auch Abzweigleitungen möglich.

ME: Kleinpackung mit 25 Stück, VPE: 40 Stück, MBM: 40 Stück

Scotchlok™ Einzeladerverbinder (Keinpackung) UY2-PK25

AderØ: 0,4 - 0,9 mm, AußenØ: max. 2,08 mm 

Die kleinen kompakten UY2 Verbinder mit gelber Kappe erlauben eine 

große Zahl von Spleißverbindungen auf engstem Raum.

ME: Kleinpackung mit 25 Stück, VPE: 40 Stück, MBM: 40 Stück

Scotchlok™ Schneidklemmzange (Plastikhülle) E-9Y-P

das E-9Y Werkzeug kann zum Spleißen mit Scotchlok-Verbindern

und als Seitenschneider benutzt werden.

ME: 1 Stück, VPE: 10 Stück, MBM: 10 Stück

3M Telecommunications
Solutions for Networks

Scotchlok Aderverbinder
50 Jahre
Jetzt in wiederverschließbaren Kleinpackungen
Seit 50 Jahren begeistern unsere 3M Scotchlok Aderverbinder als sichere Verbindung kunstoffisolierter 
Fernmelde- oder Signalkabel unsere Kunden. Milliardenfach im Einsatz stellt der bewährte U-Kontakt 
eine feste, erschütterungssichere und dauerhafte Verbindung her. Neben der klassischen Anwendung 
im Fernmeldebereich, eignen sich die Verbinder hervorragend für sämtliche Schwachstromanwen-
dungen im Gebäude, wie z. B. Daten- und Signaltechnik, Lichtsteuerung oder Sicherheitstechnik.

Zum 50. Geburtstag der Scotchlok-Verbinder bieten wir Ihnen jetzt 3 Verbinder in attraktiven, 
transparenten Kleinpackungen (Clamshell-Verpackung) mit einem Inhalt von je 25 Verbindern an, die 
nicht nur optimalen Schutz gegen Schmutz und Staub bieten, sondern sich auch problemlos öffnen und 
wieder verschließen lassen. 

 Vorteile

· Praktische Kleinpackung für 

 Elektro-Installateure

· Leicht zu öffnen

· Wiederverschließbar

· Transparent

· Passend für gängige Regalsysteme

· Attraktive, farbenfrohe Verpackung  

 im bekannten 3M Elektro-Design 

· Optimaler Schutz gegen Schmutz   

 und Feuchtigkeit



 3M Deutschland GmbH
 Telecommunications
Carl-Schurz-Straße 1 · 41453 Neuss · Germany
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 Scotchlok™ Einzeladerverbinder UY   UY  
 fettgefüllter Verbinder für 2 Adern, max. Außendurchmesser: 1,52 mm
 Aderdurchmesser: 0,4 - 0,7 mm, Farbe der Kappe: gelb, VPE: 100 Stück, MBM: 1000 Stück

 Scotchlok™ Einzeladerverbinder UY2   UY2  
 fettgefüllter Verbinder für 2 Adern, max. Außendurchmesser: 2,08 mm.
 Aderdurchmesser: 0,4 - 0,9 mm, Farbe der Kappe: gelb, VPE: 100 Stück, MBM: 1000 Stück

 Scotchlok™ Einzeladerverbinder UY2-D    UY2-D   
 ungefüllter Verbinder für 2 Adern, max. Außendurchmesser: 2,08 mm
 Aderdurchmesser: 0,4 - 0,9 mm, Farbe der Kappe: weiß, Kappe mit Testöffnung
 VPE: 100 Stück, MBM: 1000 Stück

 Scotchlok™ Einzeladerverbinder UP3   UP3  
 ungefüllter Verbinder für 2 oder 3 Adern, flammhemmend, 
 max. Außendurchmesser: 1,52 mm, Aderdurchmesser: 0,4 - 0,9 mm
 Farbe der Kappe: grau, VPE: 100 Stück, MBM: 1000 Stück 

 Scotchlok™ Einzeladerverbinder UR2   UR2  
 fettgefüllter Verbinder für 2 oder 3 Adern, max. Außendurchmesser: 2,08 mm
 Aderdurchmesser: 0,4 - 0,9 mm, Farbe der Kappe: rot, VPE: 100 Stück, MBM: 1000 Stück

 Scotchlok™ Einzeladerverbinder UR2-D   UR2-D  
 ungefüllter Verbinder für 2 oder 3 Adern, max. Außendurchmesser: 2,08 mm
 Aderdurchmesser: 0,4 - 0,9 mm, Farbe der Kappe: weiß, VPE: 100 Stück, MBM: 5000 Stück

 Scotchlok™ Einzeladerverbinder 211   211  
 fettgefüllter Verbinder für 2 Adern, max. Außendurchmesser: 2,08 mm
 Aderdurchmesser: 0,4 - 0,9 mm, Farbe der Kappe: gelb, VPE: 500 Stück, MBM: 1000 Stück

 Scotchlok™ Abzweigverbinder UB2A   UB2A  
 fettgefüllter Verbinder für unterbrechungsfreie Abzweige
 an durchgehenden Adern, max. Außendurchmesser: 2,08 mm
 Aderdurchmesser: 0,4 - 0,9 mm, Farbe der Kappe: blau, VPE: 100 Stück, MBM: 1000 Stück

 Scotchlok™ Abzweigverbinder UB2A-D   UB2A-D  
 ungefüllter Verbinder für unterbrechungsfreie Abzweige
 an durchgehenden Adern, max. Außendurchmesser: 2,08 mm
 Aderdurchmesser: 0,4 - 0,9 mm, Farbe der Kappe: weiß, VPE: 100 Stück, MBM: 1000 Stück

 Scotchlok™ Abzweigverbinder UPB   UPB  
 ungefüllter Verbinder für unterbrechungsfreie Abzweige an durchgehenden Adern
 fammhemmend, max. Außendurchmesser: 1,52 mm, Aderdurchmesser: 0,4 - 0,7 mm
 Farbe der Kappe: grau, VPE: 1000 Stück, MBM: 5000 Stück 

 Scotchlok™ Doppeladerverbinder U1B   U1B  
 fettgefüllter Durchgangsverbinder für 2 Adernpaare, max. Außendurchmesser: 3,18 mm
 Aderdurchmesser: 0,9 - 1,3 mm, Farbe der Kappe: blau, VPE: 100 Stück, MBM: 1000 Stück

 Scotchlok™ Doppeladerverbinder U1R   U1R  
 fettgefüllter Duchgangsverbinder für 2 Adernpaare, max. Außendurchmesser: 3,18 mm, 
 Aderdurchmesser: 0,5 - 0,9 mm, Farbe der Kappe: rot, VPE: 100 Stück, MBM: 1000 Stück

 Scotchlok™ Doppeladerverbinder UDW2   UDW2
 fettgefüllter Duchgangsverbinder für 2 Adernpaare, max. Außendurchmesser: 4,4 mm,
 Aderdurchmesser: 0,9 - 1,3 mm, Farbe: schwarz, VPE: 100 Stück, MBM: 1000 Stück

 Typ/Bestelltext  Ref. Nr.

3M™ Scotchlok™ Aderverbinder in Großpackungen  

In unserem Sortiment finden Sie auch Magazinierte Verbinder 
und unterschiedliche Zangentypen. Für weitere Informationen
stehen wir Ihnen gerne unter der Tel. 02131/14-5999 zur 
Verfügung.

www.3MTelecommunications.de


