
Sådan sælges fordelene ved Fluke tangmetre

Fluke tangmetres værdibidrag (value proposition)
Fluke tangmetre er designet til at arbejde optimalt under selv de vanskeligste 
forhold. De giver repeterbare, støjfrie resultater, som hjælper brugerne med at holde 
maskineriet i gang.

Designet til at yde
Fluke værktøjer har avancerede funktioner og er designet med henblik på 
brugervenlighed ved at udelade gimmicks, der sjældent er særligt gavnlige til den 
forhåndenværende opgave.

Repeterbare støjfrie resultater
Forståelsen af brugernes arbejdssteder og det uovertrufne design gør, at vores 
tangmetre kan levere støjfrie, pålidelige strømmålinger uden at bryde kredsløbet.

Beskytter brugernes renommé
Sørger for brugernes sikkerhed og giver dem mulighed for at kunne stole på 
resultaterne. De kan med tillid basere deres professionelle vurderinger på de 
udlæsninger, de får med tangmetret.

Unikke salgsargumenter
Udviklet til opgaver indenfor kommercielle ejendomme, let industri, HVAC, beboelser 
og gør det selv - kombinerer 323, 324 og 325 tangmetrene med sand RMS 
funktionalitet med formfaktor og værdi. Den mindre kæbe og det koniske design 
forbedrer den originale ergonomi og gør tængerne meget nemme at bruge. 

Klassens bedste design
Fluke tangmetre er enkle at bruge og optimeret til anvendelsen.
 • Store, nemt aflæselige displays indstiller automatisk til det 

korrekte måleområde, så du ikke behøver at ændre stilling, 
mens du måler.

 • Det ergonomiske design passer i hånden og kan bruges, 
mens der bæres personligt beskyttelsesudstyr.

Gennemprøvet robuste og pålidelige
Fluke tangmetre er de mest robuste på markedet og overgår 
endda de krævede sikkerhedsstandarder. De er designet, så 
de kan holde til:
 • At vride ledninger fra hinanden, at blive dækket af snavs 

eller skramle rundt bag i en varevogn.
 • At arbejde, hvor problemerne er - indendørs, udendørs, 

i varmt og koldt vejr.
 • At klare mere end 40 ekstreme tests (inkl. vibration, 

shock, temperatur, elektrisk interferens og 
kontaktholdbarhed),  
inden de frigives til salg.

ARBEJD MED
DE BEDSTE.



Vejledning gammel/ny model
Gammel model Ny model Ændrede funktioner

323

Alle 321 funktioner plus:
 • 600 V AC og DC
 • Sand rms
 • KAT III 600V/KAT IV 300V 
 • Slankere, mere ergonomisk design

324

Alle 322 funktioner plus:
 • Sand rms
 • KAT III 600V/KAT IV 300V 
 • Slankere, mere ergonomisk design
 • Temperatur
 • Kapacitans
 • Baggrundslys

325

Alle 322 funktioner plus:
 • 400A AC og DC
 • Sand rms
 • KAT III 600V/KAT IV 300V 
 • Slankere, mere ergonomisk design
 • Temperatur
 • Kapacitans
 • Baggrundslys
 • Frekvens
 • Min./maks.

322

322

321

Specifikationer
  323 324 325
AC strøm Måleområde 400,0 A 40,00 A/400,0 A 40,00 A/400,0 A

Nøjagtighed 2 % ± 5 cifre  
(45 Hz til 65 Hz) 
2,5 % ± 5 cifre  

(65 Hz til 400 Hz)

1,5 % ± 5 cifre  
(45 Hz til 400 Hz) 

Tilsæt 2 % for position  
følsomhed

2 % ± 5 cifre  
(45 Hz til 65 Hz) 
2,5 % ± 5 cifre  

(65 Hz til 400 Hz)
DC strøm Måleområde — — 40,00 A/400,0 A

Nøjagtighed — — 2 % ± 5 cifre
AC spænding Måleområde 600,0 V 600,0 V 600,0 V

Nøjagtighed 1,5 % ± 5 cifre 1,5 % ± 5 cifre 1,5 % ± 5 cifre
DC spænding Måleområde 600,0 V 600,0 V 600,0 V

Nøjagtighed 1,0 % ± 5 cifre 1,0 % ± 5 cifre 1,0 % ± 5 cifre
Modstand Måleområde 400,0 Ω/4000 Ω 400,0 Ω/4000 Ω 400,0 Ω/4000 Ω/40,00 kΩ

Nøjagtighed 1 % ± 5 cifre 1 % ± 5 cifre 1 % ± 5 cifre

Gennemgang ≤ 70 Ω ≤ 30 Ω ≤ 30 Ω 
Kapacitans — 100,0 µF til 1000 µF 100,0 µF til 1000 µF
Frekvens — — 5,0 Hz til 500,0 Hz
AC respons Sand rms Sand rms Sand rms
Baggrundsbelysning — Ja Ja
Datahold Ja Ja Ja
Kontakttemperatur — -10,0 °C til 400,0 °C  

(14,0 °F til 752,0 °F)
-10,0 °C til 400,0 °C  
(14,0 °F til 752,0 °F)

Min./maks. — — Ja
Størrelse H x B x D (mm) 207 x 75 x 34 207 x 75 x 34 207 x 75 x 34

Maks. 
ledningsdiameter 30 mm (600 MCM) 30 mm (600 MCM) 30 mm (600 MCM)

Vægt 265 g 208 g 283 g
Kategori klassificering KAT III 600 V 

 KAT IV 300 V
KAT III 600 V 
 KAT IV 300 V

KAT III 600 V  
KAT IV 300 V

Garanti To år To år To år

Fluke. Det mest pålidelige 
 værktøjer i verden.
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