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Kutistemuovi- ja eristystuotteet
Kutistemuoviletkut

MATERIAALI Polyolefiini, ristisilloitettu (PO-X)

Kutistussuhde 2:1

Käyttölämpötila-alue -55 °C - +135 °C

Min. kutistuslämpötila +100 °C

Pituusmuutos 
kutistettuna

+5 %/-10 %

Läpilyöntilujuus 20 kV/mm, IEC 684 P2

Materiaalin paloluokka Itsestään sammuva, UL224 VW1

Soveltuu eri teollisuuden käyttökohteisiin mm. suojaamiseen, 
eristämiseen ja merkintään.

Ominaisuudet ja edut
•	 Ohutseinämäinen ja taipuisa kutistemuoviletku
•	 Nopeasti kutistuva
•	 Itsestään sammuva
•	 Erinomaiset mekaaniset ja kemialliset ominaisuudet
•	 Ohjelmassa useita eri kokoja ja värejä
•	 Ominaisuudet täyttävät useiden teollisuusstandardien vaatimukset
•	 UL-224, CSA- ja VG-hyväksytty

Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1

HFT-A on VG-hyväksytty.

HFT-A - ohutseinämäinen

Kutistemuoviletku 2:1 kutistussuhteella

LEAASN
Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.

Värit musta, punainen, sininen,  
keltainen, valkoinen ja kelta-vihreä.

TUOTE- 
TUNNUS

Kutista-
maton 
Ø (D)

Koko 
(tuuma)

Maks. Ø 
kutistettu 

(d)

Seinämä-
paksuus 

(WT) Pakkaus Väri VG-Normi
Suositeltava 

työkalu
Nimike- 
numero

HFT-A- 
1.2/0.6

1,2 3/64 " 0,6 0,40 400 m Keltainen (YE) VG 95343 T05 A 001 E 30-33 305-01204

1,2 3/64 " 0,6 0,40 400 m Musta (BK) VG 95343 T05 A 001 A 30-33 305-01200

1,2 3/64 " 0,6 0,40 400 m Punainen (RD) VG 95343 T05 A 001 C 30-33 305-01202

1,2 3/64 " 0,6 0,40 400 m Sininen (BU) VG 95343 T05 A 001 G 30-33 305-01206

1,2 3/64 " 0,6 0,40 400 m Valkoinen (WH) VG 95343 T05 A 001 L 30-33 305-01209

HFT-A- 
1.6/0.8

1,6 1/16 " 0,8 0,40 400 m Keltainen (YE) VG 95343 T05 A 002 E 30-33 305-01604

1,6 1/16 " 0,8 0,40 400 m Musta (BK) VG 95343 T05 A 002 A 30-33 305-01600

1,6 1/16 " 0,8 0,40 400 m Punainen (RD) VG 95343 T05 A 002 C 30-33 305-01602

1,6 1/16 " 0,8 0,40 400 m Sininen (BU) VG 95343 T05 A 002 G 30-33 305-01606

1,6 1/16 " 0,8 0,40 400 m Valkoinen (WH) VG 95343 T05 A 002 L 30-33 305-01609

HFT-A- 
2.4/1.2

2,4 3/32 " 1,2 0,50 100 m Keltainen (YE) VG 95343 T05 A 003 E 30-33 305-02404

2,4 3/32 " 1,2 0,50 100 m Punainen (RD) VG 95343 T05 A 003 C 30-33 305-02402

2,4 3/32 " 1,2 0,50 100 m Sininen (BU) VG 95343 T05 A 003 G 30-33 305-02406

2,4 3/32 " 1,2 0,50 100 m Valkoinen (WH) VG 95343 T05 A 003 L 30-33 305-02409

2,4 3/32 " 1,2 0,50 400 m Musta (BK) VG 95343 T05 A 003 A 30-33 305-02400

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. 
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.
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Kutistemuovi- ja eristystuotteet
Kutistemuoviletkut

Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1
HFT-A - ohutseinämäinen

Kutistemuoviletku 2:1 kutistussuhteella

TUOTE- 
TUNNUS

Kutista-
maton 
Ø (D)

Koko 
(tuuma)

Maks. Ø 
kutistettu 

(d)

Seinämä-
paksuus 

(WT) Pakkaus Väri VG-Normi
Suositeltava 

työkalu
Nimike- 
numero

HFT-A- 
3.2/1.6

3,2 1/8 " 1,6 0,50 100 m Keltainen (YE) VG 95343 T05 A 004 E 30-33 305-03204

3,2 1/8 " 1,6 0,50 100 m
Kelta-Vihreä 

(GNYE)
VG 95343 T05 A 004 N 30-33 305-03245

3,2 1/8 " 1,6 0,50 100 m Punainen (RD) VG 95343 T05 A 004 C 30-33 305-03202

3,2 1/8 " 1,6 0,50 100 m Sininen (BU) VG 95343 T05 A 004 G 30-33 305-03206

3,2 1/8 " 1,6 0,50 100 m Valkoinen (WH) VG 95343 T05 A 004 L 30-33 305-03209

3,2 1/8 " 1,6 0,50 400 m Musta (BK) VG 95343 T05 A 004 A 30-33 305-03200

HFT-A- 
4.8/2.4

4,8 3/16 " 2,4 0,50 75 m Keltainen (YE) VG 95343 T05 A 005 E 30-33 305-04804

4,8 3/16 " 2,4 0,50 75 m
Kelta-Vihreä 

(GNYE)
VG 95343 T05 A 005 N 30-33 305-04845

4,8 3/16 " 2,4 0,50 75 m Punainen (RD) VG 95343 T05 A 005 C 30-33 305-04802

4,8 3/16 " 2,4 0,50 75 m Sininen (BU) VG 95343 T05 A 005 G 30-33 305-04806

4,8 3/16 " 2,4 0,50 75 m Valkoinen (WH) VG 95343 T05 A 005 L 30-33 305-04809

4,8 3/16 " 2,4 0,50 300 m Musta (BK) VG 95343 T05 A 005 A 30-33 305-04800

HFT-A- 
6.4/3.2

6,4 1/4 " 3,2 0,60 75 m Keltainen (YE) VG 95343 T05 A 006 E 30-33 305-06404

6,4 1/4 " 3,2 0,60 75 m
Kelta-Vihreä 

(GNYE)
VG 95343 T05 A 006 N 30-33 305-06445

6,4 1/4 " 3,2 0,60 75 m Punainen (RD) VG 95343 T05 A 006 C 30-33 305-06402

6,4 1/4 " 3,2 0,60 75 m Sininen (BU) VG 95343 T05 A 006 G 30-33 305-06406

6,4 1/4 " 3,2 0,60 75 m Valkoinen (WH) VG 95343 T05 A 006 L 30-33 305-06409

6,4 1/4 " 3,2 0,60 300 m Musta (BK) VG 95343 T05 A 006 A 30-33 305-06400

HFT-A- 
9.5/4.8

9,5 3/8 " 4,8 0,60 50 m Keltainen (YE) VG 95343 T05 A 007 E 30-33 305-09504

9,5 3/8 " 4,8 0,60 50 m
Kelta-Vihreä 

(GNYE)
VG 95343 T05 A 007 N 30-33 305-09545

9,5 3/8 " 4,8 0,60 50 m Punainen (RD) VG 95343 T05 A 007 C 30-33 305-09502

9,5 3/8 " 4,8 0,60 50 m Sininen (BU) VG 95343 T05 A 007 G 30-33 305-09506

9,5 3/8 " 4,8 0,60 50 m Valkoinen (WH) VG 95343 T05 A 007 L 30-33 305-09509

9,5 3/8 " 4,8 0,60 150 m Musta (BK) VG 95343 T05 A 007 A 30-33 305-09500

HFT-A- 
12.7/6.4

12,7 1/2 " 6,4 0,60 50 m Keltainen (YE) VG 95343 T05 A 008 E 30-33 305-12704

12,7 1/2 " 6,4 0,60 50 m
Kelta-Vihreä 

(GNYE)
VG 95343 T05 A 008 N 30-33 305-12745

12,7 1/2 " 6,4 0,60 50 m Punainen (RD) VG 95343 T05 A 008 C 30-33 305-12702

12,7 1/2 " 6,4 0,60 50 m Sininen (BU) VG 95343 T05 A 008 G 30-33 305-12706

12,7 1/2 " 6,4 0,60 50 m Valkoinen (WH) VG 95343 T05 A 008 L 30-33 305-12709

12,7 1/2 " 6,4 0,60 100 m Musta (BK) VG 95343 T05 A 008 A 30-33 305-12700

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. 
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

LEAASN
Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.
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Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1
HFT-A - ohutseinämäinen

Kutistemuovi- ja eristystuotteet
Kutistemuoviletkut

Kutistemuoviletku 2:1 kutistussuhteella

TUOTE- 
TUNNUS

Kutista-
maton 
Ø (D)

Koko 
(tuuma)

Maks. Ø 
kutistettu 

(d)

Seinämä-
paksuus 

(WT) Pakkaus Väri VG-Normi
Suositeltava 

työkalu
Nimike- 
numero

HFT-A- 
19.0/9.5

19,0 3/4 " 9,5 0,80 25 m Keltainen (YE) VG 95343 T05 A 009 E 30-32 305-19004

19,0 3/4 " 9,5 0,80 25 m
Kelta-Vihreä 

(GNYE)
VG 95343 T05 A 009 N 30-32 305-19045

19,0 3/4 " 9,5 0,80 25 m Punainen (RD) VG 95343 T05 A 009 C 30-32 305-19002

19,0 3/4 " 9,5 0,80 25 m Sininen (BU) VG 95343 T05 A 009 G 30-32 305-19006

19,0 3/4 " 9,5 0,80 25 m Valkoinen (WH) VG 95343 T05 A 009 L 30-32 305-19009

19,0 3/4 " 9,5 0,80 50 m Musta (BK) VG 95343 T05 A 009 A 30-32 305-19000

HFT-A- 
25.4/12.7

25,4 1 " 12,7 0,90 25 m Keltainen (YE) VG 95343 T05 A 010 E 30-32 305-25404

25,4 1 " 12,7 0,90 25 m
Kelta-Vihreä 

(GNYE)
VG 95343 T05 A 010 N 30-32 305-25445

25,4 1 " 12,7 0,90 25 m Punainen (RD) VG 95343 T05 A 010 C 30-32 305-25402

25,4 1 " 12,7 0,90 25 m Sininen (BU) VG 95343 T05 A 010 G 30-32 305-25406

25,4 1 " 12,7 0,90 25 m Valkoinen (WH) VG 95343 T05 A 010 L 30-32 305-25409

25,4 1 " 12,7 0,90 50 m Musta (BK) VG 95343 T05 A 010 A 30-32 305-25400

HFT-A- 
38.0/19.0

38,0 1-1/2 " 19,0 1,00 50 m Keltainen (YE) VG 95343 T05 A 011 E 30-32 305-38104

38,0 1-1/2 " 19,0 1,00 50 m
Kelta-Vihreä 

(GNYE)
VG 95343 T05 A 011 N 30-32 305-38145

38,0 1-1/2 " 19,0 1,00 50 m Musta (BK) VG 95343 T05 A 011 A 30-32 305-38100

38,0 1-1/2 " 19,0 1,00 50 m Punainen (RD) VG 95343 T05 A 011 C 30-32 305-38102

38,0 1-1/2 " 19,0 1,00 50 m Sininen (BU) VG 95343 T05 A 011 G 30-32 305-38106

38,0 1-1/2 " 19,0 1,00 50 m Valkoinen (WH) VG 95343 T05 A 011 L 30-32 305-38109

HFT-A- 
50.8/25.4

51,0 2 " 25,4 1,10 35 m Keltainen (YE) VG 95343 T05 A 012 E 30-32 305-50804

51,0 2 " 25,4 1,10 35 m Musta (BK) VG 95343 T05 A 012 A 30-32 305-50800

51,0 2 " 25,4 1,10 35 m Punainen (RD) VG 95343 T05 A 012 C 30-32 305-50802

51,0 2 " 25,4 1,10 35 m Sininen (BU) VG 95343 T05 A 012 G 30-32 305-50806

51,0 2 " 25,4 1,10 35 m Valkoinen (WH) VG 95343 T05 A 012 L 30-32 305-50809

HFT-A- 
76.0/38.0

76,0 3 " 38,0 1,30 25 m Keltainen (YE) VG 95343 T05 A 013 E - 305-76204

76,0 3 " 38,0 1,30 25 m Musta (BK) VG 95343 T05 A 013 A - 305-76200

76,0 3 " 38,0 1,30 25 m Punainen (RD) VG 95343 T05 A 013 C - 305-76202

76,0 3 " 38,0 1,30 25 m Sininen (BU) VG 95343 T05 A 013 G - 305-76206

76,0 3 " 38,0 1,30 25 m Valkoinen (WH) VG 95343 T05 A 013 L - 305-76209

HFT-A- 
101.6/50.8

101,6 4 " 50,8 1,40 25 m Keltainen (YE) VG 95343 T05 A 014 E - 305-91604

101,6 4 " 50,8 1,40 25 m Musta (BK) VG 95343 T05 A 014 A - 305-91600

101,6 4 " 50,8 1,40 25 m Punainen (RD) VG 95343 T05 A 014 C - 305-91602

101,6 4 " 50,8 1,40 25 m Sininen (BU) VG 95343 T05 A 014 G - 305-91606

101,6 4 " 50,8 1,40 25 m Valkoinen (WH) VG 95343 T05 A 014 L - 305-91609

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. 
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

LEAASN
Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.


