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Kaapelisuojaus
Liitinsuojat ja läpivientikumit

MATERIAALI Polyvinyylikloridi, itsestään sammuva 
(PVC-FR)

Käyttölämpötila-alue -30 °C - +60 °C

Kovuus, Shore-A 56±5

Materiaalin paloluokka UL94 V0

Soveltuu kaapeleiden suojaukseen. Tyypilliset käyttökohteet ovat 
pienoiskoneet ja laitteet.

Asennuksessa suosittelemme käytettäväksi Hellerine-liukastinainetta.

Ominaisuudet ja edut
•	 Suojaa kaapeleita hankausta ja mekaanista rasitusta vastaan
•	 Kestää useimpia kemikaaleja
•	 Materiaali itsestään sammuva UL94 V0 mukaisesti

Läpivientikumit kaapelin murtosuojalla

HV-sarjan läpivientikumien murtosuoja suojaa kaapeleita.

TUOTETUNNUS Piirroskuva Väri Pakkaus Nimikenumero

HV2101

Harmaa (GY) 1 000 kpl 632-01017

Musta (BK) 1 000 kpl 632-01010

Valkoinen (WH) 1 000 kpl 632-01019

HV2101A Musta (BK) 1 000 kpl 632-01020

HV2103 Musta (BK) 1 000 kpl 632-01030

HV2104 Musta (BK) 1 000 kpl 632-01040

HV2107 Musta (BK) 200 kpl 632-01070

HV2206 Musta (BK) 500 kpl 632-02060

HV2209 Musta (BK) 1 000 kpl 632-02090

HV2210 Musta (BK) 1 000 kpl 632-02100

HV2213 Musta (BK) 2 000 kpl 632-02130

HV2228 Musta (BK) 500 kpl 632-02280

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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Läpivientikumit kaapelin murtosuojalla
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Kaapelisuojaus
Liitinsuojat ja läpivientikumit


