
Advanced Contact Technology

48 www.multi-contact.com

Typ
Type

Bestell-Nr.
Order No.

Bemessungsspannung/-strom
Rated voltage/current

*Farben
*Colours

 KK4/4 24.0142-* 1000 V, CAT II / 32 A Au  
21  22  23  24

Typ
Type

Bestell-Nr.
Order No.

Bemessungsspannung/-strom
Rated voltage/current

*Farben
*Colours

 XHK 66.9123-* 1000 V, CAT II
600 V, CAT III / 32 A Ni   

21  22  23  24  25  26  27  29

Ø 4 mm-Verbindungskupplungen Ø 4 mm Lead Couplers

KK4/4
Insulated lead coupler, made of brass. Both ends suitable for accepting 
spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

XHK
Insulated lead coupler, made of brass. Both ends suitable for accepting 
spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

RZ
RZ Sheet RZ006
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RZ
RZ Sheet RZ006
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KK4/4
Isolierte Verbindungskupplung aus Messing für das Zusammenstecken 
von Messleitungen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker 
mit starrer Isolierhülse.

XHK
Isolierte Verbindungskupplung aus Messing für das Zusammenstecken 
von Messleitungen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker 
mit starrer Isolierhülse.

RZ
Beilegezettel RZ006
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RZ
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www.multi-contact.com




