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Acer X-Serie

Acer X128HP

Der Acer X128HP bietet bei Film, Spiel und Spal}
das ganz grol3e Bild fiir die gesamte Familie.

Mit 4.000 ANSI Lumen bietet der Acer X128HP
auch bei Tageslicht ein helles, brillantes und ge-
stochen scharfes 2D & 3D Bild, mit dem man sich
nicht im Keller verstecken muss. Der Acer X128HP
unterstutzt dank HDMI 1.4a alle gangigen 3D Blu-
ray Player.

Besonders smart machen den Acer X128HP die
AC Power On & die I/0 Power On Funktion, welche
es ermoglichen, dass der Projektor sich automa-
tisch einschaltet, sobald entweder eine Strom-
quelle angelegt wird oder der Projektor ein Signal
per HDMI oder VGA zugespielt bekommt. Sie
brauchen den Projektor nicht mehr separat einzu-
schalten.

Aufldsung: XGA (1.024 x 768 px)

Helligkeit (ANSI Lumen): 4.000 / 3.200 eco

Kontrast: 20.000:1

Lampenlebensdauer max. (Std.): 6.000 / 10.000 eco / 15.000 extr. Eco

Herstellergarantie: 2 Jahre PickUp-Service, 1 Jahr auf die Lampe, 5 Jahre auf den DLP Chip
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Modell
Artikelnr.
EAN

DLP Chip

Auflésung

Seitenverhaltnis

Kontrast

Farbdarstellung

Helligkeit (ANSI Lumen)
Fokus / Brennweite
ProjektionsgréRRe (Diagonale)
Projektionsabstand
Projektionsverhaltnis
Horizontal- / Vertikalfrequenz
Projektions-Modi

Lampe / Typ
Lampenlebensdauer max. (Std.)
Trapez-Korrektur (Keystone)
Lautsprecher

Gewicht / inkl. Verpackung (kg)
Abmessungen / Verpackung (mm)
Zoom / Digital-Zoom
Stromverbrauch
Gerauschentwicklung
GleichmaRigkeit (%)

Features

X128HP
MR.JR811.00Y
4710180702279

BrilliantColor™ 0.55" DarkChip™ 3 DMD
XGA (1.024 x 768 px)

4:3 (nativ), umschaltbar auf 16:9
20.000:1

1,07 Milliarden Farben

4.000/ 3.200 eco
F=2.41-253/f=21.85mm -24.01mm
0,58 -7,62m

1,0-11,8m

1,94-2,16:1

15k - 100k Hz /24 - 120 Hz

Riick-/Front- sowie Deckenmontage mit
Riick-/Front-Projektion

220 W Philips UHP

6.000/ 10.000 eco / 15.000 extr. Eco
+/-40 Grad (Vertikal), manuell

1x 3 Watt

2,80/3,90
313x240x113/400x340x 168
1:1.172x

240 W < 0,5 Watt Bereitschaft
32/24dBeco
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AC Power On, Auto Ceiling-mounted
Correction, Auto Keystone Correction,
Auto Shutdown, ColorBoost 3D, ColorSafe
Il, DLP 3D ready, HDMI 3D ready, HDMI
Power On, Installation Menu, Instant Pack,
Instant Resume, MHL, PIN Security, Quick
Start, SmartDetection, SmartFormat, Top-
Loading Lamp, Original 24p Wiedergabe,
Wall-Color Compensation

HDMI mit HDCP

VGA analog D-Sub
Composite Video RCA
Audio in Klinke 3.5mm
RS232

USBTyp A
Audio out Klinke
D-Sub fir (Monitor Loop Through)

PIN Sicherheitskarte
Netzkabel an IEC 320 C13

VGA Kabel 15pol

IR Fernbedinung inkl Batterien
Linsenklappe
Schnellstartanleitung gedruckt

Ersatzlampe
Universelle Deckenhalterung kurz

Acer 3D Shutterbrille

Herstellergarantie
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1xHDMI 1.4a
1x
Tx
Tx
Tx

1xDC Out 5V
1x
1x

1x

1,8m

1,8m

1x mit PgUp/PgDn Funktion
1x

1x

Art.-Nr.: UC.JR711.002
EAN: 4710180741360
Art.-Nr.: MC.JLC11.002
EAN: 4713147892877
Art.-Nr.: MC.JFZ11.00B
EAN: 4713147532261

2 Jahre PickUp-Service, 1 Jahrauf die
Lampe, 5 Jahre auf den DLP Chip
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Acer X128HP ZUBEHOR UND FUNKTIONEN

Acer ColorBoost 3D

ColorBoost 3D

Acer ColorBoost 3D: Acer ColorBoost 3D ist die
innovative Kombination von einem standig verbesserten
Bildverarbeitungsalgorithmus, dem neuesten DLP-
Chipsatz, einem optimierten Design des 6-Segment
Farbrad sowie einer hochentwickelten
Lichtsteuerungstechnologie. Dadurch sind Acer
Projektoren in der Lage absolut naturgetreue Farben
ber den gesamten Lebenszyklus — sowohlim 2D- als
auch im 3D-Modus - zu projizieren.

Acer Color Safe Il
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ColorSafe

I

Acer ColorSafe Il garantiert eine gleichbleibende,
brillante und naturliche Farbprojektion Gber den
gesamten Projektor-lebenszeitraum. Dieses wird
gewabhrleistet durch den Einsatz der DLP® Technologie
sowie durch eine 5 Jahrige Garantie

auf den DLP® Chip. Bei Projektoren ohne DLP®
Technologie kommt es im Laufe der Zeit zu einer
Abnahme der Farbbrillanz.

AC Power On
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AC poweron

Mit der AC Power On Funktion ist der Projektor in der
Lage sich automatisch einzuschalten, sobald der
Projektor mit Strom versorgt wird. Sie brauchen den
Projektor nicht mehr separat einzuschalten, sondern
konnen diesen z.B. durch Einschalten des Stroms im
Meetingraum direkt starten.

HDMI Power On
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1/0 Power On

Mit der HDMI Power On Funktion ist der Projektor in der
Lage sich automatisch einzuschalten, sobald der
Projektor ein Signal per HDMI oder VGA zugespielt
bekommt. Sie brauchen den Projektor nicht mehr separat
zu starten, sondern kénnen einfach ihr Notebook, ihren
Receiver oder die Spielekonsole einschalten und der
Projektor schaltet sich automatisch ebenfalls ein.

Auto Ceiling Mount Correction
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CEILING-MOUNT
'CORRECTION

Auto Ceiling-Mount Correction: Der integrierte
Schwerkraft-Sensor im Acer Projektor erkennt, wenn
dieser Uber Kopfan einer Decke montiert wurde, und
dreht die Projektion automatisch um 180° ohne
zusatzliche Einstellungen im Mendi.

Automatische Trapezkorrektur

KEYSTONE
CORRECTION

Durch die automatische vertikale Trapez-Korrektur
(Keystone) gleicht der Acer Projektoren bei nicht exakter
vertikaler Aufstellung die trapezférmige Verzerrung
selbststandig aus und projiziert ein rechtwinkliges Bild.

HDMI 3D: Der integrierte HDMI 1.4a-Standard
erméglicht die Ubertragung von 3D-Content von
geeigneten Wiedergabegeréten, wie beispielsweise 3D
Blu-ray-Playern, 3D Set-Top-Boxen sowie 3D-
Spielkonsolen, ohne dass ein zusétzlicher PC benétigt
wird. So kdnnen mithilfe der Acer 3D-Shutter-Brille
Bluray 3D Filme, und 3D TV-Sendungen im eigenen
Wohnzimmer bis zu einer Diagonale von 7,62 Metern
(300*) dargestellt werden.

Acer Smart Format Technologie

SmartFormat

Die Acer SmartFormat-Technologie unterstutzt eine
Vielzahl von Eingangssignalen, wodurch ein Umschalten
am Notebook/PC, DVD Player und Receiver entfallt.
Signale bis 1080p kénnen Acer ColorBoost Projektoren
mit HDMI* durch Acer SmartFormat-Technologie
angenommen und komprimiert wiedergeben werden. *
Modellabhangig

Original 24p Wiedergabe

TRUE 24P
FILM SUPPORT

Wabhres Kino erleben mit 24 Bildern pro Sekunde gibt der
Acer Projektor Blu-Ray Filme im original Kinoformat
ruckelfrei wieder, wie es am Filmset gedreht wurde. Sehen
Sie Filme mit 24p aus den Augen des Regisseurs.

InstantPack garantiert fiir die Lampensicherheit der Acer
ColorBoost Projektoren. Die aktuellen Lampen von
namhaften Herstellern wie Osram und Philips nehmen
bei pl6tzlichem Stromverlust keinen Schaden. (Acer
empfiehlt, den Projektor bis zum Stillstand des Liifters
mit Strom zu versorgen) Die Lampengarantie betréagt 1
Jahr ohne Stundenbegrenzung.

Top Loading Lamp Design
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TOP LOADING
LAMP

Das Top-Loading Lamp Design bietet bei einer Uberkopf-
Deckeninstallation Giber die Oberseite des Gehduses das
einfache Austauschen der Lampe, ohne dass der Acer
Projektor von der Halterung getrennt werden muss. Der
Austausch ist vergleichbar mit dem Wechsel einer
Energiesparlampe.

Installationsmenii
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INSTALLATION
MENU
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Mit Hilfe des Installations-Ments l&sst sich der Acer
Projektor ohne grof3en Zeitaufwand perfekt auf die zu
projizierende Flache ausrichten. Das Installations-Menu
ist durch Driicken der Meniitaste erreichbar, auch wenn
keine Quelle an den Projektor angeschlossen ist.
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Acer X128HP

ZUBEHOR UND FUNKTIONEN

MHL Unterstiitzung

*MHL

Iobile High-Definition Link

Die MHL Konnektivitat (iber den MHL™/HDMI™ Port)
ermdglicht lhnen das Ubertragen eines unkomprimierten
digitalen HDMI Signals von ihrem Smartphone, wahrend
dieses gleichzeitig Giber den Anschluss aufgeladen wird.
Mithilfe des einmaligen optionalen Acer MHL wireless
Adapters kann der Inhalt mittels Miracast WiFi Display,
WiDi Wireless Display oder DLNA sogar kabellos von einer
Videoquelle auf den Projektor Gibertragen werden.

Wall Color Compensation
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WALL-COLOR
COMPENSATION

Wall-Color Compensation: Beste Bildqualitat erméglicht
die Wandfarbenkorrektur auf farbigen Projektionsfléachen
wie Tafeln und Tapeten. 5 optimierte Wandfarben lassen
sich einfach und ohne weitere Einstellungen tber das
Meni fir beste Bildqualitat ausgleichen.

PIN Sicherheit
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PIN SECURITY

Auto Shutdown

Acer PIN Security bietet die Méglichkeit durch die
Festlegung eines PINs den Acer Projektor vor
unautorisierter Benutzung und Diebstahl zu schiitzten.
Ein verlorener PIN kann nur durch den Acer Service nach
Prifung der Eigentumsverhaltnisse zuriickgesetzt
werden.
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SHUTDOWN

Die Auto Shutdown Funktion fahrt den Acer Projektor
automatisch herunter, wenn nach einer voreingestellten
Zeit kein Eingangssignal empfangen wird. Diese Funktion
ist tiber das Menii individuell einstellbar und hilft Strom
und Lampenstunden zu sparen.

Aufgrund unseres stetigen Engagements fiir die kontinuierliche Verbesserung der Qualitat unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankiindigung Anderungen unterworfen werden. Die Verfiigbarkeit
kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht fiir eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2019 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.
Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen
der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind
unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.
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