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Dragavlastningar

Dimensioner i mm — Measurements in mm - Masse im mm - Measune en mm

Material: AVLASTNINGSDON - KABELKLAMMOR STRAIN CLAMPS
termoplast vita, elgra
PS - polystyen D — anger aft fasttryckningsknopp finnes E — elgra
PP - polypropen — D2 anger att fastinpckningsknopp finnes L - lagenara
RPP — polyflam = UL 94-¥O  och navelstréing mellan detaljerna som leveraras i par. EL - 2 lagervara
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Lampl. | Fbr- Matt anli-gl vidsthende skiss och nedan tabell Mont. | Mate- | Lager
Artnr. | kabel | skruv L B H Bd C b h hal rial | situation Anteckningar

700 0-3 | M25 | 175]| 5 | 21| 28| 10 PS L Flat utan Klackar
701 37 M3 25 10,2 46| 33| 16 8 2.2 PS L Enbart en klack
T02/M3 3-7 M3 243 | 8.2 5 34| 16 a 1 PP L
To02/M4 a- 7 M4 243 | 8.2 5 43| 16 8 1 PP L
T02/D 37 M3 24,3 B2 5 34 16 8 1 4.8 PP L
TO2RPP | 3- 7 M3 24,3 B2| & 34| 18 8 1 RPP EL
704 39 b4 30 10 5.5 48 | 20 10 i PP L
TOMRPP | 3- 9 M4 a0 10 55| 48| 20 10 1 RPP EL
704/D2 39 4 297 | 10,2 55| 48| 20 | 102 1 4.8 PP L
704/D 39 M4 29,8 | 10,2 55| 46| 20 | 102 ]| 15 4.8 PP EL
705 39 M4 30 10,5 73| 43| 20 74| 1 PP L Klass Il
TORPP | 3-8 M4 30 10,5 73| 43| 20 741 RPP EL
708 B-11 Md 36 123 7.3 4.5 24 1 2 PP L Klass Il
706/D B-11 ka4 36 123| 7.3 45| 24 11 2 4.8 PP L
TO6/APP | &-11 kg 36 123 7.3 45| 24 11 2 RPP EL
7om 4-11 M4 436 | 102 | 65 46| 33 | 233| 15 FP L
TOBR/D 4-11 M4 43,6 | 10,2 65| 46| 33 | 233| 15 4.8 PP L
TOR/RPP | 4-11 M4 4356 | 10,2 65| 46| 33 | 233 | 15 RPP EL
T2 4-15 M5 54 14 102 55| 40 | 26 2 PP Klass Il
720 4-15 M5 54 14 102) 55| 40 | 26 2 4.8 PP
T12RPP | 4-15 M5 54 14 10,2 55| 40 | 26 2 RPP EL E
716 8-20 ME 78 i8 13 T 60 | 40 3 FF Klass II
T80 8-20 MG 78 18 13 7 60 | 40 3 4.8 PP
TI18/RPP | 8-20 ME 78 18 13 T 60 | 40 3 RPP EL E




Avlastningsbygel

Dimensioner i mm - Measurements in mm -~ Masse im mm - Measure an mm

AVLASTNINGSBYGEL i Polypropen med dragavlastning.
Vita Lev. komplett med PT skruv.
Matt enligt vidstaende skiss och nedan tabell
Art.nr, L - Hal B H
TAEMOF 375 @ 10x8 24 14
Lika som ovan
78610 ag @ 10 rund 24 14 med runt hal
785 30 @10 25 13 Elgra
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Blindproppar

Dimensioner i mm - Measuremaents inmm - Masse im mm - Meagsune @n mm

BLINDPROPPAR, ANSLAG, FOTTER, vita, svarta, elgra
Létt och smidigt montage dvaen vid ditséttning dér arbete endast

kan ska fran apparatens ena sida.

Botten ihalstickbar fér tit genomfring av kablar, trad, rdr o. dyl.

HOLE PLUGS

L = lagervara

PE = LD Polyeten

V = PP = Polypropen

Max,
Mant l-lgrﬂ. Male- | Lages-
Art.nr. GK | &d | @D h H L f |halca| gods- | ral | situa- Anteckningar
2 mm | tjockl tion
809b a5 56 64 | 1,5 2 5.6 5,5 1 FE L
8B 5.3 BA | 101 3 2.8 8.5 1 8.2 25| PE L
a11/B 6,3 92| 11 3 2.8 8.4 1 9.2 25| PE L
8128 72102 |12 2.5 2.7 81 1 10,2 2 PE L
812/VB 73|12 ]|12 |25 | 27| 81]1 i3] 2 | PP| L
8138 7.2 | 102 | 12 5 27 | 113 ] 1 10 4 PE L
814/B 7R 111 | 12 a E: 81| 1.2 ]| 112| 25| PE L
816/8 10|13 |56 3 a 85| 1,2 [ 13 25| PE | L
8evE 10,2 | 13 156 | 3 3 8.5 1.2 13 25| PP L
817/B 10,2 | 13 156 | 65 3 12,5 1,2 | 13 57| PE L
8aB 122 | 15 175 | 28 2.8 9 1.2 | 15 25| PE L
818VE 123 | 15 175 ]| 28 28 ] 1.2 | 15 25| PP L
819B 123 ] 15 175 7 28 | 132 1,2 | 149 5] PE L
850/ 163|186 | 202 | 28 | 3 B3| 15| 185| 25| PE | L
850vVE 183 | 186 | 202 | 28 3 8.3 1.5 18,5 25| PP L
851/B 158 | 185 | 21 7 3 12,5 1.5 18,5 3] PE L
851/VB 158 | 185 | 21 7 3 12,5 1.5 | 185 3] PP L
856/B 198 | 225 | 25 25 3 8.8 15 | 225 2 PE L
856vVE 198 | 225 | 25 25 3 8.8 1,5 | 225 2 PP L
B57/B 198 | 225 | 26 6.7 3 133 1,6 | 225 5] PE L
BLINDPROPP, TATPROPP, ANSLAG, vita eller svarta
Max.
Maont, Mont. Mate- | Lager-
Art.nr. 2d | @D h H L hal c:a gods- rial | situa- Anteckningar
& mm tiocklek tian
336 6.2 | 10 25 1.7 7.5 B,1 25 PE L
338 8.3 a5 | 25 2 ] B2 25 PE L
340 10,2 | 13 3 2 8 10,3 25 PE L
342 124 | 155 3 2 8 124 2.5 PE L
345 153 | 17 3 2 g 15,4 25 PE L
350 183 | 22 3 2 8 19,4 2.5 PE L
355 251 | 28 3 25 9 255 2.5 PE L
Max.
Mont, Mont. Mate- | Lagear-
Art.or. c @d | @D h H L hal c:a gods- rial | silua- Anteckningar
2 mm tiocklek fian
906 4.8 5] 8 2 2 7 6 - B5 1.5 Mjuke L Vila, svarta
908 5 8 15| 2 2 7 B -85 1,5 poly- | L eller elgra
910 76 | 10 13 2 22| 84| 98-102 1,5 eten L
etz "ao lize | an |2 el [i20-125 | 15 L
o1ig ‘isrlies [ ;7|2 (228 [185-1935 [ 15
BLINDPROPPAR, snapplasningstyp fir enkelt montage. Svart nylon.
Mant. hal
ArLnr. ca @ mm B H Anteckningar
385 12,7 14,5 10,2
385 16 18,6 10,2
367 221 254 11,3
368 255 28,5 11,3
369 k1] 34,3 1,3
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Tva-delad

Genomforingsbussning

Dimansionar | mm - Measurements in mm - Masse im mm - Measune an mm

TVA-DELAD GENOMFORINGSBUSSNING med inbyggd dragavlastning.

Svart nylon
Finns i utférande for saval oval som rund kabel.

Strain Relief Bushings

kabel Monteringshal gods
Art.nr. slorlek A B c D fjocklek Anteckning
BET 5,5 95 g7 | 95 | 108 0,5-1,7
868 5,6 95 87 | 95 | 105 1,8~32
F-type 869 3%5,6 T 99 | 111 | 103 0,4-0,8
(FLAT) 870 25,6 11 99 | 11,0 | 103 1 -8
------ y 871 3x5,6 1 39 | 11,3 | 103 1,9-2,6
Ei] 872  4,1x8,6 127 | 118 | 129 | 108 0,5~1,7
. 873 4,1%8,6 127 | 118 | 125 | 126 1,8-2.6
<< 874 5x10,4 143 | 132 | 145 | 155 0,5~1,7
Pibttjockiok 875 5x10,4 143 | 132 | 138 | 153 1,8+3,5
LF-TYPE | a77 1,5¢10 a5 | 16 165 | 11,7 1 -2,7
ILF TYPE) 879 6,20~7 40 127 | 115 | 125 | 11,2 0,5-1,8
¥ a0 B,200~7 40 127 | 115 | 122 | 115 1,9~2,8
A | Riype 881 7,408,260 159 | 14 155 | 148 1,9-3,5
el 4 | (ROUND) | gB2 7.40-8,20 159 | 14 16 14,7 0,518
e, BB 8,20-9,2 159 | 14 155 | 147 0,5~1,8
v 8a4 8,20-9,20 159 | 14 156 | 146 1,9~35
(F & R TYPE) g 220-1050 | 19
;‘O_'l- B85 165 | 185 | 182 0,5~1,8
&y 110 19,8
L_ ‘_| 9.20~1050 | 19
8 886 165 | 184 | 19 1,8~3,5
| — 10 19.8
887 120~15,2 222 | 213 | 217 | 208 0,825
15.28~16,30 28
888 254 | 27 25,2 1,2~7
| 17,50 30,2
For Power Supply | 889 110-150 19 19 175 | 0518
KABELGENOMFORING - vinkel Right Angle strain
med dragavslutning for ratvinklig genomféring. Relief Bushings
{F&R] @‘:} @
O
1 -'r_L
.
kabel Monteringshal _gods
Ar.nr, storlek A B c D tiocklek Anteckning
894 | 2s56-38x71 | 127 | 118 | 122 | 177 1,8~2,6
B9 | 820920 | 159 | 14 152 | 245 19-35 Svarta

TVA-DELAD GENOMFORINGSBUSSNING

Flex-Protecting Strain

=
Q{b med dragaviastning och bajskydd., Relief Bushings
i
kabeal Monteringshal gods
ArLnr, storlek A | B tjiocklak Anteckning
6868-8 @ 15,9

892 gy = 14 0,8-3,2 Svarta
890 | MONTERINGSTANG f&r ovan.
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Bussningar

Dimensioner i mm - Measuremenis in mm - Masse im mm - Measune en mm

Material:
termoplast

PE - LD polyeten
W = PP polypropen

GENOMFORINGSBUSSNING, vita, svarta, elgra
BUSHINGS GROMMETS
Beteckning/V betyder extra vérmebestandigt material max 110°C. Minska montagehalet  EL = ej lagervara
om axira fast montering dnskas. Varmebestandigt material hardare att montera.

DAMMTATA GENOMFORINGAR.

L = lagervara

g D

H
LI h
] Masx,
Mant. Monl. | Mate- | Lages-
Art.nr. AK | &d | @D h H L hal c:a gods- rial | situa- Anteckningar
B mm | tjocklek tion
809 as| 56| 64| 15| 2 56 55| 1 PE | L
810 sal a1 101 3 28 | 85 8,2 25 PE L -
811 63| 92| 1 3 28 | B84 9.2 25 PE L
812 72 102|122 | 25 | 27 | 81 |98102]| 2 PE| L Finns O Ee
B12/EM 72 | 10212 | 25| 27| 81|9s102]| 2 g
812V 7.3 | 102 | 12 25 | 27 | 8196103 2 PP L
B13 7.2 10,2 12 5 2,7 13 10 4 FE L
813V 73| 102 | 12 5 27 | 1.2 10,3 4 PP L
B14 781111 | 12 a 3 9,1 11,2 25 FE L
B14/NV 79| 110 | 12 3 3 9,1 11,2 25 FP L
B15 86| 110 128 | 3 3 9,1 11,2 25 PE L B
816 10,1 [ 12 | 156 | 3 3 8.5 13 25 PE L
816V 10213 | 156 | 3 3 8.5 13 25 PP L
817 10212 |157]| 65 | 3 12,5 13 5.7 FE L
818 122 (156 | 175 28 | 28 | 8 15 25 PE L
s1av 12,3 PP L
819 123 |15 |175]| 7 28 | 132 14,9 6 PE L
850 163 | 186|202 28 | 3 8.3 18,5 25 PE L
850V 163 | 186|202 | 28 | 3 8.3 18,5 25 PP | L
as1 158 | 185 | 21 ¥ 3 125 18,5 6 PE | L
851V 158 | 185 | 21 7 a 125 18,5 [ PP | L
856 195 | 225 | 25 25 | 3 B3 225 2 PE | L
856/ 19,8 | 225 | 25 25 | 3 8,3 225 2 PP | L
857 198 | 225 | 25 87 | 3 13,3 225 6 PE L
857V 19,7 | 225 | 25 67 | 2 13,3 225 6 PP | L -
BUSSNINGAR som ovan, men med annat utforande a @K
816-018 e | 13 156 3 3 8,5 13 25 PE EL Fyrkanthal (K) 8x8 mm
817-/B-7,1 71|13 |156)] 65 | 3 12,5 13 5,7 PE | EL
817-/8-9,3 92|13 |156) 65 | 3 12,5 13 57 PE | EL
818-B-7,5 75|15 |175]| 28 | 28 | 9 15 25 PE | EL
B18-vB-75| 75|15 |175]| 28 | 28| 9 15 25 PP | EL
16 GENOMFORINGSBUSSNING, snipplasningstyp i svart nylon,
i BUSHINGS for enkelt montage.
Maont. hal
- e : Arl.nr. ca @ mm B C H Anteckningar
& ' 850 7.8 9,4 5,2 8
860 9,5 12 6,4 10,3
e BE0G 11,1 13,6 8 10,3
gﬂ ac 861 13 15,1 83 10,3
- BE2 16 18 12,3 10,3
863 18,0 220 14,3 10,3
T 864 222 250 17 11,5
BES 255 28,5 19 11,5
866 30 333 24 11,5




Bussningar

Dimensioner | mm - Measurements in mm = Masse im mm - Measure on mm

GENOMFORINGSBUSSNING, slitsad 8ppen snapplasningstyp i svart

BUSHINGS nylon, fér enkelt montage.
Mont. hal
Art.nr. ca & mm B c H Anteckningar
841 127 14,2 B 10,3
843 159 17,7 1.5 10,3
845 19 20,2 133 10,3
84T 22,2 23,4 17 103

OVAL BUSSNING, i polyeten, med kabelhal 4,8 x 27 mm. Vit, svart.

L
o :
sy B
Artor, | L I K k b B | H h G
t i — -
G
|
853a 236|245 | 27 | 48 | 92 | 108 | 32 | 22 12 Ej lagervara
. = =
BE .
GENOMFORINGSBUSSNING
pi 1] ] BUSHINGS
TN 8
LA L ! Art.nr, @K od L @D H
H I1 ] L
2] .
963 4,1 7.4 6.0 11,8
> 965 & 7 8,5 12 0.8
Lager-
bussning
i delrin

825 7 10 10 13 | 125
@ 83311 58 10 15 13 | 194
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Kabelhallare

Dimensioner | mm ~ Measurements inmm - Masse im mm - Measure an mm

KABELHALLARE, for snappmontage i naturfargad polypropen.

WIRE SADDLE Monteringshal © 4,8 mm. Plattjocklek 0,6 ~ 1,7 mm.
Art.nr. A B H Bredd
601 3 f & B
92 5 10 16 10

691/MV Monteringsverktyg

KABELHALLARE, for snappmontage, i naturfirgad nylon, 94 V-2, dppningshar

enkelt satt att halla reda pa mindre kabelharvor i t ex apparatskap.
Monteringshal @ 4,8 mm. Plattjocklek 0,4 ~ 2,1 mm.

ArLnr. A B
Ga0 18
BGB1 27 17
682 35 26

KABELHALLARE, fér snappmontage i naturfargad nylon, 94-V2,

Avstandshallare fran underlaget, dppningsbar.

STANDOFF Monteringshal @ 4,8 mm. Plattjocklek 1,0 ~ 3,0 mm.
Art.nr, A B c
685 30 18 11
647 30 4 11

LEDNINGSKLAMMER - KABELHALLARE PP

Lampl. i&r Matt enligl vidstiende skiss och nedan tabell
Artnar. i -
monteringshal L b H h
697 2 4.8 20 6,2 8 6.5
598 24,8 30 11,2 8 6.5
B899 24,8 40 16,2 B B.5

KABELKLAMMER, i vit nylon, 6/6, 94 V-2, utférande med
CABLE CLAMPS invandigt fasade kanter fiir skydd av elkabel.

Art.nr. A B [ Ci o
640 8.5 a5 35 3 13
641 8.5 10 5 4.6 1.3
G642 9.5 11,5 6.5 B 1,6
643 895 125 8z 7.5
644 9.5 13 10 9.2 1.5
645 127 15,5 13,5 12,7 1.5
646 12,7 18,5 16 15 1.5
647 133 18 21 19 1.5
548 133 21 27 22-25 1.5

FLAT LEDNINGSKLAMMER - KABELHALLARE

FLAT CLAMPS i PVC med dubbelhaftande tejp pa baksidan.
Art.nr, A B H
688 20 25,4 11 bl
689 23 254 11
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Kabelhallare

Dimensioner | mm - Measuremenis in mm - Masse im mm - Measure an mm

KABELKLAMMA, i vit Polypropen PP, med tillhérande spik.

CABLE CLIPS
Art.nr, A B Spik Max kabalstorlek
Owval ~
T 650 4.6 4 2 x15 2 x5
A 651 55 55 2 xi5 5,5%3
1 652 7.5 7.5 2,5x18 7.5x4,5
B 653 8 85 2,5x18 8,55
G660 FL] 5 2.5x20 & 5
661 9,7 6 2,5x20 o 6
Rund : 662 12 8 2,5x25 2 8
1 663 15 10 2.5x30 @10
2 | 664 16,9 12 2,5%30 @12
665 20 15 2,5x37 o015
)
Rund w
-2~ i
At EX504 ROR och KABELKLAMMA, i vit Polypropen PP exklusive spik eller skruv.
CLIPS TUBING or CABLES
Ar.nr. A B Spik
Spik
il 630 10 5,5 3 x19
skruv 831 123 7.5 3 xp2
Riind 632 13,8 9 3 x25
“T‘ 633 17 12 3 x32
| 634 20 15 3 x35
635 23 17 3,2x37
636 27 20 3,2x44
g, 637 32 26 3,2x47
Art. 635-638 638 40 32 3,656

KABELHALLARE, &ppningsbar, i svart nylon, 94-V2,

STANDOFF
Art.nr. A B [
252 | 20,6 5.1 1.8
253 254 8 1,8
254 293 13 1.8
255 34 15 2
256 39 186 2
257 46 254 2

4-B




Distanshylsor

Dimensioner i mm = Measurements in mm = Masse im mm - Measure @n mm

DISTANSHYLSOR i naturtdrgad nylon. SUPPORTS

94 V-2, anslag.
Moni.hal

Art.nr, @d @0 A
411 4.8 7 4.8
a2 4,8 7 6.4
414- 96 4.8 7 986
414-12,5 4,8 ¥ 125
414-15,8 4.8 [} 15,8
415 4,8 7 19
416 48 7 22
497 4.8 7 25,4
418 4.8 7 28,4

DISTANSHYLSOR i nylon, naturfargad. 94 V-2.

Mant.hal | Monihal

Art.nr. od @D A
422 4 5.3 6,4
424 4 53 9.6

DISTANSHYLSOR i nylon, naturfargad. 94 V-2, fastskruv. M3x8.
Mont.hal

AL, od @D A
432 4 55
434 4 10
438 4 13
438 4 19
439 4 28

DISTANSHYLSOR i nylon, naturfargad. 94 V-2, permanent.

Monthal | Manthal

Art.nor. ad aD A
441 4 4.8 48
442 4 4,8 B4
443 kS 4.8 96
444 4 4.8 12,5
445 4 4,8 16
446 4 4.8 19
447 4 4.8 22
448 4 4,8 254
449 - 4.8 284

DISTANSHYLSOR med Nyckelhalsfattning.

Monthal | Mont.hal
Artnr. &d 20 A

451 4 6535 58
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Kantlist

Dimensioner i mm = Measuremenis in mm = Masse im mm - Measure én mm
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KANTLIST, SKYDD

och kanter.

MOVABLE BUSHINGS
i naturfargad vit Polyeten for stora eller olikformade hal

Leveraras | tio metersldngder. Min. leverans 10 m.
Tre utféranden: |. Tandad, Il Slitsad, Ill. Obruten.

Paneltjocklek
Utirande Art.nr. C B D H T mm
531 3.7 = 1 4 -~
I 533 4.2 - 1,6 4.1 1 ~16
535 4.5 - 2 5 16~2
536 53 - 24 4.5 2 ~24
M 537 53 - 3 5 24~3
538 7.2 - 4 6 3 -4
539 B85 - 5 6.5 4 ~5
541 - 1 -1
. 543 - 16 1 =16
545 - 2 16~2
ITTTT] | s4e - 2.4 2 ~25
547 - 3 24~3
548 - 4 3 -4
m 551 1 0,6 05~1
553 1,6 1 1 =186
555 2 1.4 15~2
557 3 22 24~3

SPIRALBAND, for buntning av kabelhdrvor dar ett visst meka-
niskt skydd samt rérlighet erfordras, bra dér stora variationer i ka-

belstammens tjocklek ofta forekommer. Material: Polyeten.
Levereras vita, fGrpackade i 5 meters langder. Min. leverans 10 m.

ArLar. B A P T
Fé&r bunining mellan &
581 56 7 3-10
532 & 8,5 5-12
583 11 12 8-15
584 12 15 15 12-20
585 16 20 18,5 16 - 35
586 20 24 22 20-100
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ISOLERINSATS FLANSNIPPEL

STOPPSKRUV NIT

Dimensioner | mm — Measurements in mm - Masse im mm - Measure an mm

aD
ISOLERINSATS och FﬁHLAMPI'_-IALLAHE vid genomgangar,
1 f | tunnvaggig polypropen PP. Opalvita.
I Mati enligt vidstaende skiss och nedan tabsll.
1
dd Art.nr, Far lamphéllare [5]1] ©d B K H Anteckning
803 E 14 16,2 66 & 19,5
{mignon)
Bo2 E27 25 6,6 & 19,5
{normal)
BO1 E 40 25 10,8 9.6 19,5
FLANSNIPPEL M 10 X 1 (Armaturgénga)
Material naturfargad opalvit Delrin.
Matt enligt vidstaende skiss och nedan labell :
Anteckning
Art.nr. L G ad | @D H
606 6
} M10x 1 68 12 2
610 10
FLANSNIPPEL M 10 X 1 (Armaturgénga) med fasad génga.
Material naturfargad opalvit Delrin.
Matt enligt vidstaende skiss och nedan tabell )
Arteckning
Art.or. L G @d | @D H
B08/F 9.5 M10x1 62 | 11,5 2 8,2 dver fasen

STOPPSKRUYV - Deirin

Medan dim. lagervara
Art.nr, Andra dim. enl. offert
150/ & M5x 85
160/ 7.5 MEx 7.5
180/12 Mt

PLASTNIT, Svart nylon

Art.nr,

Nedan dim. lagervara.

Andra dim, enligt offert

953

For@3- @31 hal

C25~4mm




SKRUVNIPPEL BRICKOR
SLADDFORKORTARE ISOLERHOLJE

Dimensloner | mm - Measurements in mm - Masse im mm - Measure &n mm

--—A—-| g |-_A_.|

FLANSNIPPEL M
Nylon ¢ FLANSNIPPEL T
Frrrernrgial | Nylon i _T_

Matt enligt vidstaende skiss
Atn. | @B | A | ©C

a7z 11 8 ] 1
973 13,7 | 108 8

Matt enligt vidsthende skiss
Atnr.] @B | A | B8C
974 | a1 | 78 | 57

Fér ror Far ror

-

SKRUVNIPPEL : EI
Nylon : i i

BRICKA — FLANS i vit termoplast

Matt enligl vidstiende skiss 'JD .
Arnr. | @B Iy ac ; 'ﬁﬂ'
|1
7 1
i : ¢ : Art.nr ad 20 fjocklek
977 | 18,7 | 84 9.2
876  6r 3/8° génga 109-20-2 9 20 a
a7y fér 142" ginga
Storsta langd | Kabelhal
Ari.nr ach bradd & mm
L) . SLADDUPPHANGNING
S T30/6.6 40x18 6.5
730 710
=) 71059 | 34.8x164 5.9
o~ SLADDFORKORTARE
[ [ 59| 592MEE | 38.4x15 6,6
Y 594 41x15 6.2
= 594/D a41x15 6.2

Art.nr Isolerhdlje

till micro switch, svart, med

806 dragavlastning for 7
9 samt 11 mm @ kabel,

ROR — PENDELROR

Art.nr Rir@10x1,5
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Maskinfotter

Dimensioner | mm - Measurements in mm - Masse im mm = Measure én mm

Material
Mjuk

Mjuk

Hard

Hard

M juk

Ment
gods--
tjocklek

Tmm
0,8-1,2

0,812

0.8-1,2

81,2

0,

0.8-1,2

ai

81

81

8.1

81

H
mm
55

10

10

18

Dimension
B
mm
14

18

18

18

A
mm
14

20

20

20

25

Art.nr
1406 S

18108

1810 A

1818 A

- 2305 S

T=A



Dimensloner | mm - Measurements in mm - Masse Im mm - Maasure an mm

SKARVDOSA Material: Nylon 6,6

Tvp Antal Ft&r-_ l'u'l'rn_. I'.la:_c. l!._llax_.
poler | skruvning | kabeldiam. kabeldiam. spanning
sk-22500 | 2 | PG11 5.5 mm 125mm | 20V
(k32500 | 3 | PGie | S5mm 150mm | 380N
sK5.2500 | &5 | PG 10,0 mm 19,0 mm ol

HYLSSKRUV med dragavlastning. Material: Nylon 6,6.

Typ A B C D min. E F
PG-9 15,2 23,0 8.5 11.0 32 19
PG-11 186 | 250 90 | 135 | 35 | 21 |

| PG-13,5 204 | 275 | 100 | 145 | 37 23
PG-16 225 | 200 | 100 | 165 | 40 25
PG-21 283 | 370 | 135 | 220 | 55 32
PG-29 a0 | 470 | 170 | 295 | 7.5 a2

Kontramuttrar bastdlles separat,

KONTRAMUTTER PVC. KONTRAMUTTER Méissing.
KGM MGM
g 5
-1 11
13,5 BErE
BErE IETHE
2 -21
29 29

-B



MONTAGEPLATTA, I-llI
BUNTBAND, |-V

Dimensioner | mm - Measurements in mm - Masse im mm - Measure en mm

MONTAGEPLATTA, i naturfiargad nylon, 94 V-2 passande fér buntband I-V.

snippmonige med dubbelhéftande Med fasthal 604 @ 3.4
IHM tejp pé baksidan, 6050 6,4
I 8.1+ - I — . 'f.l:
HEE 7.5 . T
';" —
...... ¥ WIL|HETE. W|lLI|H|T
e—10 G02120,7|28 | G24; = |m¢ 10 15,2!3.5 5.4
Art.ne Arnr. |sosiea7l28| 7,5]54]  Arnr. |60s| 16/22,5)10] 8.4
B.2%#
BUNTBAND, i naturfargad nylon 6/, 94 V-2 fir enkel CABLE TIES
och snabb buntning fastséattning av
L t ex kabelharvor. Ej fullstdndigt aldersbest.

[TTEITEEEECETTRTTTI

HAITH P

Total ingd| Bredd |Tjock-| Omslut- Max
Art.nr. A B letk i ning belast
mm & mm ca kg
611 85 23 1 2-18 B
612 106 25 1.1 2-25 )
613 154 3.5 13 | 238 15
614 180 4.8 14 | 347 25
615 200 4.8 1.5 3-55 25
616 380 8 1.8 | 8105 B0
617 390 5 16 | 3115 25
618 550 13 25 | 20-180 a0
'BUNTBAND, som ovan men med extra starkt dubbelt las.
I 620 350 9 18 | 2085 65
BUNTBAND, med montage Ggla fr montage
. t ex mot apparatvéigg, naturiirgad nylon 6/6.
4, B

ALC-150M

—
27 150 a5 13 2-35 15
628 203 5 15 2-50 25
629 305 8 18 60

R'UNTBnHD, Art.nr. 677 med snépp montage, nylon omslutning @ mm 2 ~ 34

1

PPy ) — e ' g, ]
=B | R 3..
e 4

. | = BUNTBAND, Art.nr. 678 med markeringsplatta, omsiutning @ mm 2 ~ 25

110 wm - —
20.5 'IW'TIIillli'm e TR e T I, 7.6 3

=g 7
SVEP, Art.nr. 679 omslutning @ mm ~ 35

=T, A
Eﬁ] ==-- ooooooooooo [

=y

8-A




Kabelhallare

Dimensionar | mm — Measuraments in mm - Masse im mm - Meagune &n mm

Paol ’
KABELHALLARE,  _YPropen
WIRE SADDLE med dubbelhéltande tejp pa baksidan.
Arlor, A B c o
654 | 29 17 i8 z Upphangare
655 | 38 25 23 2 Sjalvhaftande
656 |58 |25 |34 2.5 gar dven aft
fésta med skruv
Gar alt 6ppna och stidnga
KABELHALLARE, "on 6/6,94V-2,
WIRE SADDLE med dubbelhéitande tejp pa baksidan.
Artnr, A B c D 13
693 25 19.8| 8 12 8-8.9
694 28.3| 22.24 11.3| 18.5 10.5-11 6
695 28.3| 22.1 12.2| 23 12,1-13 5
696 29.5) 25 13,7 26 14-15.6
FRA e e —
Polypropen.
&TF?EE ;ﬁg‘a‘fﬂéﬁE' Monteringshal @ 4,8 mm. Plattjocklek 0,6 ~ 1,7 mm.
Artar, A B Bredd
672 10 7 6.1
674 17 i4 6.1




