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PAN Kabelfinder 
16‐fach Leitungssucher und Multimeter 

 

 Sender und Empfänger zur eindeutigen 
Identifizierung von bis zu 16 versch. 
Einzelleitern bis 10 kΩ 

 LED‐Anzeige der Leitungsnummer  
von 1 ‐ 16 

 Digitalanzeige bis 1999, 21 mm hoch 

 Automatische Bereichswahl 

 Diodentest 

 Akustischer Durchgangsprüfer 

 Data Hold 

 Max‐Wert‐Speicher 

 Genauigkeit 0,5 – 2,0% 

 Inklusive Tasche, Prüfkabel,  
Batterien (2 x AAA, 9V) 

 CAT III 300 V, CAT II 600 V 
 
Abmessungen:  162 x 74,5 x 44 mm 
Gewicht:  308 g 

 

Messbereiche   PAN KABELFINDER 

Gleichspannung  0,1 mV – 600 V  

Wechselspannung  10 mV – 600 V 

Gleichstrom  0,1 µA – 200 mA 

Wechselstrom  0,1 µA – 200 mA 

Widerstand  0,1  ‐ 20 M 

Durchgangsprüfer  < 100  

 


