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PB 300 Dead-blow mallets with plastic heads, handle made of USA hickory wood, FSC approved
Cushioning the recoil by weights in the mallet body
- allows full and precise strikes
- for adjusting work items
- for careful blows during assembly works

Martillo de Nylon anti-rebote, mango Hickory (EE.UU.), con homologación FSC
Amortiguación del rebote mediante lastres en la cabeza del martillo
- golpes llenos y precisos
- para ajustar piezas
- para golpear de forma cuidadosa en trabajos de montaje

PB 300.1 22 270 1 75 167 10 7 610733 003648

PB 300.2 27 290 2 90 274 10 7 610733 003655

PB 300.3 32 320 3 100 391 10 7 610733 003662

PB 300.4 35 330 4 105 466 10 7 610733 003679

PB 300.5 40 355 5 110 695 10 7 610733 003686

PB 300.6 50 385 6 110 1050 6 7 610733 003693

PB 300.7 60 420 7 120 1470 6 7 610733 003709

PB 303 Dead blow mallets with plastic heads, with a special fiber glass handle
- considerably stronger and far more durable than wooden handles
- high resistance to fracture and notching
- securely anchored in the mallet body with two-part adhesive

Martillo de plástico anti-rebote, mango de fibra de vidrio de alta calidad
- más fuerte y duradero que los mangos de madera
- resistente a la rotura y muescas
- anclaje seguro en el tubo del mango mediante adhesivo de dos componentes

PB 303.1 22 270 75 239 10 7 610733 017355

PB 303.2 27 290 90 330 10 7 610733 017362

PB 303.3 32 310 100 499 10 7 610733 017379

PB 303.4 35 325 105 597 10 7 610733 017386

PB 303.5 40 350 110 755 10 7 610733 017393

PB 303.6 50 380 110 1140 6 7 610733 017409

PB 303.7 60 420 120 1590 6 7 610733 017416


