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Prodotti correlati

Caratteristiche

KEL-QUICK - listelli passacavo
QVT - passacavo divisibili
KEL-QTA - listelli passacavo

Materiale
Infiammabilità
Temperatura
Proprietà

Elastomero
UL94-V0, autoestinguente
- 40°C...+ 90°C (statica)
Senza alogeni, senza siliconi

Quando l'inserto QT viene inserito nel listello
assicurarsi che il lato liscio sia rivolto verso il
centro del listello portacavi.

Montaggio

I supporti passacavo QT accettano cavi con
diametro tra i 3 e i 15 mm. Sono utilizzabili con
i seguenti listelli passacavo:

     KEL-QUICK    Pag. 40 - 41
     QVT / QVT-CLICK    Pag. 42 - 43
     KEL-QTA    Pag. 44 - 45    

QT 
Supporti passacavo

Descrizione

Pag. 40 - 41
Pag. 42 - 43
Pag. 44 - 45

Tipo Codice Diametro cavo Pz Dimensioni

grigio

Supporti QT in combinazione con QVT-CLICK
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QTB 42540 Tappo cieco 10

QT 3 42503 3 - 4 mm 10 QT

QT 4 42504 4 - 5 mm 10

QT 5 42505 5 - 6 mm 10

QT 6 42506 6 - 7 mm 10

QT 7 42507 7 - 8 mm 10

QT 8 42508 8 - 9 mm 10

QT 9 42509 9 - 10 mm 10

QT 10 42510 10 - 11 mm 10

QT 11 42511 11 - 12 mm 10

QT 12 42512 12 - 13 mm 10

QT 13 42513 13 - 14 mm 10

QT 14 42514 14 - 15 mm 10

QT 2|3 42566 2× ø 3 mm 10

QT 2|4 42568 2× ø 4 mm 10

QT 2|5 42570 2× ø 5 mm 10

QT 2|5.5 42571 2× ø 5.5 mm 10 QT-ASI

QT 2|6 42572 2× ø 6 mm 10

QT 2|6.5 42576 2× ø 6.5 mm 10

QT 2|7 42578 2× ø 7 mm 10

QT 4|3 42580 4× ø 3 mm 10

QT 4|4 42582 4× ø 4 mm 10

QT 4|4.5 42583 4× ø 4.5 mm 10

QT 4|5 42584 4× ø 5 mm 10

QT 4|5.5 42585 4× ø 5.5 mm 10

QT 4|6 42586 4× ø 6 mm 10 QT tele

QT-ASI 1 42573 1×  ASI-cable 10

QT-ASI 2 42574 2×  ASI-cable 10

QT tele 42575 Cavo telefonico 10


