Produktdatablad

183500600

Egenskaper Aqua-Stark Strémstallare 2-polig 1P44
skruvanslutning Polarvit
E-nummer: 1835006
EAN-kod: 6438054013761
Produktdata
Produktomrade Aqua-Stark
/.-_'_'___ﬁ________——*\. Typ av produkt eller Stromstéllare
komponent
I Produktbeskrivning Komplett produkt
Féarg Polarvit (NCS 0502-Y)
0 Kvantitet per set 5 st
Teknisk data
Aktor Vippa
Form Fyrkant

Apparatmontering

Utanpaliggande

Funktion 2-pol
Koppling [2]
Markstrom 16 A vid 230 V AC

Anslutningar - plintar

Skruvanslutningar

Antalet 6verkopplingsklammor

2

Typ av skruvhuvud

Pozidrive 1 / kombi (+/-)

Anslutningskapacitet

1x1.5...2 x 2.5 mm? for fast kabel (kablar)
1x 1.5...2 x 2.5 mm? for fatradig (FK) kabel (kablar)

Material PC/ABS
Montering Med skruv: underdel
Hojd 75 mm
Bredd 60 mm
Utskjutande matt 46 mm
Miljé
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar FIMKO
CE
NEMKO
SEMKO

IP-kapslingsklass

IP44 inomhus/utomhus

Hallbarhetsinformation

Hallbarhetsstatus
REACh-férordning

Green Premium-produkt

i

EU RoHS-direktiv Compliant i)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation i)
RoHS-férordning Kina &
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r av produkterna med respekt till relevant, sarskilt program eller anvandning darav.

Denna dokumentation &r inte avsedd som ett substitut och ska inte anvandas for att bestdamma lampligheten och tillforlitigheten hos dessa produkter for specifik anvandares applikationer.

Informationen i denna dokumentation innehaller allmanna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingar hari.
Det ar en plikt for en sadan anvandare eller integrator att utféra Iamplig och fullstandig riskanalys, utvardering samt

Varken Schneider Electric Industries SAS eller nagot av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga for missbruk av informationen i detta dokument.


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=15275400&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15275400&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15275400&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=15275400&lang=en-us

Miljéupplysning 7

Cirkulationsprofil Inget behov av sarskilda atervinningsatgarder

WEEE Produkten maste kasseras pa europeiska unionens marknader enligt specifik
kallsortering och aldrig kasseras i hushallssopor.

Kontraktsgaranti
Garanti 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111036EN

