
DIN EN 60751, Pt100, 3-L
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Benennung

1:1
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Masseinheit
mm

Oberflaechenbehandlung:

Allgemeintoleranzen:
DIN ISO 2768-1 mK
Schweisstoleranzen:
ISO 13920B
Oberflaechenangaben:
DIN ISO 1302

Dimension Gewicht/Kg

Werkstoff

Datum NameCAD

Erstellt
Geprueft
Freigegeben

Kunde / Nr:
Index Datum Geaendert von Sektor

Index00
ZnNr:

          

Bemerkungen:

Stark Walter
02.10.10 Stark Walter
02.10.10

                   
                   

                                       
 

Stueckliste Nr: 7840



Messstelle 
point de mesure 
measuring point

 
 
 
 
W600.3L.06,0X0200.5-
1/2X15.B00.101
 

1x Pt100, DIN EN 60751 
 
 
Draht gewickelt 
bobiné 
wire wound 
 
W 0,30 (Klasse B) 
W 0,30 (Classe B) 
W 0,30 (Class B) 
 
 
± 0,30 °C @ 0 °C 
 
 
Typ B / Aluminium 
Type B / aluminium 
Type B / aluminium 
 
 
+550 °C 
 
 
 
G 1/2 A x 15 mm (ISO 228-1), SW 27 / 1.4571 
 
 
 
D= 6 x 200 mm / 1.4571 
 
 
 
-200 °C...+550 °C 
 

Widerstands-Sensor 
Sonde à résistance 
Resistance sensor 
 
Artikel Nummer 
Numéro d'article  
Order number 

Messwiderstand / Norm 
Sonde à résistance / Norme 
Resistance sensor / Code 
  
Typ 
Type 
Type 
  
Klasse 
Classe  
Class 
  
Toleranz 
Tolérance 
Tolerance 
  
Kopf 
Tête de raccordement 
Head 
  
Max. Temperatur Kopf 
Température max.tète 
Max. Temperature head 
  
Gewindenippel 
Raccord fileté 
Threaded nipple 
  
Schutzrohr 
Tube de protecteur 
Protective tube 

Einsatztemperatur Messstelle 
Température d'usage point de mesure 
Working temperature measuring point 
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Ch. Di Ronza01.10.10

  

ROTH+CO. AG
Wiesentalstrasse 20
CH-9242 Oberuzwil

Tel.  071 955 02 02
Fax. 071 955 02 00

info@rothcoag.ch
www.rothcoag.ch

1/2X15.B00.101

W600.3L.06,0X0200.5-Widerstands-Sensor

Benennung

Di
es

e 
Do

ku
me

nt
e 

er
ha

lt
en

 s
ie
 n

ur
 z

u 
de

m 
ve

re
in
ba

rt
en

 Z
we

ck
 a

nv
er

tr
au

t.
Je

gl
ich

e 
Ar

t 
de

r 
Ve

rv
ie
lf
äl
tig

un
g,
 V

er
we

rt
un

g 
un

d 
Mi
tt
ei
lu
ng

 ih
re

s 
In
ha

lt
es

 is
t 
ni
ch

t 
 g

es
ta

tt
et

 
so

we
it 

ni
ch

t 
au

sd
rü

ck
lic

h 
zu

ge
st

an
de

n.
 Z

uw
id
er

ha
nd

lu
ng

en
 v

er
pf

lic
ht

en
 z

u 
Sc

ha
de

ne
rs

at
z.

Al
le
 R

ec
ht

e 
an

 b
es

te
he

nd
en

 u
nd

 k
ün

ft
ig
en

 S
ch

ut
zr

ec
ht

en
 b

le
ib
en

 v
or

be
ha

lt
en

.

Datum Name

Erstellt
Geprueft
Freigegeben

Index Datum Geaendert von Sektor
00           

Bemerkungen:

Stark Walter
02.10.10 Stark Walter
02.10.10

                   
                   

                                       
 

DOK
Datenblatt
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