Emsy Hﬁ golutions

Halogenlampa kapsel G9 18 W 205 Im 2 800 K

Allman information

Specifikationer

Diameter: 14 mm

Effektfaktor: 1

Fargtemperatur: 2800 K

HG: Ingen mg milligram

Lamp Shape: Capsule

Livslangd: 1500 h

Lumen: 205 Im Forsaljningsinformation

Ra-varde: 100

[92]
-
[
3
=
Q

Switch-cyklar: 6000

Uttag: G9

5104128101209972

LxBxH (mm) Vikt

Informationen kan komma att &ndras utan féregdende meddelande. Innehallet kan skilja sig fran vad som visas. Leverantéren kan inte hallas ansvarig eller ansvarig fér
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