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Ø 4 mm-Polklemmen Ø 4 mm Binding Posts

Typ 
Type

Bestell-Nr. 
Order No.

Bemessungsspannung/-strom 
Rated voltage/current

*Farben 
*Colours

PK4-T 23.0330-* 30 VAC ~ 60 VDC / 35 A Ni 20  21  22  23  24  25  29

Typ 
Type

Bestell-Nr. 
Order No.

Bemessungsspannung/-strom 
Rated voltage/current

*Farben 
*Colours

PKUI-35 64.9214-* 30 VAC ~ 60 VDC / 35 A Ni 20  21  22  23  24  25  26

Montagebohrung 
Panel drilling

Montagebohrung 
Panel drilling

PK4-T...
Isolierte Polklemme mit starrer Ø 4 mm-Buchse und unverlierbarem 
Isolierkopf, versehen mit Ø 2,5 mm-Querbohrung für die Schnellklem-
mung von Drähten. Messingdrehteile. Einbau mit Verdrehschutz in 
Frontplatten bis max. 4 mm Stärke. Anschluss: Gewindebolzen M4.

PKUI-35
Isolierte Polklemme mit starrer Ø 4 mm-Buchse und unverlierbarem 
Isolierkopf, versehen mit Ø 2 mm-Querbohrung für die Schnellklem-
mung von Drähten. Messingdrehteil. Einbau mit Verdrehschutz in 
Frontplatten oder Prüftafeln bis max. 4 mm Stärke.  
Anschluss: Gewindebolzen M6x0,75.

Zweifarbige Ausführungen
Der zweiteilige, krallenartig zusammengesetzte Isolierkopf der PKUI-35 

erlaubt es fertigungsmässig, die Farben 21  22  23  24  25  26  zu kom-
binieren.

Beispiel für die Bestellung zweifarbiger Ausführungen: 
PKUI-35, Best.-Nr. 64.9214-2122 für schwarz / rot (Körper / Kopf).

PK4-T...  
Insulated binding post with Ø 4 mm rigid socket and insulated head un-
detachable. Ø 2.5 mm cross hole for quick wire connection. Machined 
brass. For mounting, with anti-rotation lug, in front panels up to 4 mm 
thick. Connection: Threaded bolt M4.

PKUI-35
Insulated binding post with Ø 4 mm rigid socket and insulated head 
undetachable. Ø 2 mm cross hole for quick wire connection. Machined 
brass. Suitable for mounting on panels or test boards with anti-rotation 
lug up to 4 mm thick. Connection: Threaded bolt M6x0.75.

Two colour versions

Various colour combinations (with colours 21  22  23  24  25  26  ) 
can be achieved with the two part insulation head of the PKUI-35. 

For example, to order a 2 colour version: 
PKUI-35, Order No. 64.9214-2122 for black / red (head / crown).




