
Name

Werkstoff:

Datum

Datum

U.I.Lapp GmbH

Maßstab:

Bl.

Bearb.

Gewicht:

Ersatz für:Änderung

Norm

Zeichnungsnummer:

Zust.

Blatt:

Für diese Zeichnung behalten wir uns
alle Rechte vor.
( siehe Schutzvermerk DIN 34 )

Name

Benennung:

Freimaßtoleranz nach
DIN

Gepr.

SW  

B

H

M

OA  

 SKINTOP GMP-GL-M

 Daten und Montageblatt

 BS 00/2594-1  1
 1/1

 2:1 (M20x1,5)

 PA 6 GF

 07.08.00  Steffen
 07.08.00  R.Drotleff

 1  SAP  21.12.04  MSt.

 BS 00/2594

M SW ØA B H 
Artikel- Nr. 

RAL 7001 silbergrau 
Artikel- Nr. 

RAL 9005 schwarz 
Artikel- Nr. 

RAL 7035 lichtgrau 

M 12x1,5 17 18,7 5 0,8 5311 9000 5311 9100 5311 9003 

M 16x1,5 22 24,2 5 0,8 5311 9010 5311 9110 5311 9013 

M 20x1,5 27 29,7 6 0,9 5311 9020 5311 9120 5311 9023 

M 25x1,5 34 37,4 6 0,9 5311 9030 5311 9130 5311 9033 

M 32x1,5 41 45,1 7 1 5311 9040 5311 9140 5311 9043 

M 40x1,5 50 55 7 1 5311 9050 5311 9150 5311 9053 

M 50x1,5 60 66 8 1,2 5311 9060 5311 9160 5311 9063 

M 63x1,5 75 82,5 8 1,2 5311 9070 5311 9170 5311 9073 
 


