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miniaturni promyslové relé do patice
nebo do PS

- civky AC a DC

- zakladni izolace dle CSN EN 61810-1

- reléové kryti RT Il (myti odolné)
u 55.12, 55.13, 55.14

- kompatibilni s ¢asovymi relé fady 85

- patice se Sroubovymi nebo bezesroubovymi
svorkami, do panelu a do PS

Rada 55

55.12

Relé promyslové, 7 - 10 A

-2P/ 10 A -3P/10A -4P /7 A
-do PS -do PS -do PS
1214 42 44 1214222432 34 121422 24 32 344244
ININ LT WL
| 20.7 L 20.7 N 20.7 | 21.7 | qo. VR BN oa
= = = = 13_D_14 13_D_14 13_D_14
o A1 A2 Al A2 A1 A2
8 20.7
T TUVVT VUUT FTTT]°3 - %_%
132 6656 g o ee o
4444 44 6.35 6.35 4.1 ;:2 % . ? ? ? ? :
8 SR AR
55.12 55.13 55.14 d* E? ?E
pohled ze strany vyvodl pohled ze strany vyvodd pohled ze strany vyvodl
Kontakty
Pocet kontaktl 2P 3P 4P
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 10/20 10/20 7/15
Jmenovité napéti / max. spinané napéti  V AC 250/400 250/400 250/250
AC1 max. spinany vykon VA 2.500 2.500 1.750
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 500 500 350
AC3 zatéz, 1 fazovy motor (230 VAC) kW 0,37 0,37 0,125
DC1 max. spinany proud (30/110/220V DC) A 10/0,25/0,12 10/0,25/0,12 7/0,25/0,12
Min. spinany vykon mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
Standardni material kontaktd AgNi AgNi AgNi
Civka
Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60 Hz) 6-12-24-48-60-110-120-230- 240
vV DC 6-12-24-48-60-110-125-220
Jmenovity prikon AC/DC/DC citl. VA (50 Hz)/W 1,5/1 1,5/1 1,5/1
Pracovni rozsah AC (50 Hz) (0,8...1,1)Uy (0,8...1, 1)Uy (0,8...1,1)Uy
DC (0,8...1,1)Uy (0,8...1,1)Uy (0,8...1,1)Uy
Pridrzné napéti AC/DC 0,8 Un/0,5 Uy 0,8 Un/0,5 Uy 0,8 Un/0,5 Uy
Napéti navratu AC/DC 0,2 UN/0,1 Uy 0,2 Un/0,1 Uy 0,2 Un/0,1 Uy

Vieobecné idaje

Mechanické zivotnost AC/DC  pocet sepnuti

20-10°/50 - 10°

20-10¢/50 - 10°

20 - 10°/50 - 10°

Elektricka zivotnost AC1 pocet sepnuti 200 - 10° 200 - 10° 150 - 10°
Doba rozbéhu / névratu ms 9/3 9/3 9/3
Napétovd pevnost civka/kontakini sada(1,2/50us) kV 3,6 3,6 3,6
Napétovéa pevnost rozepnutych kontaktd V AC 1.000 1.000 1.000
Teplota okoli °C -40...485 -40...+85 -40...+85
Reléové kryti RT I RT I RT I

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)
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@D finder Rada 55 Relé promyslové, 7 - 10 A

55.32 55.33 55.34
miniaturni promyslové relé do patice
nebo do PS
- civky AC a DC 5
- zékladni izolace dle CSN EN 61810-1
- reléové kryti RT Il (myti odolné)
u 55.12, 55.13, 55.14
- kompatibilni s &asovymi relé fady 85
- patice se Sroubovymi nebo bezesroubovymi
svorkami, do panelu a do PS 2P /10A 3P/ 10A PJ/TA
- do patic fady 94 - do patic fady 94 - do patic fady 94
1214 42 44 12142224 32 34 121422 24 32 344244
LI LILTL NINININ
9 12 7 8 9 9 10 M1 12
1 M 1 21 31 1 21 31 4#
13_D_14 13_D_14 13_D_14
Al A2 A1 A2 A1 A2
| 20.7 | | 21.7 | | 20.7 21.1 | 20.7 ‘ ‘ 21.1
v 18 vUy 18 VUyy 13
B G.3§ 6.&5 I1.1 42 m ﬁ.3é 6.55 IH 42 4444 44 6.3% 6.&5 IH 42
Kontakty
Pocet kontaktl 2p 3P 4p
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 10/20 10/20 7/15
Jmenovité napéti / max. spinané napéti  V AC 250/400 250/400 250/250
AC1 max. spinany vykon VA 2.500 2.500 1.750
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 500 500 350
AC3 zatéz, 1 fazovy motor (230 VAC) kW 0,37 0,37 0,125
DC1 max. spinany proud (30/110/220VDC) A 10/0,25/0,12 10/0,25/0,12 7/0,25/0,12
Min. spinany vykon mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
Standardni material kontaktd AgNi AgNi AgNi
Civka
Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60 Hz) 6-12-24-48-60-110-120-230- 240
VvV DC 6-12-24-48-60-110-125-220
Jmenovity prikon AC/DC/DCcitl. VA (50 Hz)/W 1,5/1 1.5/1 1,5/1
Pracovni rozsah AC (50 Hz) (0,8...1,1)Uy (0,8...1, 1)Uy (0,8...1, 1)Uy
DC (0,8...1,1)Uy (0,8...1,1)Uy (0,8...1,1)Uy
Pdrzné napsti AC/DC 0,8 Upn/0,5 Uy, 0,8 Un/0,5 Up, 0,8 Un/0,5 Uy
Nap&fi névrato AC/DC 0,2 Un/0,1 U, 0,2 Un/0,1 Uy, 0,2 Un/0,1 U,
Vseobecné udaje
Mechanické zivotnost AC/DC  pocet sepnuti 20 - 10%/50 - 10¢ 20-10¢/50 - 10° 20-10%/50 - 10°
Elektricka zivotnost AC1 pocet sepnuti 200 - 10° 200 - 10° 150 - 10°
Doba rozbéhu / névratu ms 9/3 9/3 9/3
Napétovd pevnost civka/kontakini sada(1,2/50us) kV 3,6 3,6 3,6
Napétova pevnost rozepnutych kontaktd V AC 1.000 1.000 1.000
Teplota okoli °C -40...+85 -40...+85 -40...485
Reléové kryti RT I RT I RT I
Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c € ABS @ @ @ (t, @ ® RINA @ S @
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@ finder Rada 55 Relé promyslové, 7 - 10 A

Objednaci kéd

Ptiklad: Fada 55, relé do patice, 4P / 7 A, jmenovité napéti civky 12 V DC, mechanické aretace, mechanicky indikator

A B

C

D

5 5

.3 4

9

.0 1 2

.0 0

4

fada

typ

1=doPS

3 = do patice
pocet kontaktd
2=2P10A
3=3R 10A
4=4p, 7A

buzeni civky

8 = AC (50/60 Hz)
9 =DC

jmenovité napéti civky

5 = AgNi

0="P

prednostni provedeni tisténa tuéné
viechna provedeni jen vybérem A, B, C, D z jednoho fadku

X

A: material kontaktd
0 = standard AgNi
2 = AgCdO

+ Au (5 pm)

B: druh kontaktt

Typ Civka A B C D

55.32/34 | AC-DC 0-2-5 0 0 0-6
AC 0-2-5 0 2-3-4-5 0-6
AC 0-2-5 0 54 /
DC 0-2-5 0 2-4-6-7-8-9/0-6
DC 0-2-5 0 74 - 94 /

55.33 AC-DC 0-2-5 0 1] 0-6
AC 0-2-5 0 1-3-5 0-6
DC 0-2-5 0 1-6-7-8-9 |0-6

55.12/13/14| AC-DC 0-2-5 (o} V] 0-1

Moznosti
7 7 w7
13 14 13 14 | @13 140 L
Al A2 Al A2 Al A2

C: moznost 3, 5, 54
LED (AC)

C: moznost 6, 7, 74
LED antiparalelné
pro AC/DC

(DC - neutrdlni polarita)

C: moznost 8, 9, 94
LED + ochranné dioda
pro DC (+ na A1/13)

D: provedeni 6

— O

D: provedeni

— O
|

= prachotésné zapouzdrené (RT 1)

myti odolné (RT Ill)
(jen 55.12, 55.13, 55.14)
prichytka vzadu

: moznosti

AN —O0O0O O
|

6* =

7%=

74* =

8* =

9* =

94*=

= neobsazeno
= mechanickd aretace

mechanicky indikéator
LED pro AC
mechanickd aretace +
mechanicky indikator

= mechanicka aretace + LED (AC)
= mechanickd aretace + LED (AC)

+ mechanicky indikator

LED + ochranné dioda, neutréIni polarita,
nestandardni

mechanickd aretace + LED + ochrannd
dioda, neutralni polarita,

nestandardni

mechanickd aretace + LED + ochrannd
dioda + mechanicky indikétor, neutrélni
polarita, nestandardni

LED + ochranné dioda (+ na A1/13 DC)
mechanickd aretace + LED + ochranné
dioda (+ na A1/13 DC)

mechanickd aretace + LED + ochrannd
dioda (+ na A1/13 DC)

+ mechanicky indikator

* ne pro 220 V DC

prichytka vzadu, viz téz adaptér 055.05,
ptivody péjenim se smrifovaci izolaci
nebo izolovanymi fastony (2 x 0,5 mm)

Aretovatelné zku3ebni tlaéitko (0010, 0040, 0050, 0054, 0070, 0074, 0090, 0094)

Specidlni zkusebni tla¢itko Finder se dvéma Geely pouziti:

1. Nearetovatelné zkusebni tlagitko — kontakty budou sepnuty po dobu stlacent tagitka

2. Aretovatelné zkugebni tlagitko (po odstranéni zajistovaciho nélisku) — kontakty budou
sepnuty po dobu otoceni packy tlagitka o 90°. Otocend pécka tlacitka je zaroven indikaci
o vn&j§im mechanickém sepnuti kontaktd. V pivodni poloze bude mit packa opét funkei
nearetovatelného zkusebniho tacitka.
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D finder Rada 55 Relé promyslové, 7 - 10 A

Vieobecné udaje
Izolaéni vlastnosti dle €SN EN 61810-1:2004

2P, 3P 4P

Jmenovité napdjeci napéti (sif) VAC | 230/ 400 230
Zkusebni napsti V AC | 400 250
Stupefi zne¢isténi 2 3
Izolace mezi civkou a kontakini sadou
Druh izolace zakladni izolace
Kategorie piepéti 1l Il
Zkugebni pulsni napéti kv (1,2/50 ps) | 4 4
Napétova pevnost VAC | 2.000 2.000
Izolace mezi sousednimi kontakinimi sadami
Druh izolace zékladni izolace zékladni izolace
Kategorie piepéti 1l I
Zkugebni pulsni napsti kv (1,2/50 ps) | 4 2,5
Napétova pevnost VAC | 2.000 1.550
Izolace mezi rozepnutymi kontakty
Druh rozpojeni mikrorozpojeni mikrorozpojeni
Napétova pevnost VAC/kV(1,2/50 us) | 1.000/ 1,5 1.000/ 1,5
EMC - odolnost ruseni ovladaciho obvodu (civky)
BURST: (5...50)ns, 5 kHz, na A1 - A2 CSN EN 61000-4-4 trida 4 (4 kV)
SURGE: (1,2/50 us), na AT — A2 (diferenciglni mod) CSN EN 61000-4-5 trida 3 (2 kV)
Dalsi udaje
Doba odskakovani pfi spinéni: Z/R ms | 1/4
Odolnost vibracim (5...55) Hz, max. + 1 mm: Z/R g9/g | 15/15
Odolnost rézém g 16
Vyzarovéni tepla do okoli bez proudu kontakty W1

pfi proudu kontakty W | 3(55.14,5532) | 4(55.13,55.33) | 3(5514, 55.34)
Doporu¢end vzddlenost mezi relé na PS mm | =5

Kontakty
F 55 - elekiricka Zivotnost pfi AC F 55 - elekiricka Zivotnost pii AC
2P nebo 3P 4p
10" 10’
?\
2 . — E
5 odporova zGtéz - coso = 1 5
8 10° \ £ induktivni zaté - cosp=04 | g 10°
B NN K B — odporova zatéz - cosg =
g \\é "~ g ‘\\\ —~|induktivni zatéz - cosg = 0,4
I N NN X
10° 10° =
0 4 8 12 16 0 4 8 12 16
spinany proud (A) spinany proud (A)

H 55 - spinaci schopnost pfi DC1

20 T T T T T T

10 h‘runice‘ 1N0|éh0 pn;udu |;ro 2P‘a 3P E
< 6 “ “\ == hranice trvalého Proudlf pro AFP =
R S VN —
g 2 \{ N \\3\ 4\k°"'°k'y sériové * pti ohmické zatézi (DC1) a pro bod proudu a napéti pod kfivkou mbze
Y N \\‘ ‘\\ byt elekiricka zivotnost = 100.000 sepnuti
£ ~ ~—— e pfi induktivni zétézi (DC13) je zapojena ochrannd dioda paralelné
& —T— k zatezi;
© 02 ——] B — upozornéni: doba névratu se prodluzuje

0.1

20 60 100 140 180 220

DC-spinané napéti (V)
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@ finder Rada 55 Relé promyslové, 7 - 10 A

Civka
DC provedeni AC provedeni
Jmenovité Kod Pracovni rozsah Odpor Proud Jmenovité Kod Pracovni rozsah Odpor Proud
napéti civky napéti civky
UN Umin Umax* R I UN l-Jmin Umax* R I
\Y \% \Y Q mA \% \% \Y% Q mA
6 9.006 4,8 6,6 40 150 6 8.006 4,8 6,6 12 | 200
12 9.012 9,6 13,2 140 86 12 8.012 9,6 13,2 50 97
24 9.024 19,2 26,4 600 40 24 8.024 19,2 26,4 190 53
48 9.048 38,4 52,8 2.400 20 48 8.048 38,4 52,8 770 25
60 9.060 48 66 4.000 15 60 8.060 48 66 1.200 21
110 9.110 88 121 12.500 8,8 110 8.110 88 121 4.000 12,5
125 9.125 100 137,5 17.300 72 120 8.120 96 132 4.700 12
220 9.220 176 242 54.000 4 230 8.230 184 253 17.000 6
240 8.240 192 264 19.100 5,3
R 55 - pracovni rozsah DC civek R 55 - pracovni rozsah AC civek
U U
Un 2.0 == Un 2.0
1 —
\=
15 15 — 1
e~
N
1.0 ] 1.0
2 2
0.5 0.5
-20 20 40 60 80 -20 20 40 60 80
okolni teplota (°C) okolni teplota (°C)

1 - max. pFipustné napéti civky
2 - napéti rozbéhu pfi teploté civky rovné okolni teploté

Prislusenstvi

055.05 s relé

1 - max. ptipustné napéti civky
2 - napéti rozbéhu pfi teploté civky rovné okolni teploté

Adaptér pro montéz na panel pro 55.32, 55.33, 55.34

44.4
37.5
T

34.3

JL7

055.05

Adaptér pro montéz na DIN-istu pro 55.32, 55.33, 55.34

29.7

LA

055.05

44.4

I T 1
31.5

055.05 s rel¢ 055.17

privody pdjenim se smrifovaci izolaci
nebo izolovanymi fastony (2 x 0,5 mm)
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@ finder Rada 94 Patice a pfislusenstvi pro fadu 55

B
W

94.54.1

94.14

&

94.22

L

94.34

78

Modul | Patice | Relé | Popis Uchyceni Pislusenstvi
99.02 | 94.02 | 55.32 | Patice se Sroubovymi svorkami na DIN-igt - Indikaéni a odrus. EMC moduly
- 94.03 | 55.33 nebo - Casové moduly
[ l 94.04 | 55.32 grouby na panel - Propojovaci lista
’ 55.34 - Variclip, plastové pfidrzna
a demontézni spona
Modul | Patice | Relé | Popis Uchyceni Prislusenstvi
99.80 | 94.54.1| 55.32 | Patice s bezedroubovymi svorkami | na DIN-istu - Indika¢ni a
55.34 |- Easové Usporné pripojeni nebo odrugovaci EMC moduly
$rouby na panel - Variclip, plastova pridrzné
a demontazni spona
Patice | Relé |Popis Uchyceni PFislusenstvi
94.72 | 55.32 | Patice se $roubovymi svorkami na DIN-istu - Indika¢ni a
94.73 | 55.33 nebo odrusovaci EMC moduly
94.74 | 55.34 $rouby na panel - Spona kovové
Patice | Relé |Popis Uchyceni PFislusenstvi
94.82 | 55.32 | Patice se Sroubovymi svorkami na DIN-istu - Indikaéni a
- §itka jen 23 mm nebo odrusovaci EMC moduly
$rouby na panel - Spona kovové
Patice | Relé | Popis Uchyceni Prislusenstvi
94.82.3| 55.32 | Patice se sroubovymi svorkami na DIN-igt - Indikaéni a
94.84.3| 55.32 nebo odrusovaci EMC moduly
55.34 $rouby na panel - Propojovaci lista
- Variclip, plastova pridrzné
a demontézni spona
Patice | Relé | Popis Uchyceni Pislusenstvi
94.92.3| 55.32 |Patice se sroubovymi svorkami na DIN-igt - Indika¢ni a
94.94.3| 55.32 nebo odrusovaci EMC moduly
55.34 $rouby na panel - Propojovaci lista
- Variclip, plastové pfidrzna
a demontézni spona
Modul | Patice | Relé | Popis Uchyceni PFislusenstvi
— 94.12 | 55.32 |Patice do PS letovanim na PS - Spona kovové
— 94.13  55.33
— 94.14 | 55.32
55.34
Modul | Patice | Relé | Popis Uchyceni Pislusenstvi
— 94.22 | 55.32 |Patice do panelu zépadky pro panel - Spona kovova
— 94.23 | 55.33 tloustky 1 mm
- 94.24  55.32
55.34
Modul | Patice | Relé | Popis Uchyceni Prislusenstvi
— 94.32 | 55.32 | Patice do panelu M3 $rouby na panel | - Spona kovové
— 94.33 | 55.33
— 94.34 | 55.32
55.34




@ finder

94.04

schvdleni zkuseben

(podrobnosti na vyzadani)

e
C“‘@US

cus schvaleni zkugebny

pro kombinaci patice
a relé jako vazebni

¢len

094.91.3

civka

schvaleni zkuseben

(podrobnosti na vyzadan)

T A

Rada 94 Patice a pFislusenstvi pro fadu 55

Patice se Sroubovymi svorkami k upevnéni 94.02 | 94.02.0 94.03 |94.03.0 94.04 94.04.0
na DIN-idtu, zasuvka pro &asovy modul a pro modré |éernd | modré &rnd | modré | éerna
indikaéni a odrusovaci EMC moduly 99.02
Relé 55.32 55.33 55.32, 55.34
Prislusenstvi
Spona, kovové 094.71
Variclip, plastova pfidrznég a demontézni spona 094.91.3]094.91.30| 094.91.3 | 094.91.30| 094.91.3 | 094.91.30
Propojovaci ligta, pro propojeni svorek A1 nebo A2 094.06 |094.06.0 094.06 |094.06.0094.06 |094.06.0
az 6 patic, max. proud 10 A
Stitek, plastovy, bily 094.00.4
(1 ks sou¢asti patice)
Indikaéni a odrugovaci EMC moduly 99.02
Casovy modul 86.30
Popisny stitek-matice, pro Variclip, 72 stitkG (6 x 12 mm) 060.72
pro popis plotrem
Vseobecné idaje
Zatizeni kontaktd 10A-250V
Napétova pevnost > 2kV AC
Kryfi P 20
Teplota okoli °C |-40...+70
@ Utahovaci moment Nm |0,5
Délka odizolovani mm |8
Max. préfez ptivodd drat lanko
pro patice 94.02, 94.03, 94.04 mm? | 1x6 / 2x2,5 1x4 / 2x2,5
AWG | 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

27 .
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86.9

27
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oooo
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i 1
i i)

34.9

= K
94.03 94.04
94.02 94.03 94.04

Propojovaci lista, propojeni A1 nebo A2 az 6 patic 94.02, 94.03 nebo 94.04| 094.06 (modra)
Zkugebni hodnoty 10A-250V

i _ 1l
wa y | OO wa | | 0@
g = gt

| 094.06.0 (¢ema)

135

‘ ‘

‘ ‘
[C o ohfs oh{c shr{s = o]

«

w 5.1

>

hﬁﬂ—i—T—L—T—L—T—i—T—‘* q

bl
—

0.75 26.25 27 27 27 26.25

Casovy modul 86.30
Zpozdény rozb&h, prechodny kontakt (0,05s...100h)

(12...24)V AC/DC | 86.30.0.024.0000
Zpozdény rozbéh, prechodny kontakt (0,05s...100h)

(230...240)V AC/DC | 86.30.8.240.0000

schvdleni zkugeben (podrobnosti na vyzadani) c €

Casové, indikaéni a odrusovaci EMC moduly fady 99.02 pro patice 94.02, 94.03 a 94.04
Seda

Ochranné dioda (+ na AT) (6...220)V DC | 99.02.3.000.00

LED bez EMC ochrany* (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.59

LED bez EMC ochrany* (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.59

LED bez EMC ochrany* (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.59

LED + ochrannd dioda + dioda proti prepélovani (+ na AT) * (6...24)V DC | 99.02.9.024.99

LED + ochranné dioda + dioda profi prepélovani (+ na A1) *  (28...60)V DC | 99.02.9.060.99

LED + ochranné dioda + dioda proti prepélovani (+ na A1) * (110...220)V DC | 99.02.9.220.99

LED + varistor* (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.98

LED + varistor* (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.98

LED + varistor* (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.98

RC ¢len (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.09
RC ¢len (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.09
RC ¢len (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.09

Svodovy odpor (62 Q/TW) (110...240)V AC | 99.02.8.230.07

* pfi DC je treba + pél pfipojit na A1, nestandardni moduly s + pélem na A2 na vyzadani
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D finder Rada 94 Patice a pFislusenstvi pro fadu 55

L

94.54.1

schvéleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

CE m

94.92

99.80

schvaleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

<

* pii DC je tieba + pdl
pfipojit na A1,
nestandardni moduly

s + pélem na A2 na
vyzadani
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Patice s bezesroubovymi svorkami k upevnéni na DIN listy, | 94.54.1 94.54.10
zésuvka pro indikaéni a odrusovaci EMC moduly 99.80 | modra éernd
Relé 55.32, 55.34 55.32, 55.34
Prislusenstvi
Spona, kovové 094.71
Variclip, plastova ptidrzng a demontézni spona 094.92
Indikaéni a odrusovaci EMC moduly 99.80
Popisny stitek-matice, pro Variclip, 72 stitkG (6 x 12 mm) 020.24
pro popis plotrem
Vseobecné udaje
Zatizeni kontaktd 10A-250V
Napétova pevnost > 2 kV AC
Kryti IP 20
Teplota okoli °C | -25...470
Délka odizolovani mm | 7
Max. pritez privodd drat lanko
pro patice 94.54.1 mm? | 2x(0,2...1,5) 2x(0,2...1,5)
AWG | 2x(24...18) 2x(24...18)
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civka

94.54.1
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Indikaéni a odrusovaci EMC moduly fady 99.80 pro patici 94.54.1

modra

LED zelena LED &ervend
Ochranné dioda (+ na A1) (6...220)V DC | 99.80.3.000.00
LED bez EMC ochrany * (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.59
LED bez EMC ochrany* (28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.59

LED bez EMC ochrany*

(110...240)V DC/AC

99.80.0.230.59

LED + ochranné dioda (+ na A1)* (6...24)V DC | 99.80.9.024.99 99.80.9.024.90
LED + ochranné dioda (+ na A1)* (28...60)V DC | 99.80.9.060.99 99.80.9.060.90
LED + ochranné dioda (+ na A1)* (110...220)V DC | 99.80.9.220.99 99.80.9.220.90
LED + varistor* (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.98 99.80.0.024.08
LED + varistor* (28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.98 99.80.0.060.08

LED + varistor*

(110...240)V DC/AC

99.80.0.230.98

99.80.0.230.08

RC ¢len (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.09
RC ¢len (28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.09
RC ¢len (110...240)V DC/AC | 99.80.0.230.09

Svodovy odpor, 62 kQ/1 W

(110...240)V AC

99.80.8.230.07
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Patice se Sroubovymi svorkami k upevnéni na DIN-listy, | 94.72 | 94.72.0 |94.73 | 94.73.0 (9474 |94.74.0
zasuvka pro indikaéni a odrugovaci EMC moduly 99.01 modré | &rnd modra |éerné | modra |éerna
Relé 55.32 55.33 55.32, 55.34
Prislusenstvi
Spona, kovové 094.71
e Indika¢ni a odrudovaci EMC moduly 99.01
schvéleni zkuseben Patice se $roubovymi svorkami k upevnéni na DIN-listu, 94.82 94.82.0
(podrobnosti na vyzédéni)  z45yvka pro indika¢ni a odrusovaci EMC moduly 99.01, sitka 23 mm | modra éerna
cee Relé 55.32 55.32
® Prislusenstvi
é%) Ay Spona, kovova 094.71
Indika¢ni a odrudovaci EMC moduly 99.01
Vseobecné udaje
Zatizeni kontaktd 10A-250V
Napé&fova pevnost > 2 kv AC
Kryti IP 20
94.82 Teplota okoli °C | -40...470
schvéleni zkugeben @ Utahovaci moment Nm | 0,5
(podrobnosti na vyzadani)  Délka odizolovani mm | 8 (94.72/73/74); 9 (94.82)
c € @ @ Max. pritez privodd drat lanko
® pro patice 94.72, 94.73, 94.74 mm? | 1x2,5 / 2x1,5 1x2,5 / 2x1,5
s nebo 94.82 AWG | 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16
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Indikaéni a odrusovaci EMC moduly fady 99.01 pro patice 94.72, 94.73, 94.74 a 94.82

modré
LED zelena LED &ervend
Ochranné dioda (+ na AT) (6...220)V DC | 99.01.3.000.00
Ochranné dioda (+ na A2, nestandardni polarita) (6...220)V DC | 99.01.2.000.00

LED bez EMC ochrany* (6...24)V DC/AC

99.01.0.024.59

LED bez EMC ochrany* (28...60)V DC/AC

99.01.0.060.59

(podrobnosti na vyzadani)

<

LED bez EMC ochrany*

(110...240)V DC/AC

99.01.0.230.59

* pti DC je treba

+ pdl pripojit na Al
* * pfi DC je treba
+ pdl pFipojit na A2

LED + ochrannd dioda (+ na A1) (6...24)V DC | 99.01.9.024.99 99.01.9.024.90
LED + ochrannd dioda (+ na A1) (28...60)V DC | 99.01.9.060.99 99.01.9.060.90
LED + ochrannd dioda (+ na A1) (110...220)V DC | 99.01.9.220.99 99.01.9.220.90
LED + ochrannd dioda (+ na A2, nestandardni polarita)* * (6...24)VDC | 99.01.9.024.79
LED + ochrannd dioda (+ na A2, nestandardni polarita)* * (28...60)V DC | 99.01.9.060.79
LED + ochrannd dioda (+ na A2, nestandardni polarita)**  (110...220)V DC | 99.01.9.220.79
LED + varistor* (6...24)V DC/AC | 99.01.0.024.98 99.01.0.024.08

LED + varistor* (28...60)V DC/AC

99.01.0.060.98

99.01.0.060.08

LED + varistor* (110...240)V DC/AC

99.01.0.230.98

99.01.0.230.08

RC ¢len (6...24)V DC/AC | 99.01.0.024.09
RC ¢len (28...60)V DC/AC | 99.01.0.060.09
RC ¢&len (110...240)V DC/AC | 99.01.0.230.09

Svodovy odpor, 62 kQ/1 W (110...240)V AC

99.01.8.230.07
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¢

.84.3

schvaleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

e @ A

094.91.3

060.72

= 4.94.3

schvdleni zkugeben
(podrobnosti na vyzadani)

e @ R

094.91.3

—

i |

060.72

82

Patice se Sroubovymi svorkami k upevnéni na DIN-istu, | 94.82.3 94.82.30 94.84.3 94.84.30
zésuvka pro indikacni a odrusovaci EMC moduly 99.80 | modra éernd modré éernd
Relé 55.32 55.32, 55.34
Prislusenstvi
Spona, kovové 094.71
Variclip, plastové pridrznéd a demontézni spona 094.91.3 094.91.30 |094.91.3 094.91.30
Propojovaci lidta, pro propojeni svorek A1 nebo 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0
A2 az 6 patic, max. proud 10 A - 250 V
Stitek, plastovy, bily, (15 x 7) mm 094.80.3
(1 ks sou¢asti patice)
Indika¢ni a odrugovaci EMC moduly 99.80
Popisny stitek-matice, pro Variclip, 72 titkd (6 x 12 mm) 060.72
pro popis plotrem
Vsieobecné udaje
Zatizeni kontakt 10 A-250V
Napétova pevnost > 2 kVAC
Kryti IP 20
Teplota okoli °C | -40...+70
@ Utahovaci moment Nm | 0,5
Délka odizolovani mm | 7
Max. prifez ptivodd drat lanko
pro patice 94.82.3 a 94.84.3 mm? | 1x6 / 2x2,5 1x4 / 2x2,5
AWG | 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
86.04
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Patice se Sroubovymi svorkami k upevnéni 94.92.3 94.92.30 94.94.3 94.94.30
na DIN-listu, zasuvka pro indikaéni a odruovaci modra erna modra éerna
EMC moduly 99.80
Relé 55.32 55.32, 55.34
Prislusenstvi
Spona, kovové 094.71
Variclip, plastové pfidrznég a demontézni spona 094.91.3 094.91.30 |094.91.3 094.91.30
Propojovaci lista, pro propojeni svorek AT nebo A2 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0
az 6 patic, max. proud 10 A - 250 V
Stitek, plastovy, bily, (15 x 7) mm 094.80.3
(1 ks sou¢asti patice)
Indikaéni a odrusovaci EMC moduly 99.80
Popisny stitek-matice, pro Variclip, 72 titkG (6 x 12 mm) 060.72
pro popis plotrem
Vieobecné udaje
Zatizeni kontaktd 10 A-250V
Napétova pevnost >2 kV AC
Kryti IP 20
Teplota okoli °C | -25...470
& Utahovaci moment Nm | 0,5
Délka odizolovani mm | 8
Max. pritez privodd drat lanko
pro patice 94.92.3 a 94.94.3 mm? | 1x6 / 2x2,5 1x4 / 2x2,5
AWG | 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

4 5 [5h e HEEERE
[ z (& ()]

4 i

~

B
Q4
28.5

21

B . B

94.92.3 94.94.3

civka

20.2
E‘J



@ finder Rada 94 Patice a pFislusenstvi pro fadu 55

-'-‘-'-l..‘_-

094.06

99.80

schvaleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

<

* pii DC je treba + pol
pfipojit na A1,
nestandardni moduly

s + pélem na A2 na
vyzadani

94.14

schvéleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

e
@ CN®US

pohled ze strany vyvodG

Propojovaci lista, pro patice 94.82, 94.84.3, 94.92 a 94.94
Zkugebni hodnoty

094.06 (modrd)

10A-250V

| 094.06.0 (¢ernd)
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indikaéni a odrusovaci EMC moduly 99.80 pro patice 94.82.3, 94.84.3, 94.92.3 a 94.94.3

modra

LED zelend LED ¢ervend
Ochranné dioda (+ na A1) (6...220)V DC | 99.80.3.000.00
LED bez EMC ochrany* (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.59
LED bez EMC ochrany* (28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.59

LED bez EMC ochrany* (110...240)V DC/AC

99.80.0.230.59

LED + ochrannd dioda (+ na A1) (6...24)V DC |99.80.9.024.99 99.80.9.024.90
LED + ochranné dioda (+ na A1) (28...60)V DC | 99.80.9.060.99 99.80.9.060.90
LED + ochrannd dioda (+ na A1) (110...220)V DC | 99.80.9.220.99 99.80.9.220.90
LED + varistor* (6...24)V DC/AC |99.80.0.024.98 99.80.0.024.08
LED + varistor* (28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.98 99.80.0.060.08

LED + varistor* (110...240)V DC/AC

99.80.0.230.98

99.80.0.230.08

RC ¢len (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.09

RC ¢len (28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.09

RC ¢len (110...240)V DC/AC | 99.80.0.230.09

Svodovy odpor, 62 kQ/1 W (110...240)V AC | 99.80.8.230.07

Patice do PS 94.12 94120 94.13 | 94.13.0 94.14 94.14.0
modré |éernd | modra |éernd |modra |cerna

Relé 55.32 55.33 55.32, 55.34

Prislusenstvi

Spona, kovové 094.51

Vseobecné udaje

Zatizeni kontaktd 10A-250V

Napétova pevnost > 2kVAC

Teplota okoli °C | -40...+70
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94.22

schvéleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

e
& s

94.34

schvéleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

eec
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Patice do panelu, zépadky pro panel tloustky 1 mm 9422 94220 9423 |94.23.0 |94.24 | 94.24.0
modré |éerné  'modra |éerné  |modra |éerna
Rel¢ 55.32 55.33 55.32, 55.34
PFislusenstvi
Spona, kovové 094.51
Vseobecné udaje
Zatizeni kontaktt 10A-250V
Napétova pevnost >2 kV AC
Teplota okoli °C |-40...+70
21.5 21.5 21.5 17 |
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21.8 95 2
94.22 94.23 94.24
Patice do panelu, upevnéni M3 srouby do panelu 9432 94320 9433 94.33.0 9434 94.34.0
modra |éerné  modra |éernd |modra |éernd
Rel¢ 55.32 55.33 55.32, 55.34
Prislusenstvi
Spona, kovové 094.51
Vseobecné udaje
Zatizeni kontaktd 10A-250V
Napétova pevnost 22 kv AC
Teplota okoli °C |-40...+70
7.5
g3.2
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