Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MAARUS (EL) 2019/2015, mis késitleb valgusallikate energiamérgistust

Tarnija nimi voi kaubamark: Sunnex

Tarnija aadress: Product, Korkarlsvagen 4, 65346 Karlstad, SE

Mudelitahis: SLM

Valgusallika liik:
Kasutatud valgustustehnoloo- LED Suunatud (DLS) voi NDLS
gia: suunamata valgus-
vooga (NDLS):
Valgusallika sokli liik 100-240VAC
(v8i muu elektriline liides) 50-60Hz
Avaliku elektrivorgu toitega MLS Uhendatud valgusal- Ei
(MLS) v6i muu kui avaliku elekt- likas (CLS):
rivorgu toitega (NMLS):
Seadistatava varvusega val- Ei Kolb: -
gusallikas:
Suure heledusega valgusallikas: Jah
Pimestamisvastase kaitsega: Jah Hamardatav: Ei
Toote nditajad
Naitaja ‘ Vaartus Naitaja Vaartus
Toote lildnaitajad:
Elektritarbimine sisselllitatud 8 Energiatdhususe G
seisundis (kWh/1000 h), Gmar- klass
datuna Ulespoole taisarvuni
Kasulik valgusvoog (¢use); osu- | 650 Lai koonu- | Ladhim varvsustem- 6 500
tada selgelt, kas see on sfaarili- seline (120°) peratuur, Umarda-
ne (360°), lai koonuseline (120°) tud ldhima 100 Kni
vOi kitsas koonuseline (90°) val- vOi seadistatav |a-
gusvoog hima  varvsustem-
peratuuri vahemik,
Umardatud l3ahima
100 Kni
Sisselilitatud seisundi tarbimis- 8,0 Ooteseisundi tarbi- 0,00
vdimsus (Pop) vattides (W) misvdimsus (P, vat-
tides (W), Umarda-
tud kahe kimnend-
kohani
Vorgulihendusega ooteseisun- - Vérviesitusindeks 80
di tarbimisvGimsus (Ppeylhen- (CRI), Uimardatud
datud valgusallika puhul, vatti- taisarvuni, vOi sea-
des (W), imardatud kahe kiim- distatav CRI vahemik
nendkohani
Valismoot- Kdrgus 780 Energia spektraal- Vt joonist vii-
med ilma eral- | |aius 480 jaotus  vahemikus masel lehel

diseisva talit-
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lusseadiseta, Suigavus
valgustuse
juhtosadeta ja
valgustusega
mitteseotud
juhtosadeta
(olemasolul)
(millimeetri-
tes)

210 250-800 nm, téais-
koormusel

Vaidetav vordvaarne voimsus@

- Kui ,jah” vordvaar-
ne voimsus (W)

Varvsuskoordinaa- 0,313
did (xjay) 0,337
LED- ja OLED-valgusallikate naitajad:
Varviesitusindeksi R9 vaartus 4 Elueategur 0,90
Valgusvoo vahenemistegur 0,96
Avaliku elektrivorgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate naitajad:
Faasinihe (cos ¢1) 0,50 Véarvuse koosseis 6
MacAdami ellipsi
astmetes
Viide: LED-valgusallikas -(b) Kui ,jah“ siis asen- -
asendab teatava voimsusega il- datavuse vaide (W)
ma sisseehitatud liiteseadiseta
luminofoorvalgusallikat.
Véreluse naitaja(Pst LM) 1,0 Stroboskoopnahtu- 0,9

se naitaja (SVM)

(@)1 . Ei kohaldata;
(b}, Ei kohaldata;
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S;;ecztrum 1.0 = 2.787e+001mW/nn

380 480 580 680 780
Wavelength (nm)
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