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Lochbilder / Montage 2

) % Empfohlene Lochbilder ! MaRke fiir Montageplatten und Gehdusewinde.

Die Laftermanschette kann abhangig vom Lochbild und unter Berdcksichiigung der gegebenen
Platzvernilinissen auf vier Arten montiert werden.

Uber die Grife des Radius R
kann die Kraft eingestelt
werden, die erforderlich ist den
Lifter samt Manscheite zu
montiersn bzw. demontiersn.

% c? In der Moniageplatte oder Gehausewand muss nur eines der Lochbilder eingebracht werden.
A .
Lochbild 1 A Lochbild 2
Steckmontage [ Steck-Ziehmontage
Zuerst dis Manschette Uber / Zuerst die vier pilzfarmigen
den Lifterflansch ziehen SteckfiBe der Manschstte
und dann d'.'.e vier pilzformi- durch den 45° Ausbruch der
| gen Steckflile durch dis P A Montageplatte stecken und
Bohrungen B der Mentage- dann seitlich in die Bohrung B
platte stecken und von der zZiehen. Mun den Lifter in die
g Rickseite herauszishen. 2 Manschette esinsatzen und die
y'_ [ Ecken Ober den Flansch des
q Lofters ziehen.
Fase 0.5 x 45°
A : A :
Lochhbild 3 = ] Lochbild 4
c1 Steck-Drehmontage ._ig @ Steck-Schubmontage
i | — 4
e 1
b -\ Zuerst dis Manschette Uber Zuerst die Manschette Ober den
\ den Lifterflanzch  ziehen. Lifterflansch zishen. Dann die
Dann die vier pilzfdormigen vier pilzformigen Steckfiiie
o * Steckfiite durch die griils- durch die grifleren Bohrungen
ren Bohmungen C1  der < C1 der Montageplatie stecken
4 Montageplatte stecken und c1 und in die kleineren Bohrungen
\ durch eine Drehbewegung —— (2 schieben oder ziehen.
(.1-) in die kleineren Bohrungen C2
lc2 C2 ziehen. 42
X X
Detail X

Lochbild 1 st zu bevorzugen wenn die Platzverhdltnisse um den Lifter sehr eng sind.
Die Riickseite sclite aber zuganglich sein, um die Steckfilte herausziehen
zu kénnen.

Lochbild 2 ist zu beverzugen, wenn um den Lifter ausreichend Platz vorhanden ist
um die Manschette Gber den Lifterflansch ziehen zu kénnen.
Die Riickseite muss nicht zuganglich sein.

Die Lochbilder 3 und 4 sind die schnellsten Montagearten, es muss aber ausreichend
Platz vorhanden sein um den Lifter samt Manschette drehen bzw. in
eine Richtung schieben zu kénnen. Die Riickseite muss auch hier nicht
zuganglich sein.

Gerne beraten wir Sie bei der Wahl des richtigen Lochbilds / Montageart.

LochbildmaRie A B Cc1 c2 D R w X

Fiir LM-40... 320 50 6.5 45 575 | 0510 | 14,5° | Fom!Mate snningig
Fiir LM-60... 50,0 55 75 5,0 65 | 0,5-1,0 | 10,5° | FormMats aonangig
Fiir LM-80... 715 6.5 8.0 6.0 725 | 0510 | § | FomiMateanhingig
Fur LM-92... 82,5 6.5 8.5 6.0 75 | 0510 | 7° | FomiMatsamningy
Fiir LM-119... 105 85 11,0 8.0 95 | 1020 | 7° | Fomimsssaningg

Alle Malte in mm ! CAD-Daten download der Lochbilder unter www.thoptec.de
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