
Miniaturlampen – Miniature Lamps

 V            mA          Watt        MSCP       (h) AC                   1023 00 ..                                    9023 00 ..
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6             100         0,60         1,200       2.000               1023 00 006 100                         9023 00 006 100
6             200         1,20         0,300       2.000                                                                   9023 00 006 1.2
6             330         2,00         0,500     10.000               1023 00 006 002                         9023 00 006 002
6             500         3,00         0,500       2.000                                                                   9023 00 006 003
                                                                                                   
12           100         1,20         0,300       5.000               1023 00 012 1.2                         9023 00 012 1.2
12           166        2,00         0,500     10.000               1023 00 012 002                         9023 00 012 002
                                                                                                   
24             25         0,60         0,080     10.000                                                                   9023 00 024 025
24             50         1,20         0,200     10.000               1023 00 024 050                         9023 00 024 050
24             85         2,00         0,500     10.000               1023 00 024 002                         9023 00 024 002
24           125         3,00         1,000       3.000               1023 00 024 003                         9023 00 024 003
                                                                                                   
28             40         1,10         0,340       2.000                                                                   9023 00 028 040
28             60         1,70         0,340     15.000                                                                   9023 00 028 060
                                                                                                   
30             40         1,20         0,250       5.000               1023 00 030 040                         9023 00 030 040
30             50         1,50         0,350       6.000               1023 00 030 050                         9023 00 030 050
30             66         2,00         0,500       5.000               1023 00 030 002                         9023 00 030 002
30             70         2,10         0,400     10.000               1023 00 030 070                         9023 00 030 070
30           100         3,00         1,500       2.000               1023 00 030 003                         9023 00 030 003

T 2      Ø 9 mm
E 10
9,0 x 23,0

T 2      Ø 9 mm
BA 9s
9,0 x 23,0

                                             E 10                                  BA 9s

3   
4     

3   
4     

+/- 0,3 +/- 0,3

Weitere Spannungen auf Anfrage.
Further voltages on request.

Technische Änderungen vorbehalten. 
Technical changes reserved.
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Kleinröhrenlampen – Miniature Tubular Lamps

 V            mA          Watt        MSCP       (h) AC                   1023 00 ..                                    9023 00 ..
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36           50            1,80        0,600       2.000               1023 00 036 050                         9023 00 036 050
36           55            2,00        0,500       5.000               1023 00 036 002                         9023 00 036 002
36           80            3,00        1,190       2.000                                                                   9023 00 036 003
                                                                                                   
42           50            2,10        0,500       2.500                                                                   9023 00 042 050
                                                                                                   
48           25            1,20        0,200       5.000                                                                   9023 00 048 025
48           40            2,00        0,300       5.000                                                                   9023 00 048 002
48           60            3,00        0,760       2.500                                                                   9023 00 048 003
                                                                                                   
60           20            1,20        0,190       3.000               1023 00 060 020                         9023 00 060 020
60           33            2,00        0,400       3.000               1023 00 060 002                         9023 00 060 002
60           40            2,40        0,630       2.500               1023 00 060 040                         9023 00 060 040
60           50            3,00        0,800       2.000               1023 00 060 003                         9023 00 060 003

                                                                                                                                                        

T 2     Ø 9 mm
E 10
9,0 x 23,0

T 2     Ø 9 mm
BA 9s
9,0 x 23,0

                       E 10                       BA 9s
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+/- 0,3 +/- 0,3

Weitere Spannungen auf Anfrage.
Further voltages on request.

Technische Änderungen vorbehalten. 
Technical changes reserved.
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