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Elpress Mini

PV 130 P Parallelcrimpung von isolierten Verbindern bis 
6 mm² und unisolierten Verbindern bis 10 mm² sowie 
Aderendhülsen bis 50 mm². Gewicht: 1,3 kg, Länge 360 mm.

PV 130 S Scherenbewegungstype für isolierte Verbinder 
bis 6 mm² und unisolierte Verbindern bis 10 mm² sowie 
Aderendhülsen bis 50 mm². Gewicht: 1,5 kg, Länge 360 mm.

PV 350 verpresst Rohrkabelschuhe und Verbinder bis 
70 mm² ( KRT /KST ) mit auswechselbaren Pressbacken. 
Gewicht: 1,6 kg, Länge 360 mm.

Elpress MINI bietet einen neuen und einfachen Weg mittels 
Akku-Werkzeug kleine und mittlere Verbinderquerschnitte zu 
crimpen. Dieses Werkzeug ist in drei verschiedenen Ausfüh-
rungen für gute ergonomische Vercrimpungen innerhalb des 
Elpress Systems lieferbar. Mehr als 150 Crimpungen/Ladung 
sind mit einer „ Leichtigkeit“ möglich.

 Batterieleistung 9,6 V und 2,0 Ah , Ladezeit ca. 40 min.
 Exellente Ergonomie zum Pessen bei engen 

Platzverhältnissen
 Schnelle Presszeit: 2-4 sek.

Akku-Presswerkzeuge

PV130P

PV130S
PV350

Elpress MINI - Werkzeug und Presseinsätze
  PV130P   PV130S   PV350  

 Isoliert 0,5 - 6 mm² SA 0760   SA 0760   –

 Unisoliert, indent crimp 
 0,25 - 2,5 mm²  KB 0325   KB 0325   –

 Unisoliert, W-crimp 
 4 - 10 mm²  WB 4099   WB 4099   –

 Unisoliert, Rollcrimp  
 0,5 - 6 mm²  RB 0560   RB 0560   –

 Aderendhülsen 0,5 - 6 mm²  EB 0560  EB 0560  –
 4 - 10 mm² EB 4010   EB 4010   –
 10 - 25 mm² EB 1025    EB 1025  –  
 35 - 50 mm² EB 3550   EB 3550  –    

 C-Verbinder 10-6/10-6 mm² –  –  MBC4  

 CUT-Verbinder 6-16 mm² –  –  MB 4016  

     KR/KRD, KS/KSD KR/KRF, KS/KSF KRT/KST 
 Sechskant 4-10 mm²    MB4016 MB4016

 Sechskant  10 mm²    MB8 MB8 MB7

 16 mm² –  – MB8 MB9 MB8,5
 25 mm²    MB9 MB11 MB10 
 35 mm²    MB11 MB13 MB12 
 50 mm²    MB12 MB14,5 MB14
 70 mm²    MB14 MB17 MB16
 95 mm²    MB17  

Anwendung
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