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Toleranties tenzij anders aangegeven ± 10% / Tolerances unless otherwise stated ± 10% 
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter 
Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. 
To all our quotations, to all orders given to us, and to all contracts concluded with us outside the Netherlands are applicable the METAALUNIE CONDITIONS for the 
supply of mechanical, electrical and associated products, as deposited at the Office of the Clerk of the District Court in Rotterdam on 1 January 2001. 
 

 

*Special Cables 
*Spiral Cables 
*Cable Assemblies 

 
 
 
 
                                     D A T E N B L A T T 
 
 
                              TBS ARTIKEL-NR. : SP-DAE-007 
 
                             IHRE ARTIKEL-NR. : 12348309 
 
 
                      A B M E S S U N G E N   W E N D E L L E I T U N G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   L =   1200 mm. 
                                                  L0 =    300 mm. 
                                                  ØD =    5,0 mm. 
                                                 ØD0 =   18,0 mm. 
                                                  L1 =    150 mm. 
                                                  L2 =    300 mm. 
                                                  L3 =        mm. 
                                                  L4 =        mm. 
 
 
 
 
 
                           L E I T U N G S P E Z I F I K A T I O N 
 
                       Leitung : LiY-2D-11Y 4 x 0,14 mm², 72 x 0,05 Cu.blk.                      
                Aderisolierung : PVC 
                    Aderfarben : weiß, grün, braun und gelb 
                   Abschirmung : weiß und braun umlegt mit 0,05 mm blankem Kupfer 
                        Mantel : PUR     Farbe : schwarz              
                 Temp. Bereich : -10 bis +70 °C                        
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