
  
 

Tragschiene  Artikelnummer 14 14 02 

Einbauhinweis  TS 35 

Funktion  Tragschiene 

Höhe  7.5 mm 

Kurzschlussfestigkeit  16.00 mm² 

Länge  1000 mm 

Material  Stahl 

Norm  DIN EN 60715 

Oberfläche  verzinkt 

Stärke  1 mm 

Bohrlochabstand mittig  36.00 mm 

Bohrlochdurchmesser  5.20 mm 

 
 

Best.-Nummern   

Best.-Nr. Distrelec  14 14 02 

Best.-Nr. Weidmüller  0514510000 

Artikelbezeichnung  TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN 

Ausführung  
Reihenklemme Zubehör, Tragschiene 

(Kabelkonstruktion), DIN EN 60715, Stahl 

EAN  4008190116620 

VPE Distrelec 

VPE Weidmüller  
1 

10 

 

Klassifikationen   

ETIM 2.0  EC001285 

ETIM 3.0  EC001285 

eClass 4.1  27-14-06-04 

eClass 5.0  27-14-06-04 

eClass 5.1  27-14-06-04 

 


